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Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) i metall, tom kapsling

Allméanna bestillningsdata

Utférande Tom kapsling, Flanskapsling, Variant 1 enligt IEC
61076-3-106, IP67

Art.nr. 1221030000

Typ IE-BHD-VO1M-SCA

GTIN (EAN) 4050118003956

Forp. 10 items
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Godkidnnanden
Godkannanden

[H us

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Matt och vikter
Djup 27 mm Byggdjup (tum) 1.063 inch
Hojd 32 mm Bygghojd (tum) 1.2598 inch
Bredd 32 mm Byggbredd (tum) 1.2598 inch
Nettovikt 56.4¢g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C..70°C

Installation temperature

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

ebbbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Allmanna data

Fargkod ovriga Kapslingsmaterial Zinkpressgjutning
Monteringstyp 4 screws, Centralmutter Skyddsklass IP67

Stickcykler 750

Allménna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-3-106 Var. 1 Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Klassificeringar

ETIM 8.0 ECO001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 ECO01031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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IE-BHD-VO 1 M-SCA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

m emelereen

Montageurtag Detaljerad ritning

1..3 mm

$3.3 (4x)

oder / or M3 (4x)

Mounting cut-out: 1. With central screw Vaggtjocklek vid anvandning av central skruvanslutning
connection / 2. For mounting with four M3 screws
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