Weidmiiller 3t

CP M CAP Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

‘ﬂ"‘alla

YEARS

Diodmodul for avkoppling av switchade nataggregat.
Switchade nataggregat har den nackdelen

att vid direkt parallellkoppling av flera sekundéarkretsar
kan en 6msesidig negativ paverkan av de enskilda kret-
sarna

uppsta. Det kan leda till att utrustningen férstors Diodmo-
dulerna CP DM loser problemet.

De anvands for effektférdubbling, redundansdrift, forsorj-
ning av kritiska forbrukare och skydd

mot atermatning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Capacity module
Art.nr. 1222240000
Typ CP M CAP

GTIN (EAN) 4050118005523
Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden UK
[H us é Type
TUV  Approved cq
LISTED e

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Matt och vikter
Djup 150 mm Byggdjup (tum) 5.9055 inch
Hojd 130 mm Bygghojd (tum) 5.1181 inch
Bredd 34 mm Byggbredd (tum) 1.3386 inch
Nettovikt 637.12¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25°C..70°C
Fuktighet 5...95 % (ingen

daggbildning)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c9dcabb54-f123-4c2f-a680-5a7631aa9527
Ingang

Markingadngsspéanning

24 Vdc

Ledaranslutningsteknik

Skruvanslutning

Stromforbrukning DC

25 mA @24 V efter
laddningsprocess

Ingangsspanningsomrade DC

18..30V DC

Utgang

Kopplingstrosklar

Spanningsovervakning

21,6 V DC, rela till for
matning OK, 20,4 V DC,
rela till for matning OK
Ja

Ledaranslutningsteknik

Max utgangsstrom

Skruvanslutning

lastberoende(typ. 40 A for
1 ms)

Kondensatorns aterhamtningstid

ca.1s

Allmanna uppgifter

Fuktighet 5...95 % (ingen Skyddsklass IP20
daggbildning)
Inbyggnadslage, monteringsanvisning  Horisontellt p&4 TS35- Forlusteffekt, tomgang 600 mW

montageskena. 50 mm
avstand upptill och nedtill
for luftcirkulation. Kan
monteras sida vid sida
utan avstand emellan.
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EMC / stot / vibration

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27

15 gi alla riktningar

Bullervarde enligt EN55032

Klass B

Interferenstalighetstest enligt

EN 61000-4-2 (ESD)/
EN 61000-4-3 and EN
61000-4-8 (fields)/EN
61000-4-4 (burst)/EN
61000-4-5 (surge)/EN

61000-4-6 (conducted)/

EN 61000-4-11 (dips)

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 1 g enligt EN 50178

Isolationskoordinater

Nedsmutsningsgrad

Skyddsklass

2

lll, utan PE-anslutning for

SELV

Isolationsspanning

0,5 kV Ingang/Utgang-
Kapsling

Elsiakerhet (anvianda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner

enligt EN60204

Anslutningsdata (ingang)

Antal plintar 4 (++-) Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 6 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.5 mm2

Anslutningsdata (utgang)

Antal plintar 3 (vaxlande) Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 6 mm?
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.5 mm?2

Signalisering

Potentialfri kontakt Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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Accessories

Andstéd

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara

teststickkontakter.
Allméanna bestillningsdata
Typ WEW 35/1 VO GF SW Utférande
Art.nr. 1478990000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286892
Forp. 50 ST
Typ WEW 35/2 VO GF SW Utférande
Art.nr. 1479000000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286779
Forp. 50 ST
Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS SL 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 1274660000 Skruvmejsel, Montageverktyg
GTIN (EAN) 4050118072631

Forp. 18T
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