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RoHS

Vnm-um

N -

M2 3 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal samman-
kopplingscykler, hog ledningsformaga och hog pack-
ningstathet i kombination med minsta matt.

Kapslingar, insatser och kabelandstift maste bestallas
separat.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sensor/Actuator plug-in connector
Art.nr. 1224000000

Typ SAI-M23-SE-6-F

GTIN (EAN) 4050118007978

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

Godkannanden ( € “
ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E344862

Matt och vikter

Nettovikt 70449

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbcbbb

Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

6

Kodering

ingen

Kontaktyta

forgylld

Anslutningstyp

Lodbagare

Kapslingsmaterial

Termoplastisk polyamid PA
6, PBT

Kontaktmaterial

Koppar-zink-legering

Nominell spanning 300V Markstrom 20 A
Stickcykler > 1000 Nedsmutsningsgrad 3
Kontakttyp Hane

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003557 ETIM 9.0 EC003557
ETIM 10.0 EC003557 ECLASS 14.0 27-44-02-23
ECLASS 15.0 27-44-02-23
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