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Ledningsdragning for strom- och spanningstransformator
Vara franskiljningsplintar med fjader- och skruvanslut-
nings- teknologi ger dig majlighet att skapa alla viktiga
omvandlarkretsar for matning av strom, spanning och
effekt pa ett sdkert och sofistikerat satt.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Andplatta for plintar, morkbeige, Hojd: 82.2 mm,
Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej

Art.nr. 1238880000

Typ WAP WTL6 SL 4-6

GTIN (EAN) 4050118045680

Forp. 20 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 33.85 mm Byggdjup (tum) 1.3327 inch
Hojd 82.2 mm Bygghojd (tum) 3.2362 inch
Bredd 1.5 mm Byggbredd (tum) 0.0591 inch
Nettovikt 3.71¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0,035 kg CO2 eq.
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Andplatta
ytterligare tekniska data
rastbar Nej Monteringstyp instucken
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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