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Produktillustration

Den integrerade skenbussen for det modulara elektronik- Allmanna bestillningsdata

hussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléra Utforande Monteringskena for bussystem, Bussledarplatta,
applikationer kan skenbussen ersétta den trakiga individu- OMNIMATE Housing - serie CH20M, Bredd: 250
ella kabeldragningen med en flexibel och oavbruten 10s- ATt Tleszzoooo

ning fér hela systemet. Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/250
Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med GTIN (EAN) 4050118053234

Reflow-férfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras ~ Forp- 10 items

helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna sakerstaller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgaende férbindelse-
I6sningen racker 6ver alla systembredder - fran 6 mm-ski-
van till den 67 mm breda kapslingen.

* Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper - utan paverkan pa intillig-
gande moduler.

¢ Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade monta-
geskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och delfor-
gyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en per-
manent kontaktdon till montageskena. THR-l6dflans ska
sakerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.
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Godkidnnanden
Godkannanden -
T

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 1.5 mm Byggdjup (tum) 0.0591 inch
Hojd 21.8 mm Bygghojd (tum) 0.8583 inch
Bredd 250 mm Byggbredd (tum) 9.8425 inch
Langd 0 mm Nettovikt 2319
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Materialdata
Fargkod svart Fargtabell (jamforbar) RAL 9011
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Au (guld)
Kontaktyta forgylld Driftstemperatur, max 120°C
Materialdata
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Yta Guld
Grundlaggande material Plast
Allmanna data
Fargkod svart Skyddsklass IP20 efter installation
Montageskena obestyckad TS35x 7.5, TS3bx 15, Fargtabell (jamforbar) RAL 9011

via bussprofil
Systemparametrar
Ytbehandlingens tjocklek Au, min. 0.5 ym Ytbehandlingens tjocklek Au, max. 0.8 um
Ytbehandlingens tjocklek Cu, max. 0.7 ym Strombarkapacitet, max. per kretsvag b A
Strombaérkapacitet, max. kretsvag 25 A Spanning AC samlingsskena enligt DIN 63 V
(summa strom) EN 60664, max.
Spanning AC samlingsskena enligt 30V
UL840, C22.2 nr 14.5, max.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-27-92
ECLASS 15.0 27-18-27-92
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Natverkskompatibla strommaiatomvandlare ACT20C

ACT20C-serien har sarskilt utvecklats for applikationer
med kontinuerliga processer. Den mojliggor
kontinuerlig 6vervakning av diagnostisk, enhets- och
processinformation (“tillstdndsévervakning”).

Flera ACT20C-komponenter bildar en station som
bestar av en ACT20C-Ethernet-gateway, kommunikativa
ACT20C-signalomvandlare och en ACT20C
busstermineringsterminal.

Allméanna bestillningsdata

Typ ACT20C-LBT-10 Utférande

Art.nr. 1510340000 Busstermineringsplint for ACT20C-station, Ingéng : 0...40/50/60 A,
GTIN (EAN) 4050118319491 Utgang : Impuls

Forp. 18T
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