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Framtidssakra I6sningar for industriell elektronik for mon-  Allménna bestéllningsdata
tering i kopplingsskap

Elektronikkapslingar ar av avgoérande betydelse for inte- Utforande Elektronikkapsling, prov, OMNIMATE Housing -

grering av elektroniska konfektioner i kopplingsskap. De serie CH20M svart, Provsats for utvecklare, besta-
. . L ende av separata delar inkl. hylsdel, omonterad,

skyddar kansliga komponenter och garanterar tillforlitliga Kapslingsset, Anslutningsteknologi, Bredd: 17.5

anslutningar. Tack vare hogkvalitativa material erbjuder mm

de langsiktiga 18sningar for industriella anvandningar. Artr. 1255820000

Dina férdelar- Typ SAMPLE CH20M17 3/3 PCB

iha fordefar: o o GTIN (EAN) 4050118048629
Flexibilitet: Skalbara l6sningar for olika behov Forp. 1 items

Sakerhet: Robust byggform for att skydda din elektronik
Verkningsgrad: Enkel installation och optimerad anslut-
ningsteknik

Kapslingslosningar for varje anvandning:

| var portfolj hittas modulara kapslingar (t.ex. CH20M),
sma kapslingar och profilkapslingar som utformats for
anvandningar for styrning, signalkonvertering och saker-
het. Dessa kapslingar har anpassningsbar byggform, tilla-
ter enkel montering och erbjuder en stor anslutningsbar-
het.

Anpassning:

Utover standardlosningar erbjuder vi individuell byggform,
farg och markning. Weidmiiller Configurator mojliggor
individuella byggform.

Véra tjanster:

Vi erbjuder expertrad och teknisk support for dina projekt.
I nedladdningsomradet hittar du CAD-data, datablad och
installationsinstruktioner for en effektiv integrering.
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 114 mm Byggdjup (tum) 4.4882 inch

Hojd 117.2 mm Bygghojd (tum) 4.6142 inch

Bredd 17.5 mm Byggbredd (tum) 0.689 inch

Langd 0 mm Nettovikt 116.82 g

Temperaturer

Installation temperature -25°C..85°C Fuktighet 5-93% rel. fuktighet, Tu =

40 °C, ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Markdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1,IEC 61984 Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 9 A Markspanning vid 6verspanningsk./ 400V
Nedsmutsningsgrad 1l/2

Markspanning vid overspanningsk./ 320V Markspanning vid overspanningskat.,/ 250V

Nedsmutsningsgrad I11/2 Nedsmutsningsgrad I1l/3

Markspanning vid overspanningsk./ 4 kV Markspanning vid overspanningsk./ 4 kV

Nedsmutsningsgrad Il/2 Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid 6verspanningsk./ 4 kV Krypstracka, min. 3.2 mm

Nedsmutsningsgrad 111/3

Luftstracka, min. 3 mm

Materialdata

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Isoleringsmaterial PA 66 GF 30

Isoleringsmaterialgrupp Il Yta obehandlad

Grundlaggande material Plast, PA 66 GF 30

CTI (Comparative Tracking Index)

400 = CTI <600

Allmanna data

Fargkod svart Skyddsklass IP20 efter installation

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Gjutbarhet Nej

Kapslingsegenskaper

Monteringsbar fliplock Ja Integrerbar markning Ja

Sékerhetslas kan plomberas Utskarning som forberedelse for Nej
funktionell port integrerad

Farg pa paklickbar fot orange Overkoppling Nej

Antal anslutningsnivaer 3 Antal poler 18

Monteringsegenskaper

Antal anslutningsnivaer 3 Antal PCB:er, max. 1

Antal ventilationsoppningar 0 Antal poler 18
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Overkoppling Nej Typ av kretskortskontaktering Lodanslutning, direkt

Anslutningstyp Klambygel

Byggform - IN-krav

tolerans pa kretskortets yttermatt +0,1 mm Kretskortstjocklek 1.6 mm

Tolerans for kretskortstjocklek +0,15 mm

Anslutningsbara ledare

Avisoleringslangd 8 mm Klingmatt 6 x3,5mm

Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm Atdragningsmoment, max. 0.5 Nm

Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 14

entradig, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 entradig, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2

flertradig, max. HO7V-R 2.5 mm?2 med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.25 mm?2
min.

med andhylsa med krage DIN 46 2.5 mm?2 med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.25 mm?2

228/4, max.

med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 2.5 mm?2 Max. anslutningsomrade 2.5 mm?2

max.

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Kretskortskontur, begréansade zoner och annan information for utformning av kretskortet finns i
kategorianslutningstekniken under motsvarande stiftlister i nedladdningar.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 ECO001031 ECLASS 14.0 27-19-03-01
ECLASS 15.0 27-19-03-01
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Profilritning

107
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Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR Utforande

Art.nr. 1038860000 ESG, Apparatmérkning x 13.5 mm, PA 66, Fargkod: enligt
GTIN (EAN) 4032248768110 kundonskan, jackbar

Forp. 18T

Neutral

Allméanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet &r en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

* Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

¢ For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

¢ Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03 Utférande

Art.nr. 1082520000 ESG, Apparatmaérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar

GTIN (EAN) 4032248845323
Forp. 200 ST
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Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6.6/15 BHZ 5.00 SDR Utforande

Art.nr. 1346320000 ESG, Apparatmérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: enligt kundénskan,
GTIN (EAN) 4050118151183 jackbar

Forp. 40 ST

Neutral

Allméanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet &r en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

* Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

¢ For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

¢ Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Utférande
Artr. 1912130000

GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar
Forp. 5ST

ESG, Apparatmaérkning x 13.5 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
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CH20M AD SHL 5.00/03 - Beroringsskydd pa sidoelement for CH20M 17

Allménna bestillningsdata

Framtidssakra I6sningar for industriell elektronik for
montering i kopplingsskap

Elektronikkapslingar ar av avgoérande betydelse for
integrering av elektroniska konfektioner i kopplingsskap.
De skyddar kadnsliga komponenter och garanterar
tillforlitliga anslutningar. Tack vare hogkvalitativa
material erbjuder de langsiktiga I6sningar for industriella
anvandningar.

Dina fordelar:

Flexibilitet: Skalbara I6sningar for olika behov

Sakerhet: Robust byggform for att skydda din elektronik
Verkningsgrad: Enkel installation och optimerad
anslutningsteknik

Kapslingslosningar for varje anvandning:

| var portfolj hittas modulara kapslingar (t.ex. CH20M),
sma kapslingar och profilkapslingar som utformats

for anvandningar for styrning, signalkonvertering

och sakerhet. Dessa kapslingar har anpassningsbar
byggform, tillater enkel montering och erbjuder en stor
anslutningsbarhet.

Anpassning:

Utover standardlosningar erbjuder vi individuell byggform,
farg och markning. Weidmiuiller Configurator mojliggor
individuella byggform.

Vara tjanster:

Vi erbjuder expertrad och teknisk support for dina projekt.
I nedladdningsomradet hittar du CAD-data, datablad och
installationsinstruktioner for en effektiv integrering.

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 AG... Utférande

Art.nr. 2554740000 Tackhuv, OMNIMATE Housing - serie CH20M Agatgra, Kapa till
GTIN (EAN) 4050118564792 sidoelement, Bredd: 17.5 mm

Forp. 50 ST

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 BK... Utférande

Art.nr. 1254110000 Tackhuv, OMNIMATE Housing - serie CH20M svart, Kapa till
GTIN (EAN) 4050118046922 sidoelement, Bredd: 17.56 mm

Forp. 50 ST

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 LG... Utférande

Art.nr. 1529540000 Tackhuv, OMNIMATE Housing - serie CH20M ljusgra, Kapa till
GTIN (EAN) 4050118334418 sidoelement, Bredd: 17.56 mm

Forp. 50 ST
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Honkontakter - PUSH IN-fjaderanslutning

Allmanna bestillningsdata

Det optimala ramverket for funktion och innovation:
Anslutningstekniken fér den modular CH20M

kapslingen ger dig manga fordelar som kan gora dina
projekt mer effektiva. Med vara kretskortsplintar och
anslutningar kan du dra nytta av en flexibel och tillforlitlig
anslutningsteknik.

Tack vare automatiserade produktionsprocesser som THT-
och THR-6dning och rullférpackning, kan vi garantera
hog kvalitet och precision. Detta aktiverar snabb och
okomplicerad integreringen i dina system.

Dessutom har vi ett brett utbud av farger samt olika
kodnings och markningsalternativ for att anpassa din
kapsling. Pa sa vis kan du sakerstalla att produkterna inte
bara fungerar utan ocksa ar visuellt tilltalande.

Typ BHF 5.00/03/180LH BK/BK  Utférande

Art.nr. 1497670000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4050118306811 180°, PUSH IN med mandverknapp, Box

Forp. 108 ST

Typ BHF 5.00/03/180LH BK/BL  Utférande

Art.nr. 1989200000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4050118373622 180°, PUSH IN med mandverknapp, Box

Forp. 108 ST

Typ BHF 5.00/03/180LH BK/OR  Utférande

Art.nr. 1989210000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4050118373639 180°, PUSH IN med mandverknapp, Box

Forp. 108 ST

Honkontakter - Skruvanslutning i klambygelteknik

Allmanna bestillningsdata

Det optimala ramverket for funktion och innovation:
Anslutningstekniken for den modular CH20M

kapslingen ger dig manga fordelar som kan gora dina
projekt mer effektiva. Med vara kretskortsplintar och
anslutningar kan du dra nytta av en flexibel och tillforlitlig
anslutningsteknik.

Tack vare automatiserade produktionsprocesser som THT-
och THR-6dning och rullforpackning, kan vi garantera
hog kvalitet och precision. Detta aktiverar snabb och
okomplicerad integreringen i dina system.

Dessutom har vi ett brett utbud av farger samt olika
kodnings och markningsalternativ for att anpassa din
kapsling. Pa sa vis kan du sakerstalla att produkterna inte
bara fungerar utan ocksa ar visuellt tilltalande.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

BHZ 5.00/03/90LH BK/OR
1063270000

4032248814930

108 ST

Utférande

Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3,
90°, Klambygelanslutning, BHZ 5.00/03/90LH SN BK/OR BX; cod.
02, Box

Skapandedatum 25.12.2025 03:24:41 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1497670000
https://eshop.weidmueller.com/p/1989200000
https://eshop.weidmueller.com/p/1989210000
https://eshop.weidmueller.com/p/1063270000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

SAMPLE CH20M17 3/3 PCB

www.weidmueller.com

Tillbehor

Typ BHZ 5.00/03/90LH BK/BK Utférande

Art.nr. 1069340000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4032248824946 90°, Klambygelanslutning, BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BK BX; cod.
Forp. 108 ST 02, Box

Typ BHZ 5.00/03/90LH BK/BL Utforande

Art.nr. 1069370000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 3,
GTIN (EAN) 4032248824953 90°, Klambygelanslutning, BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BL BX; cod.
Forp. 108 ST 02, Box

SHL-SMT 5.00/03GL - anslutningssida vanster

Hogtemperaturtalig, rak, oppen stiftlist Férpackning i
box eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

for left side

LINC

Allmanna bestillningsdata

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 1.5BX Utférande

Art.nr. 1063210000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vénster, Stiftlist, ppen
GTIN (EAN) 4032248814879 pa sidan, THT/THR lédanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,

Forp. 120 ST Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad, svart, Box

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 1.5RL Utforande

Art.nr. 1063240000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vénster, Stiftlist, 5ppen
GTIN (EAN) 4032248814909 pa sidan, THT/THR l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,

Forp. 175 ST Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad, svart, Tape

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 4.2BX Utforande

Art.nr. 1069630000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vénster, Stiftlist, 5ppen
GTIN (EAN) 4032248824700 pa sidan, THT/THR l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,

Forp. 120 ST Lodstiftlangd (1): 4.2 mm, fortennad, svart, Box

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 4.2RL Utforande

Art.nr. 1069660000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vénster, Stiftlist, 5ppen
GTIN (EAN) 4032248825226 pa sidan, THT/THR lédanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,

Forp. 175 ST Lodstiftlangd (1): 4.2 mm, fortennad, svart, Tape

SHL-SMT 5.00/03GR - anslutningssida hoger

for right side

Hogtemperaturtalig, rak, oppen stiftlist Forpackning i
box eller tejp. | tejp med 1,5 mm lodstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.
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Allmanna bestillningsdata

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 1.5BX Utférande

Art.nr. 1063140000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement hoger, Stiftlist, 5Sppen
GTIN (EAN) 4032248814824 pa sidan, THT/THR l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,
Forp. 120 ST Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad, svart, Box

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL Utférande

Art.nr. 1063170000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement hoger, Stiftlist, 5ppen
GTIN (EAN) 4032248814848 pa sidan, THT/THR lédanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,
Forp. 175 ST Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad, svart, Tape

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 4.2BX Utférande

Art.nr. 1069560000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement hoger, Stiftlist, 0ppen
GTIN (EAN) 4032248825127 pa sidan, THT/THR lédanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,
Forp. 120 ST Lodstiftlangd (1): 4.2 mm, fortennad, svart, Box

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 4.2RL Utférande

Art.nr. 1069590000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement hoger, Stiftlist, 6ppen
GTIN (EAN) 4032248824670 pa sidan, THT/THR lodanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,
Forp. 175 ST Lodstiftlangd (1): 4.2 mm, foértennad, svart, Tape

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 5.9BX Utfoérande

Art.nr. 1069690000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement hoger, Stiftlist, 6ppen
GTIN (EAN) 4032248825219 pa sidan, THT/THR l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,
Forp. 120 ST Lodstiftlangd (1): 5.9 mm, fortennad, svart, Box

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 5.9RL Utforande

Art.nr. 1069730000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement hoger, Stiftlist, 5ppen
GTIN (EAN) 4032248825240 pa sidan, THT/THR l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,
Forp. 175 ST Lodstiftlangd (1): 5.9 mm, fortennad, svart, Tape

SHL-SMT 5.00/03GL - anslutningssida vinster

for left side

LINC

Allmanna bestillningsdata

Stiftlister med optimerad |6dstiftslangd for

vaglodningsanvandning. Stiftlisten har plats for markning

och kan kodas.

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX Utforande

Art.nr. 1069760000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vénster, Stiftlist, 5ppen
GTIN (EAN) 4032248825196 pa sidan, THT/THR l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,

Forp. 120 ST Lodstiftlangd (1): 5.9 mm, fortennad, svart, Box

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 5.9RL Utforande

Art.nr. 1069790000 Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vénster, Stiftlist, 5ppen
GTIN (EAN) 4032248825141 pa sidan, THT/THR l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°,

Forp. 175 ST Lodstiftlangd (1): 5.9 mm, fortennad, svart, Tape
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https://eshop.weidmueller.com/p/1063140000
https://eshop.weidmueller.com/p/1063170000
https://eshop.weidmueller.com/p/1069560000
https://eshop.weidmueller.com/p/1069590000
https://eshop.weidmueller.com/p/1069690000
https://eshop.weidmueller.com/p/1069730000
https://eshop.weidmueller.com/p/1069760000
https://eshop.weidmueller.com/p/1069790000

