SAIE-M12B-PB-0.5U HW

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RoHS

Vnmrum

Till anslutningen pa apparatsidan behovs for Sensor-aktor-
kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgangliga i
varianterna M 12, M8 och naturligtvis ocksa i M5.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Chassie kontakt, M 12, Hylsa, rak, PG 9, Antal
poler: 2,0.5 m

Art.nr. 1279480050

Typ SAIE-M12B-PB-0.5U HW

GTIN (EAN) 4050118071504

Forp. 1 items

Leveransstatus Avanmald

Sista orderdatum 2026-02-27T00:00:00+01:00

Skapandedatum 21.09.2026 06:28:24 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1279480050
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 41.36¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bd63baef-8092-4596-90c7-6b4daa22710b

Tekniska data for kabel

Kabellangd 0.5 m Mantelfarg violett (liknande RAL
4001)

PE-Funktion Nej Ledararea 0.25 mm?2

Trad-/kabellangd 05m Antal poler 2

Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon

Antal poler 2 Kodering B-kodad

Kontaktyta forgylld Anslutningstyp Hylsa

Kapslingsmaterial Zinkpressgjutning, Ledardiameter, max. 0.25 mm?2

fornicklad

Nominell spanning 260V Markstrom 4 A

Skyddsklass IP68 Stickcykler 2500

Nedsmutsningsgrad 3 Kabelférskruvning PG 9

Temperaturomrade kapsling -20 ...+60°C

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570

ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03

ECLASS 15.0 27-44-01-03
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