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RockStar® HighPower kapslingar ar tillverkade av hog-

hallfast tryckgjuten

aluminium och erbjuder perfekt skydd

mot harda miljoforhallanden tack vare var kontinuerliga

optimering. Kapslin

gen i flera delar ger anvandarna moj-

lighet att undersoka arbetsprocesser ner till det sista ste-

get i arbetsflodet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass:
IP68, IP69, i ijackat tillstdnd, , Klambygelanslut-
ning, Standard

Art.nr. 1282820000

Typ HDC IP68 24B HP FRAME

GTIN (EAN) 4050118073010

Forp. 1 items

Skapandedatum 15.11.2025 12:56:36 MEZ
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Tekniska data

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 217 mm Byggdjup (tum) 8.5433 inch
Hojd 21 mm Bygghojd (tum) 0.8268 inch
Bredd 72 mm Byggbredd (tum) 2.8346 inch
Nettovikt 305¢g

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -50°C..125°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Installationsstorlek 8 Fargkod silvergra, svart (liknande
RAL 9005)
Typ Motram Serie HighPower
Halogenfri false BG 8
Skyddsklass IP68, IP69, i ijackat
tillstand
Allmanna uppgifter
Fargkod silvergra, svart (liknande Typ Motram
RAL 9005)
Serie HighPower
Viktig hanvisningstext
Produktinformation Beroende pa den avsedda driften kan internt genererade spanningar 6verlappa driftspanningen

och innehalla motsvarande toppspénningar. Det ar absolut nodvandigt att se till att dessa
toppspanningar inte overstiger markspanningen. For anvandningar utanfor denna specifikation,

vanligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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