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Kompakta och kraftfulla solid-state-relder i plintformat
Att spara utrymme i panelen blir allt viktigare och kra-
ver allt kompaktare komponenter. Med de kompakta och
kraftfulla MICROOPTO-solid-state-relderna far du tillgang
till artionden av erfarenheter fran tillverkning av
produkter i plintradsformat. MICROOPTO-familjen inne-
haller solid-state-relaer av hog kvalitet for tillampnings-
specifik problemldsning som ger hog prestanda med en
bredd pa bara 6,1 mm. Det stora utbudet av tillbehor fran
inkopplingsbara 6verkopplingar till markningslésningar
fran ande till ande gor det extra mangsidigt. Tack vara
internationella godkéannanden kan de anvandas globalt.
Tillforlitlig funktion sakerstélls av den integrerade skydds-
kopplingen for in- och utgangar.

Allmanna bestillningsdata

Utférande MICROOPTO, Solid-state rela, Markstyrspanning:
24V DC £20 % , Markkopplingsspéanning: 8...30 V
DC, Varaktig strom: 2 A, Skruvanslutning

Art.nr. 1283230000

Typ MOS 24VDC/8-30VDC 2A E

GTIN (EAN) 4050118073430

Forp. 10 items

Leveransstatus Avanmald

Tillganglig till 2024-08-09T00:00:00+02:00

Alternativ produkt

MOS 24VDC/8-30VDC 2A
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Godkiannanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 97.8 mm Byggdjup (tum) 3.8504 inch
Hojd 88.1 mm Bygghojd (tum) 3.4685 inch
Bredd 6.1 mm Byggbredd (tum) 0.2402 inch
Nettovikt 35.81g¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C..80°C Drifttemperatur -25 °C...60 °C
Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet,
Tu =55 °C, ingen
kondensbildning
Sannolikhet for bortfall
MTTF 847 a
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Styrsida
Markstyrspanning 24V DC £20 % Markeffekt <170 mW
Skyddskoppling Varistor, Skydd mot ingangsfrekvens 10 Hz
polforvaxling
Belastningssida
Markkopplingsspéanning 8..30Vv DC Normalspéanning 2A
Max. brytstrom 2A Belastningskategori LCA
Inkopplingsférdréjning 0,1 ms Franslagsfordrojning <0.5 ms
Spanningsfall vid max. last =50 mV Lackstrom <10 pA
min. Brytstrom 100 A Kortslutningsséker Ja (termisk avstangning)

Statusindikering lastsida

LED gron, utgang
switchad, LED rod,
kortslutning/6verlast vid
utgadngen

Skyddskoppling lastsida

Varistor, Frihjulsdiod

Kontakttyp

1 NO contact (Intelligent
POWER MOS-FET)

Kopplingsfrekvens, max. (DC- 10 Hz

manoverspanning)

Markhjélpspanning

8..30V DC / max. 6 mA

Allmanna uppgifter

Montageskena obestyckad

TS 35

Fargkod

svart
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Tekniska data
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Kapsling
UL94 brannbarhetsklass V-0
Isolationskoordinater
Markspanning 30V Nedsmutsningsgrad 2
Overspanningskategori 1l Spanningstalighet styrsida - lastsida 350 Veff / 1 min.
Spanningshallfasthet till montageskena 350 Veff / 1 min. Stothallspanning 500V (1,2/50 u)
Skyddsklass IP20
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 7 mm
Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm
Anslutningsomrade, markarea 2.5 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 4 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm2
Ledardiameter, entradig max. 4 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm2
Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm? Ledararea, fintradig med éndhylsor DIN 0.5 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN 1.5 mm? Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.5 mm?2
46228/4, max. (DIN 46228/1), min
Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2 Klingmatt 6 x 3,56 mm
(DIN 46228/1), max.
Viktig hanvisningstext
Produktinformation De kabellangder far inte 6verstiga 30 m.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Spar-Skruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749340000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118895568 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utforande

Art.nr. 2749810000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118897012 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 1ST

MICROOPTO

Allmanna bestillningsdata

Kompakta och kraftfulla solid-state-relder i plintformat
Att spara utrymme i panelen blir allt viktigare och kraver
allt kompaktare komponenter. Med de kompakta och
kraftfulla MICROOPTO-solid-state-relderna far du tillgadng
till artionden av erfarenheter fran tillverkning av
produkter i plintradsformat. MICROOPTO-familjen
innehaller solid-state-relder av hog kvalitet for
tillampningsspecifik problemldsning som ger hog
prestanda med en bredd pa bara 6,1 mm. Det stora
utbudet av tillbehor fran inkopplingsbara overkopplingar
till markningslosningar fran ande till Ande gor det extra
mangsidigt. Tack vara internationella godkdannanden kan
de anvandas globalt. Tillforlitlig funktion sakerstalls av
den integrerade skyddskopplingen for in- och utgangar.
Den stora MICROOPTO-portfoljen innehaller ett urval

av losningar for sarskild laster. Det finns till exempel

for induktiva laster upp till 10 A vid 24 V DC eller for
DC-laster upp till 300 V. Dessutom finns I6sningar for
frankoppling av 5 V TTL-ingangar och -utgangar, for
frekvenser upp till 550 kHz, samt versionen med enkel
vaxlande kontakt for vaxeliktning av signaler.

Typ MOS FEED THROUGH Utforande

Art.nr. 8973450000 MICROOPTO, Genomfdringsplint, Skruvanslutning

GTIN (EAN) 4032248799534
Forp. 1ST
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Tillbehor

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

MICROOPTO

Kompakta och kraftfulla solid-state-relder i plintformat
Att spara utrymme i panelen blir allt viktigare och kraver
allt kompaktare komponenter. Med de kompakta och
kraftfulla MICROOPTO-solid-state-relaerna far du tillgang
till artionden av erfarenheter fran tillverkning av
produkter i plintradsformat. MICROOPTO-familjen
innehaller solid-state-relder av hog kvalitet for
tilampningsspecifik problemlésning som ger hog
prestanda med en bredd pa bara 6,1 mm. Det stora
utbudet av tillbehor fran inkopplingsbara 6verkopplingar
till markningslosningar fran ande till ande gor det extra
mangsidigt. Tack vara internationella godkdnnanden kan
de anvandas globalt. Tillforlitlig funktion sakerstalls av
den integrerade skyddskopplingen for in- och utgangar.
Den stora MICROOPTO-portféljen innehaller ett urval

av losningar for sarskild laster. Det finns till exempel

for induktiva laster upp till 10 A vid 24 V DC eller for
DC-laster upp till 300 V. Dessutom finns I6sningar for
frankoppling av 5 V TTL-ingangar och -utgangar, for
frekvenser upp till 550 kHz, samt versionen med enkel
vaxlande kontakt for véaxeliktning av signaler.

Allmanna bestillningsdata

Typ MOS SUPPLY Utférande

Art.nr. 8973460000 MICROOPTO, Inmatningsmodul, Skruvanslutning
GTIN (EAN) 4032248799541

Forp. 1ST
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Allmanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 4N/2 Utférande

Art.nr. 1527930000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i

GTIN (EAN) 4050118332766 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/2 RD Utférande

Art.nr. 2460450000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476149 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/2 BL Utférande

Art.nr. 1528040000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332773 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/2 SW Utférande

Art.nr. 1793970000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233762

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Utférande

Art.nr. 1527940000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i

GTIN (EAN) 4050118332865 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Utférande

Art.nr. 2460810000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476231 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Utférande

Art.nr. 1528080000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118333008 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Utférande

Art.nr. 1794000000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233793

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 Utférande

Art.nr. 1527970000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i

GTIN (EAN) 4050118332889 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RD Utférande

Art.nr. 2460800000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118476224 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Skapandedatum 18.01.2026 03:42:46 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1527930000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460450000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528040000
https://eshop.weidmueller.com/p/1793970000
https://eshop.weidmueller.com/p/1527940000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460810000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528080000
https://eshop.weidmueller.com/p/1794000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1527970000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460800000

Datablad

MOS 24VDC/8-30VDC 2A E

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ ZQV 4N/4 BL Utférande

Art.nr. 1528120000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118332872 (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Utférande

Art.nr. 1794030000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248233915

Forp. 60 ST

Typ ZQV 4N/10 Utférande

Art.nr. 1528090000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning
GTIN (EAN) 4050118332896 i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/10 RD Utforande

Art.nr. 2460740000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118476163 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Utférande

Art.nr. 1528230000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 32 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118333138 mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/10 SW Utférande

Art.nr. 1794060000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248234059

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 GE Utférande

Art.nr. 1909020000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535644

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Utforande

Art.nr. 1909150000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535934

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Utférande

Art.nr. 1909100000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535774

Forp. 20 ST

Typ ZQV 4N/20 SW Utférande

Art.nr. 1909120000 W-serien, Overkoppling, 32 A

GTIN (EAN) 4032248535804

Forp. 20 ST
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Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 12/6 MC NE WS
Art.nr. 1609900000
GTIN (EAN) 4008190203467

Forp. 600 ST

WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
Allen-Bradley, vit
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