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Bildliknande

Avbildning liknande

  

Jordningsbultar att byta ut som en fullständig komponent
i två utföranden - mässing och rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordnings-

bultar, övriga, Höjd: 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm,
Djup: 42 mm, Grundläggande material: Rostfritt
stål 1.4404 (316 L)

Art.nr. 1283430000
Typ PEBZ M6 S4 SET
GTIN (EAN) 4050118073607
Förp. 1 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Djup 42 mm Byggdjup (tum) 1.6535 inch
Höjd 12.3 mm Bygghöjd (tum) 0.4843 inch
Bredd 12.3 mm Byggbredd (tum) 0.4843 inch
Nettovikt 22.54 g
 

Temperaturer
 
Drifttemperatur
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmänna uppgifter
 
Grundläggande material Rostfritt stål 1.4404 (316

L)
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002623 ETIM 9.0 EC002623
ETIM 10.0 EC002623 ECLASS 14.0 27-18-28-14
ECLASS 15.0 27-18-28-14
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