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Det har sdkerhetsreldet anvands i processautomationsom-
raden som kraver funktionellt saker avstangning. Modulen
uppfyller kraven for SIL3 enligt EN 61508.

* Variant med 6vervakningskrets

o TUV-certifierad och med “Approved Safety Function”

* cULus-certifierad

¢ Ingang for brett spanningsomrade (24-230 V UC) i
overvakningskretsen

* Tillganglig med G3-farg enligt EN 60068-2-60z

e Sakring som kan kommas at utifran

Allméanna bestillningsdata

Utférande SAFESERIES, Sakerhetsrelaer,24 V DC + 20%, 35
mA , max. kopplingsstrom, intern sékring : 5 A (se
derating), SIL 3, EN 61508:2010

Art.nr. 1303760000

Typ SCS 24VDC P1SIL3DS M
GTIN (EAN) 4050118102703

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden ‘ﬂ,_:m%

o(U)us (G

LISTED i

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E223474
Matt och vikter
Djup 114.1 mm Byggdjup (tum) 4.4921 inch
Hojd 117.3 mm Bygghojd (tum) 4.6181 inch
Bredd 22.5 mm Byggbredd (tum) 0.8858 inch
Nettovikt 200g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -25 °C..50 °C

Drifttemperatur

Fuktighet

40 °C/93 % rel. fuktighet,
ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b

Ingang (sdkerhetskrets)

Anslutningsbeteckning (sakerhetskrets) A1, A2 Markstyrspanning 24V DC £+ 20%
Stromforbrukning 42 mA garanterad stromforbrukning vid 24V~ 35 mA

DC-10 %
Inkopplingsstrom <250 mA /<5 ms Statusindikering LED gul

Skyddskoppling

Skydd mot polforvaxling,
Frihjulsdiod

Ingang (Monitoring)

Markstyrspanning

24V UC..230VUC*10

%

Stromforbrukning

23mA @24V DC, 4,4 mA
@230V AC

Statusindikering

LED gul

Skyddskoppling

Likriktare

Utgang (sdkerhetskrets)

Anslutningsbeteckning (sakerhetutgang) 13, 14, 15

Kontaktuppbyggnad

1 x spanningslos till saker
(slutande kontakt)

Kontaktbasmaterial AgNi 0,15 tunn forgylld max. tillaten kopplingsspanning 250V AC/30VDC
max. tillaten kopplingsstrom 5A max. kopplingsstrom, intern sékring 5 A (se derating)
max. kopplingsstrom extern sakring 5 A (se derating) max. kopplingseffekt 1250 VA

intern sékring 5 A trog Extern for-sakring 5 A ttidsfordrojning
Kortslutningsséaker Nej Inkopplingstid typ. 7 ms
Franslagningstid typ. 14 ms min. kopplingseffekt TI0OmA@ 12V
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Utgang (Monitoring)

Kontaktuppbyggnad Véaxlandekontakt Kontaktbasmaterial AgNi bum Au
max. tillaten kopplingsspanning 24V DC max. tillaten kopplingsstrom 30 mA
Inkopplingstid typ. 17 ms Kortslutningsséaker Nej

min. kopplingseffekt TmA@1V

Sakerhetstekniska basmairkdata

Tproof 12 a Apparattyp A
Hardvara-feltolerans (HFT) 2 Sakerhetskategori SIL 3
Sakerhetsnorm EN 61508:2010

Allmanna uppgifter

Hojdomrade for drift <2000 m, over havsytan Montageskena obestyckad TS 35

Fargkod svart, gul Resistens mot skadlig gas enligt EN Ja (endast art.-nr.:
60068-2-60 1304040000)

Isolationskoordinater

Markspanning 300V Nedsmutsningsgrad 2

Overspanningskategori i Kryp- och luftstracka styrsida - 2 5.5 mm

belastningssida

Spéanningstalighet styrsida - lastsida 4 kVeff /1 min

Spanningshallfasthet till montageskena

4 kVeff / 1 Min.

Stothallspanning 6 kV (1,2/50 us)

Skyddsklass

IP20

Ytterligare information om godkannanden/normer

Normer EN 61000, EN 61326-3-2 Certifikat-Nr. (cULus) E223474

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 8 mm

Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm

Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?

Anslutningsomrade, max. 2.5 mm? Ledardiameter, AWG, min. AWG 26

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, entradig min. 0.2 mm?2

Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.2 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.2 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig med éndhylsa 0.2 mm?2

46228/4, max. (DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 2.5 mm?2 Klingmatt Gr. PHO

(DIN 46228/1), max.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001449 ETIM 9.0 EC001449

ETIM 10.0 EC001449 ECLASS 14.0 27-37-18-19

ECLASS 15.0 27-37-18-19
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S SAFESERIES

Housing
C  CH20M housing

Wire connection

method
S Screw Connection

Control voltage

24voC

Coating of the internal PCBA
G3 Coating according
ISA $71.04-1985, Class G3

Special features

I Special version for Schneider
Electric DCS process systems

M Monitoring circuit {non safety)

Typical application
DS De-energized to safe

L {SIL3 Safety integrity level 3

P Process safety |

Number of

output channels
1 1 channel

Typnycklar
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Tillbehor

Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.
Fordelar i korthet:
¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
\ ‘ e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Utforande

Art.nr. 1082540000 ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4032248845439

Forp. 200 ST

Neutral sjalvhaftande

SM ar en MultiCard-markskylt for markning av styr- och
signalenheter. Skyltarna snapps in i bararna eller fasts
med den redan applicerade limfolien. Skraddarsydda
skyltar kan skapas med nagot av markningssystemen
PrintJet CONNECT eller Plotter.

* Behovsanpassad och snabb egentillverkning.

* Ingen lagerhallning av dyra standardskyltar kravs

* Mycket bestandig tryckkvalitet vid anvandning av
PrintJet som ersattning for gravyr

¢ For extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO
SM.

* Hallare kan anvandas for tryckknappar med 22 mm
eller 30 mm diameter frdn Siemens, ABB, Moeller

och Telemecanique.For specialtryck: Skicka en fil

till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO

eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ SM 18/9.5 K MC NE GE Utforande

Art.nr. 1248590000 SwitchMark, Apparatmaérkning, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, gul
GTIN (EAN) 4050118038958

Forp. 200 ST

Typ SM 18/9.5 K MC NE GR Utforande

Art.nr. 1248610000 SwitchMark, Apparatmaérkning, 9.5 x 18 mm, gra

GTIN (EAN) 4050118038675

Forp. 200 ST
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Typ SM 18/9.56 K MC NE WS Utférande

Art.nr. 1248580000 SwitchMark, Apparatmarkning, 9.5 x 18 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118038965

Forp. 200 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

* Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

¢ For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6/17 KMC NE WS Utforande

Art.nr. 1880120000 ESG, Apparatmaérkning x 17 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478804

Forp. 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Utforande

Art.nr. 1880110000 ESG, Apparatmarkning x 17 mm, PA 66, Fargkod: gul, sjalvhaftande

GTIN (EAN) 4032248478798

Forp. 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Utférande

Art.nr. 1880130000 ESG, Apparatmarkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: gul, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478910

Forp. 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Utforande

Art.nr. 1880100000 ESG, Apparatmaérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478781

Forp. 200 ST

Typ ESG 9/11 KMC NEWS Utférande

Art.nr. 1857440000 ESG, Apparatmarkning x 11 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande

GTIN (EAN) 4032248402731

Forp. 200 ST
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Allmanna bestillningsdata

Forebyggande av felmandvrering: SM

MultiMark apparatmarkning kan anvandas med
markningsmaterial fran olika tillverkare. Var de an
anvands, sakerstaller de att alla komponenter, som styr-
och signalanordningar fran olika leverantorer, tydligt
marks upp.

Dina fordelar med MultiMark

¢ "Olika material for olika krav”

¢ Kan anvandas med utrustning fran flera tillverkare

* Apparatmarkning med bekant design

Typ SM 18/9.56 MM WS Utforande

Art.nr. 2006220000 SwitchMark, Apparatmaérkning, 9 x 18 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118391435

Forp. 1000 ST

Typ SM 18/9.56 MM GE Utforande

Art.nr. 2006240000 SwitchMark, Apparatmarkning, 9 x 18 mm, gul
GTIN (EAN) 4050118390698

Forp. 1000 ST

Typ SM 18/9.56 MM GR Utforande

Art.nr. 2006260000 SwitchMark, Apparatmarkning, 9 x 18 mm, gra
GTIN (EAN) 4050118390964

Forp. 1000 ST

ESG 6/17

Allmanna bestillningsdata

Garanterad lang livslangd: ESG

De flerfargade och i flera format formaterade etiketterna
har ett starkt sjalvhaftande skikt for att sdkerstalla den
basta mojliga vidhaftningen vid den underliggande ytan.
Dubbellaminerad polyester gor basmaterialet mycket tunt
och anda extremt rivhallfast.

Dina fordelar med MultiMark

* "Olika material for olika krav”

¢ Kan anvandas med utrustning fran flera tillverkare

e Apparatmarkning med bekant design

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

ESG 6/17 MM WS
2005100000
4050118390728
3000 ST

Utférande
ESG, Apparatmaérkning, 6 x 17 mm, vit

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

ESG 6/17 MM GE
2005110000
4050118390827
3000 ST

Utférande
ESG, Apparatmérkning, 6 x 17 mm, gul
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Vit

THM GEW vavda tygetiketter ar gjorda av ett mycket
flexibelt bomullstyg. Leverans pa rullar for anvandning
med termotransferskrivare mojliggor ett limskikt som ar
Qa ' tjockare &n det for Ad-ark for laserskrivare.
Tillsammans sakerstaller denna flexibilitet och det tjocka
limskiktet hogre haftformaga och mojliggor anvandning
pa kantiga eller runda foremal sdsom t.ex. kablar eller

S

slangar.
Allméanna bestillningsdata
Typ THM GEW 15/6 WS Utférande
Art.nr. 1059780000 THM, Apparatmaérkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN) 4032248808175
Forp. 18T
Gul

THM GEW vavda tygetiketter ar gjorda av ett mycket
flexibelt bomullstyg. Leverans pa rullar for anvandning
med termotransferskrivare mojliggor ett limskikt som ar
tjockare an det for A4d-ark for laserskrivare.

Tillsammans sakerstaller denna flexibilitet och det tjocka
limskiktet hogre haftformaga och mojliggor anvandning
pa kantiga eller runda foremal sdsom t.ex. kablar eller

slangar.
Allmanna bestillningsdata
Typ THM GEW 15/6 GE Utférande
Art.nr. 1059790000 THM, Apparatmaérkning, 6 x 15 mm, gul
GTIN (EAN) 4032248808182
Forp. 18T

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, 1ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIK PHO X 60 Utférande

Art.nr. 2749880000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Klingtjocklek: O
GTIN (EAN) 4050118897081

Forp. 1ST
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Typ SDK PHO X 60 Utforande

Art.nr. 2749400000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, 60 mm, Klingtjocklek: O
GTIN (EAN) 4050118895629

Forp. 1ST

ESG 6/15

Garanterad lang livslangd: ESG

De flerfargade och i flera format formaterade etiketterna
har ett starkt sjalvhaftande skikt for att sakerstalla den
basta mojliga vidhaftningen vid den underliggande ytan.
Dubbellaminerad polyester gor basmaterialet mycket tunt
och anda extremt rivhallfast.

Dina fordelar med MultiMark

¢ "Olika material for olika krav”

¢ Kan anvandas med utrustning fran flera tillverkare

* Apparatmarkning med bekant design

Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/15 MM WS Utforande

Art.nr. 2619940000 ESG, Apparatmérkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118626148

Forp. 3000 ST
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