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W
Digitala utgdngsmoduler P- eller N-logik, kortslutningssa- Allminna bestillningsdata
ker, upp till 3-ledare + FE
Digitala utgdngsmoduler finns i foljande varianter: 4 DO, Utforande Remote 1/0 module
8 DO med 2- och 3-ledarteknologi, 16 DO med eller utan Art.nr. 1315270000
PLC-granssnittsanslutning. De anvands framst for infor- Typ UR20-16DO-P-PLCANT
livandet av decentraliserade stalldon. Alla utgangar ar (F;:pN EAN) ??Z?n1s181 18162

utformade for DC-13-stalldon enl. specifikationerna DIN
EN 60947-5-1 och IEC 61131-2. Som med de digitala
ingdngsmodulerna ar frekvenser upp till 1 kHz mojliga.
Skydd av utgangarna sakerstaller maximal systemsa-
kerhet. Detta bestar av en automatisk omstart efter en
kortslutning. Klart synliga LED signalerar status for hela
modulen liksom status for enskilda kanaler.

Forutom de vanliga tillampningarna av de digitala
utgdngsmodulerna omfattar utbudet dven sarskilda vari-
anter sdsom 4R0O-SSR-modulen for att snabbt byta appli-
kationer. Utrustade med optokopplar-teknik, ar 0,5 A har
tillganglig for varje utgang. Dessutom finns ocksa 4RO-
CO-relamodulen for effektintensiva applikationer. Den ar
utrustad med fyra vaxlande kontakter, optimerade for en
brytspanning av 255 V UC och utformade for en bryt-
strom av 5 A.

Modulelektroniken matar anslutna stalldon fran utgangs-
strombanan (Uut).
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Certificat-nr (cULusEX) E223527
Matt och vikter
Nettovikt 8bg
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..+85°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP

bbedbbad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a4 15

Produktens koldioxidavtryck

Vagga till grind

7,856 kg CO2 eq.

digitala utgangar

Lackstrom <0.5 mA Digitala utgangar 16
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599
ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 14.0 27-24-26-04
ECLASS 15.0 27-24-26-04
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Connection diagram

Forklaring av forkortningar

odules

-8D0-P-2W-HD

DO =
Digital
output
RO =
Relay
output

P=PNP 2W=2wirel HD = Hig

(positive  PLC-INT = PLC-interface A =Ampe
switching)  1SO = Isolated CO-255:
N =NPN SSR-255
(negative

switching)

PN = configurable

switching
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Tillbeh

Tillbehor

Systemtillbehor

Upptack ett brett utbud av tillbehor for ditt u-remote-
system - det perfekta tillskottet for att gora dina
tillampningar annu mer flexibla.

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-EBK-ACC Utférande
Art.nr. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

Forp. 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Utférande
Art.nr. 1339920000 Cover, ,

GTIN (EAN) 4050118144727

Forp. 20 ST

Blank

Allmanna bestillningsdata

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1323710000 OMNIMATE Signal - serie PM, Pushermérkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126778 Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, vit

Forp. 960 ST

Specialtryck
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Allmanna bestillningsdata

Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Utférande
Art.nr. 1323700000 OMNIMATE Signal - serie PM, Pushermérkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126761 Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, enligt kundonskan
Forp. 192 ST
Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Utférande
Art.nr. 1341610000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118146059 Weidmueller, enligt kundénskan
Forp. 100 ST
Blank
—— Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
— E “ for alla kabel- och kontak}dgn samt f('.j.r eIektroniskg
e querenheter. Systemet ar |d_eaI|sk.'.c for_korta talserier och
TET tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
77777 — Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
7] arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
[ o o o ] olika bredder.
Tl ol ] o] i | ¢ Stort urval av markningar klara att anvandas
°[ ] ol Do [ [l | * Remsmontering for snabb uppmarkning

T * Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1341630000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118145946 Weidmueller, vit

Forp. 500 ST

Aluminium

Aluminium har den nast basta elektriska
ledningsformagan efter koppar. En fordel ar lag vikt, och
diverse ar enastaende korrosionsskydd.

Allménna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TS 35X7.5 2M/AL/BK Utforande

0330800000 Montageskena, Tillbehor, Aluminium, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
4008190100650 Ho6jd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

40M
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Rostfritt stal

Allméanna bestillningsdata

Rostfritt stal ar en gemensam term for alla
typer stal (legeringar) med hog renhetsgrad och
korrosionsbestandighet.

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Utférande

Art.nr. 1747350000 Montageskena, Tilloehor, Rostfritt stal 1.4301, obehandlad, Bredd:
GTIN (EAN) 4032248003372 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Stal

Allméanna bestillningsdata

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0383400000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190088026 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0514500000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190046019 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0514510000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190116620 Bredd: 1000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 20M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Utforande

Art.nr. 7915060000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4032248296279 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M
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Bandkabel, ej halogenfri

Allméanna bestillningsdata

Typ PAC-UNIV-HE20-LCH-1M Utférande

Art.nr. 7789306010 Forkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm?2
GTIN (EAN) 8430243969062

Forp. 18T

Typ PAC-UNIV-HE20-F-1M Utférande

Art.nr. 1349790010 Forkonfektionerad kabel, PAC
GTIN (EAN) 4032248161003

Forp. 18T

Typ PAC-UNIV-HE20-HE20-1M Utférande

Art.nr. 1349670010 Forkonfektionerad kabel, PAC
GTIN (EAN) 4032248161294

Forp. 1ST

Crimping tools

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage

Allmanna bestillningsdata

e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Typ PZ25S Utférande

Art.nr. 2903690000 0.14mm?2, 2.5mm?, Trapetspressning
GTIN (EAN) 4099986027008

Forp. 1ST
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Basmoduler

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-BM-SP Utférande

Art.nr. 1350930000 Replacement part, , Flange-mounted housing
GTIN (EAN) 4050118402735

Forp. 5 ST

Elektronikmoduler

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-EM-1315270000-SP Utférande

Art.nr. 1346740000 Replacement part
GTIN (EAN) 4050118151589

Forp. 1ST

Plugkit

Allmanna bestillningsdata

Typ UR20-PK-1315270000-SP Utférande

Art.nr. 1483940000 Replacement part
GTIN (EAN) 4050118293524

Forp. 5 ST
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