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Ingangar kan parametreras, upp till 3-ledare + FE; nog- Allminna bestillningsdata
grannhet 0,1 % FSR
Analoga ingdngsmodauler i u-remote-systemet finns i Utférande Remote 1/0 module, IP20, Analog signals, Input,
manga varianter med olika upplésningar och anslutnings- 8-channel
. Art.nr. 1315650000
I6sningar.
) ) ) o . Typ UR20-8AI--16-HD
Varianter finns med 12- och 16-bitars uppldsning, vilket GTIN (EAN) 2050118118834
registrerar upp till 4 analoga givare med +/-10V, +/-5 V, Forp. 1 items

0..10V,0..5V,2..10V, 1.5V, 0..20 mA eller 4..20
mA med maximal precision. Varje kontakt kan valfritt
ansluta givare med 2- eller 3-tradsteknik. Parametrarna
for matomradet kan stallas in individuellt for varje kanal.
Dessutom har varje kanal sin egen status-LED.

En sarskild variant for Weidmiiller 6vergangselement moj-
liggor strommatningar med 16-bitars upplosning och
maximal noggrannhet for 8 givare i taget (0...20 mA eller
4..20 mA).

Modulens elektronik forser anslutna givare med effekt
fran ingangsstromslingan (Uin).
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Certificat-nr (cULusEX) E223527
Matt och vikter
Djup 76 mm Byggdjup (tum) 2.9921 inch
Hojd 120 mm Bygghojd (tum) 4.7244 inch
Bredd 11.5 mm Byggbredd (tum) 0.4528 inch
Montagematt hojd 128 mm Nettovikt 749
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..+85°C Drifttemperatur -20°C...60 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8
Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 7,689 kg CO2 eq.
analoga ingangar
Kortslutningssaker Ja Skydd polforvaxling Ja
noggrannhet 0,1 % FSR Uppldsning 16 Bit
Sensor-forsorjning Ja Omvandlingstid Tms
Moduldiagnos Ja Individuell kanaldiagnos Nej

Ingangsvarde

Strom | (0-20 mA, 4-20
mA)

Givaranslutning

2-ledare, 3-ledare, 3-ledare
+FE

Antal analoga ingangar 8 Inre motstand | 50 Q
Allméanna data
Vibrationstalighet bHz=f<8,4Hz 35 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

mm amplitud enligt IEC
60068-2-6, 84 Hz=f=<
150 Hz: 1 g acceleration
enligt IEC 60068-2-6

Provspanning

500V

Overspianningskategori
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Nedsmutsningsgrad

2

Montageskena obestyckad

TS 36

Lufttryck (drift) 2795 hPa (hojd =2 000 Luftfuktighet (transport) 10 % till 95 %, icke-

m) enligt DIN EN 61131-2 kondenserande enligt DIN
EN61131-2

Lufttryck (transport) 1 013 hPa (h6jd 0 m) till Lufttryck (lagring) 1 013 hPa (h6jd O m) till
700 hPa (hojd 3000 m) 700 hPa (hojd 3000 m)
enligt DINEN 61131-2 enligt DINEN 61131-2

Luftfuktighet (drift) 10 % till 95 %, icke- Luftfuktighet (lagring) 10 % till 95 %, icke-
kondenserande enligt DIN kondenserande enligt DIN
EN61131-2 EN61131-2

Stot 15 g 6ver 11 ms, halv
sinusvag, motsv. IEC
60068-2-27

Anslutningsdata

Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 22 Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26

Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 22 Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 26

Ledardiameter, entradig max. 0.35 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 0.14 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 0.35 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2

Natdel

Skydd polférvaxling Ja Matningsspanning 24V DC+20 %/ -15 %,

Over systembussen
Stromforbrukning fran lin (aktuellt 20 mA + last Stromforbrukning fran Isys, typ. 8 mA

effektsegment)

Systemdata
Modultyp Analog ingangsmodul Granssnitt u-remote systembuss
Galvanisk isolation 500 V DC mellan Processdata 16 Byte

strombanororna

Faltbussprotokoll PROFINET IRT, PROFINET Overforingshastighet for systembuss, 48 Mbit
RT, PROFIBUS DP-V1, max.
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN
Viktig hanvisningstext
Produktinformation Note: Please order connector (1469340000) separately
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001596 ETIM 9.0 EC001596
ETIM 10.0 EC001596 ECLASS 14.0 27-24-26-01
ECLASS 15.0 27-24-26-01
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Block diagram

Connection diagram
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Analogue input modules

UR20 - 4Al - Ul - 16 - DIAG

u-remote DIAG = Diagnostics.
HD = High density
IP protection Ul = Voltage (U), PLC-INT = PLC-interface
current (1) 12 = 12 Bits resolution
| = Current (1) 16 = 16 Bits resolution
Nurbesi st HART = HART 3= 32 Bl resoluion
protocol 180 = Isolated
Analogue input DIF = Differential
inputs
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Accessories

Tillbehor

Systemtillbehor

Upptack ett brett utbud av tillbehor for ditt u-remote-
system - det perfekta tillskottet for att gora dina
tillampningar annu mer flexibla.

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-EBK-ACC Utférande
Art.nr. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596
Forp. 5 ST
Typ UR20-SM-ACC Utférande
Art.nr. 1339920000 Cover, ,
GTIN (EAN) 4050118144727
Forp. 20 ST
Blank
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Allmanna bestillningsdata
Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Utférande
Art.nr. 1323710000 OMNIMATE Signal - serie PM, Pushermérkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126778 Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, vit
Forp. 960 ST
Specialtryck
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Allmanna bestillningsdata

Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Utférande
Art.nr. 1323700000 OMNIMATE Signal - serie PM, Pushermérkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126761 Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, enligt kundonskan
Forp. 192 ST
Typ DEK 5/8-11.56 MC SDR Utférande
Art.nr. 1341610000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118146059 Weidmueller, enligt kundénskan
Forp. 100 ST
Blank
o Qekafix (DEK) markning ar den unive“rsella mérlfningen
T for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska

— —— underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
= tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
— Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
) arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
= olika bredder.
o | ¢ Stort urval av markningar klara att anvandas
g ¢
|

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1341630000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118145946 Weidmueller, vit

Forp. 500 ST

Aluminium

Aluminium har den nast basta elektriska
ledningsformagan efter koppar. En fordel ar lag vikt, och
diverse ar enastaende korrosionsskydd.

Allménna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TS 35X7.5 2M/AL/BK Utforande

0330800000 Montageskena, Tillbehor, Aluminium, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
4008190100650 Ho6jd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

40M
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Rostfritt stal

Allméanna bestillningsdata

Rostfritt stal ar en gemensam term for alla
typer stal (legeringar) med hog renhetsgrad och
korrosionsbestandighet.

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Utférande

Art.nr. 1747350000 Montageskena, Tilloehor, Rostfritt stal 1.4301, obehandlad, Bredd:
GTIN (EAN) 4032248003372 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Stal

Allméanna bestillningsdata

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0383400000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190088026 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0514500000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190046019 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0514510000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190116620 Bredd: 1000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 20M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Utforande

Art.nr. 7915060000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4032248296279 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M
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Tillbehor

Systemtillbehor

Upptack ett brett utbud av tillbehor for ditt u-remote-
system - det perfekta tillskottet for att gora dina
tillampningar annu mer flexibla.

Allméanna bestillningsdata

Typ PWZ-UR20-HD Utférande
Art.nr. 1525820000 Pressverktyg
GTIN (EAN) 4050118347067

Forp. 18T

Verktyg

e for fintradiga och massiva ledare med
specialisoleringsmaterial

* hog avisoleringskvalitet for industriell anvandning
(motsvarande kraven inom flygindustrin)

* speciella formknivar mojliggor avisolering av speciella
ledarisoleringar och ledaruppbyggnader

¢ Avisoleringslangd installningsbar med anslag

* hog flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
* hog repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet

¢ inga skador pa ledaren

¢ hog stabilitet for lang livslangd och hog palitlighet

* integrerad skarfunktion

Allméanna bestillningsdata

Typ MULTI-STRIPAX 6-16 Utférande

Art.nr. 9202210000 Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN) 4032248486144

Forp. 1ST

Typ STRIPAX ULTIMATE Utférande

Art.nr. 1468880000 Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN) 4050118274158

Forp. 18T
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Accessories

Tillbehor

Systemtillbehor

Upptack ett brett utbud av tillbehor for ditt u-remote-
system - det perfekta tillskottet for att gora dina
tillampningar annu mer flexibla.

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-PG0.35 Utférande

Art.nr. 1469340000 Connecting plug

GTIN (EAN) 4050118275339

Forp. 8 ST

Typ KOSM BHZ5.00 Utférande

Art.nr. 1483050000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, orange
GTIN (EAN) 4050118292039

Forp. 100 ST

Crimping tools

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage
¢ Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Allmanna bestillningsdata

Typ PZ25S Utférande

Art.nr. 2903690000 0.14mm?2, 2.5mm?, Trapetspressning
GTIN (EAN) 4099986027008

Forp. 18T

Basmoduler
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Allmanna bestillningsdata

Typ UR20-BM-SP Utférande

Art.nr. 1350930000 Replacement part, , Flange-mounted housing
GTIN (EAN) 4050118402735

Forp. 5 ST

Plugkit

Allmanna bestillningsdata

Typ UR20-PK-1315650000-SP Utférande

Art.nr. 1559740000 Replacement part
GTIN (EAN) 4050118364576

Forp. 5 ST

Elektronikmoduler

Allmanna bestillningsdata

Typ UR20-EM-1315650000-SP
Art.nr. 1347240000

GTIN (EAN) 4050118151879

Forp. 1ST

Utférande

Replacement part
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