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Produktillustration

| vissa applikationer ar det [ampligt att skydda genomfo-
ringsanslutningen med en separat sakring. Sékringsplin-
tarna bestar av ett bottenavsnitt av en sakringsplint med
en sakringsinsatsbarare. Sakringarna varierar fran svang-
bara sakringsspakar och pluggbara sakringshallare till
skruvbara forslutningar och plana plug-in-sakringar.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Z-Serie, Sakringsradplint, Méarkarea: 2.5 mm?, Fj&-
deranslutning, Direktmontage

Art.nr. 1315850000

Typ ZS12.5/LD 120AC RT

GTIN (EAN) 4050118118681

Forp. 50 items
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Godkiannanden

Godkannanden UK

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 73 mm Byggdjup (tum) 2.874 inch
Byggdjup inkl. montageskena 74 mm Hojd 79.5 mm
Bygghojd (tum) 3.1299 inch Bredd 7.9 mm
Byggbredd (tum) 0.311inch Nettovikt 2169
Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7cl

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Monteringsanvisning Direktmontage

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Normer IEC 60947-7-3

Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12

Anslutningsriktning lutande Avisoleringslangd 10 mm

Anslutningstyp 2 Fjaderanslutning Anslutningstyp Fjaderanslutning

Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 4 mm?

Anslutningsomrade, min. 0.13 mm? Klingmatt 6 x 3,56 mm

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 2.5 mm?
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.13 mm?2 Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.13 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.13 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.13 mm?2 Ledararea, entradig, max. 4 mm?2

Ledararea, entradig, min. 0.13 mm? Anslutningsarea, fintradig, min. 0.13 mm?

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningsriktning, ytterligare ovre Ledardiameter, fintradig med andhylsa 2.5 mm?2

anslutning

DIN 46228/1, ytterligare anslutning,
max.

Anslutningstyp, ytterligare anslutning

Fjaderanslutning
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Markdata
Markarea 2.5 mm?2 Markspanning 120V
Markspanning till grannklamman 500V Markspanning DC 120V
Markstrom 6.3 A Str&ouml;m med max. ledare 6.3 A
Normer IEC 60947-7-3 Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ
60947-7-x

Markstotspanning 6 kV Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0.77 W
Nedsmutsningsgrad 3
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod rod
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Fjaderanslutning, Andplatta kravs Ja

Sakringselement,

med LED, for jackbar

overkoppling, 6ppen pa en

sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Antal likadana plintar 1
Monteringsanvisning Direktmontage explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp ihakad

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Spanningen beror pa det valda sakringselementet eller den valda indikatorlampan

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000899 ETIM 7.0 EC0O00899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC0O00899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Overkopplingar
—— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
till angransande kopplingsplinter genomfors via en
i ‘ overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
N LA kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande

Allméanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 6/2 GE Utférande

Art.nr. 1627850000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200428

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6/3 GE Utférande

Art.nr. 1627860000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200435

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6/4 GE Utférande

Art.nr. 1627870000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200442

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6/24 GE Utférande

Art.nr. 1908990000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4032248535309

Forp. 10 ST

Typ ZQV 6/32 GE Utforande

Art.nr. 1733640000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4008190994334

Forp. 10 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Andplattor fasts pa den sista radplintens 6ppna sida fore
andvinkeln. Genom att anvanda andplattan uppratthalls
radplintens funktion och den angivna markspanningen.
Ett beroringsskydd av spanningsforande delar sakerstalls
och avslutningsplinten ar fingersaker.

Typ ZAP/TW 3

Art.nr. 1608800000
GTIN (EAN) 4008190190927
Forp. 50 ST

Utférande

Z-Serie, Tillbehor, Andplatta, Sektionsplatta
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Typ ZAP/TW 3 BL Utférande

Art.nr. 1608810000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190190934

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GN Utforande

Art.nr. 1683840000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190477561

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 3 GR Utforande

Art.nr. 1683870000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190477592

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 3 OR Utforande

Art.nr. 1608820000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190190941

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 3 RT Utférande

Art.nr. 1683820000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190477547

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 3 SW Utférande

Art.nr. 1683890000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190477615

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 3 WS Utférande

Art.nr. 1683880000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190477608

Forp. 50 ST

Testadapter och testuttag

'y
ol

Allmanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt upprattas i
kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ ZTA 1 Utférande

Art.nr. 1609040000 Tillboehor, Testadapter, 9 A
GTIN (EAN) 4008190196851

Forp. 25 ST

Typ ZTA 1/ZA Utférande

Art.nr. 1609050000 Tillbehor, Testadapter, 9 A
GTIN (EAN) 4008190206543

Forp. 25 ST
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Sakring

Som tillbehor for var stora portfolj med produkter i
sakring- och kopplingsplintar erbjuder vi ocksa lampliga
sakringar. Portféljen omfattar sékringar for enhetsskydd
(minisakring) fran 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till
E 18 sakringar samt fordonssakring och automatiska

’:ﬁ brytare. Matstickor for de sakringshallare avrundar hela
o) portfoljen.
o5
Allmanna bestillningsdata
Typ G 20/0.10A/F Utférande
Art.nr. 0430300000 Finsakring, snabb, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190077174
Forp. 10 ST
Typ G 20/0.20A/F Utférande
Art.nr. 0430400000 Finsakring, snabb, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190152383
Forp. 10 ST
Typ G 20/0.25A/F Utférande
Art.nr. 0430500000 Finsakring, snabb, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190153991
Forp. 10 ST
Typ G 20/0.50A/F Utforande
Art.nr. 0430600000 Finsakring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190046835
Forp. 10 ST
Typ G 20/0.63A/F Utforande
Art.nr. 0439000000 Finsakring, snabb, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190131210
Forp. 10 ST
Typ G 20/1.00A/F Utforande
Art.nr. 0430700000 Finsékring, snabb, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190093877
Forp. 10 ST
Typ G 20/1.60A/F Utférande
Art.nr. 0430800000 Finsakring, snabb, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190031503
Forp. 10 ST
Typ G 20/2.00A/F Utférande
Art.nr. 0430900000 Finsakring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190123567
Forp. 10 ST
Typ G 20/2.50A/F Utférande
Art.nr. 0431000000 Finsakring, snabb, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190085513
Forp. 10 ST
Typ G 20/3.15A/F Utforande
Art.nr. 0431100000 Finsakring, snabb, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190012977
Forp. 10 ST
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Typ G 20/4.00A/F Utférande

Art.nr. 0431200000 Finsakring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190022983

Forp. 10 ST

Typ G 20/5.00A/F Utfoérande

Art.nr. 0431300000 Finsakring, snabb, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190185381

Forp. 10 ST

Typ G 20/6.30A/F Utforande

Art.nr. 0431400000 Finsakring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190086053

Forp. 10 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1609801044 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

STR transparenta remsor
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Allmanna bestillningsdata

Typ STR7 F.SCHT 7 Utférande
Art.nr. 0515300000 Plintmarkningar, Skyddskapa, 27 x 6.3 mm, transparent
GTIN (EAN) 4008190182175
Forp. 20 ST
Neutral
WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
_ 4 9 W 3 Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa

| anvandas i I-serien och Z-serien. De gener0sa markytorna
‘ tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
Bl rader text.
WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
‘ teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
i ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/15 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1854090000 WS, Plintmarkning, 10 x 15 mm, Delning i mm (P): 15.00

GTIN (EAN) 4032248390694 Weidmueller, Allen-Bradley, vit

Forp. 240 ST

Typ WS 10/5 M MC NE WS Utforande

Art.nr. 1792000000 WS, Plintmaérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248223862 Allen-Bradley, vit

Forp. 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1635000000 WS, Plintmérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190261948 Allen-Bradley, vit

Forp. 720 ST

ZGB Sviangbart gruppskylthallare

ZGB 15 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 15.

ZGB 30 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Allmanna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

ZGB 15 Utforande

1636530000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
4008190297053 Weidmueller, vit

20 ST
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Typ ZGB 30 Utférande
Art.nr. 1611930000 Plintmarkningar, Plintmarkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190002251 Weidmueller, vit
Forp. 20 ST
Typ ZGB 30/3.5 Utforande
Art.nr. 1778290000 Plintmarkningar, Plintmarkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 3.50 vit
GTIN (EAN) 4032248161065
Forp. 20 ST
Neutral
ZS-markning - i beprovat MultiCard-format - har
TTnm utvecklats specifikt for Z-serien. De erbjuder en stor
markyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgang
";L:;;L: till overkopplingar, utan demontering. Det snabba
montaget sakerstalls genom de enskilda skyltarna, som
TV T kan snappas pa i remsor. De enskilda skyltarna ar latt
A separerbara.
| * Vikbar mérkyta
[ * Monteringsbar i remsor eller enskilt

Allmanna bestillningsdata

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ZS 10/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1610000000 ZS, Plintmérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190263171 Allen-Bradley, vit

Forp. 480 ST

Typ ZS 12/6 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1610020000 ZS, Plintmérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190444600 Allen-Bradley, vit

Forp. 400 ST

Typ ZS 15/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1646630000 ZS, Plintmérkning, 15 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190401214 Allen-Bradley, vit

Forp. 480 ST

Andplattor och skiljeplattor

Andplattor fasts pa den sista radplintens 6ppna sida fore
andvinkeln. Genom att anvanda andplattan uppratthalls
radplintens funktion och den angivha markspanningen.
Ett beroringsskydd av spanningsforande delar sakerstalls
och avslutningsplinten ar fingersaker.
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Allmanna bestillningsdata

Typ ZAP TNHE/ZSI2.5 Utférande

Art.nr. 1610840000 Z-Serie, Andplatta
GTIN (EAN) 4008190263379

Forp. 25 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering

av standardmarkningar med en delning pa b5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kdpas som tillval
och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for

markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for

avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Méarkningshallare

GTIN (EAN) 4032248270248
Forp. 100 ST

Allmanna bestillningsdata

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ ZST 1 Utférande

Art.nr. 1269070000 Tilloehor, Skenhallare
GTIN (EAN) 4050118094091

Forp. 25 ST
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Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sékerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm
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