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Konfektionerade IE-ledningar, FO-breakoutkabel, multi-
mode, SC-Duplex-SC-Duplex, svart, Karndiameter 62,5 ym

Allméanna bestillningsdata

Utférande Slapkedjekabel, SC IP 67 bajonett VO1 metall, SC
IP 67 bajonett VO1 metall, 62.5 um, PUR, 365 m

Art.nr. 1318013650

Typ IE-FM6C2UE0365MSD1SD1X

GTIN (EAN) 4050118244403

Forp. 1 items

RoHS

Vnnrum
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Langd 3656 m Bygglangd (tum) 14370.0787 inch
Nettovikt 21000 g

Temperaturer

Lagertemperatur -565 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Installation temperature -55 °C...60 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt hoger

SC, IP67, hankontakt, Stickkontakt vanster
rak, V1 Bayonett,
anslutningsstickpropp,

Zinkpressgjutning,

SC, IP67, hankontakt,
rak, V1 Bayonett,
anslutningsstickpropp,
Zinkpressgjutning,

oskarmad oskarmad
FO
Fibertyp GOF, Multimode, OM1 Dampning 2,7 dB/km vid 850 nm, =
0,5 dB/km vid 1300 nm
Dampning <0,4dB Aterflbdesdémpning 230dB
Bandbredd = 200 MHz*km vid 850
nm, 2 500 MHz*km vid
1300 nm
Kabeluppbyggnad
Manteldiameter 7,5-8 mm Mantelfarg svart
Material mantel PUR Kabeluppbyggnad Breakout slapkedja
Priméar ytbehandling 245.00 ym Karnans diameter 62.5 ym

Kontakt héger

Stickkontakt hoger

SC, IP67, hankontakt,
rak, V1 Bayonett,
anslutningsstickpropp,
Zinkpressgjutning,
oskarmad

Kontakt vianster

Stickkontakt vanster

SC, IP67, hankontakt,
rak, V1 Bayonett,
anslutningsstickpropp,
Zinkpressgjutning,
oskarmad
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Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Bojradie min, upprepad 70 mm Bojradie min, unik 25 mm
Bojcykler 100 000

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002607 ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03 ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03 ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03 ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03
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Detaljerad ritning
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VO material

Allmanna bestillningsdata

SlimFix &r ledar- och kabelmarkning med en
platssparande design. Markskyltarna kan ocksa
appliceras efter ledningsanslutning. De bestar av
halogenfritt material med brandklassificering VO/V2.
SlimFix ar en erkdand och ackrediterad markningstyp for
trafiktekniska applikationer. SF-verktyget maojliggor enkel
installation, dven vid sma markningar.

Fordelar:

* Halogenfritt material

¢ Brandskyddsklass VO/V2

¢ Godkand och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer etc.

* Fasts med buntband om ledararean éar storre dan 16,0
mm?2

* Markning i beprévat MultiCard-format

Typ VT SF5/21 MC NE WS VO Utforande

Art.nr. 1689470001 SlimFix, Ledar- och kabelmérkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
GTIN (EAN) 4008190872571

Forp. 160 ST

Typ VT SF 6/21 MC NE WS VO Utforande

Art.nr. 1730560001 SlimFix, Ledar- och kabelmérkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit

GTIN (EAN) 4008190954611
Forp. 160 ST
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