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SM éar en MultiCard-markskylt for markning av styr- och Allménna bestillningsdata
signalenheter. Skyltarna snapps in i bararna eller fasts
med den redan applicerade limfolien. Skraddarsydda skyl-  utfsrande SwitchMark, Apparatmarkning, 42 x 42 mm, for
tar kan skapas med nagot av méarkningssystemen PrintJet kambrytare, Typ TO, enligt kunddnskan
CONNECT eller Plotter. Artr. 1323620000
. . Typ SM 42/42-30 K MC SDR
* Behovsanpassad och snabb egentillverkning. GTIN (EAN) 2050118126716
¢ Ingen lagerhallning av dyra standardskyltar kravs Forp. 4 items

* Mycket bestandig tryckkvalitet vid anvandning av
PrintJet som ersattning for gravyr

* For extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO
SM.

¢ Hallare kan anvandas for tryckknappar med 22 mm
eller 30 mm diameter fran Siemens, ABB, Moeller och
Telemecanique.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO
Online (utan installation) for dina markningsspecifikatio-
ner.
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Tekniska data

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 1.2 mm Byggdjup (tum) 0.0472 inch
Hojd 42 mm Bygghojd (tum) 1.6535 inch
Bredd 42 mm Byggbredd (tum) 1.6535 inch
Diameter 30 mm Nettovikt 3.48¢g
Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...60 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.034 kg CO2 eq.

Allmanna data

Utférande sjalvhaftande
Bredd 42 mm
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvdandning max. 60 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Fargkod enligt kundonskan

Halogener Nej

Grundlaggande material Polyamid 66

Skrivna tecken Kraver M-Print PRO-fil

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard
anpassad skrivare PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Device markers

Temperaturomrade for anvandning -40...60 °C

Applikation/Tillverkare for kambrytare, Typ TO

Apparatmairkning

Diameter 30 mm Halogener Nej
Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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