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RoHS

COMPLIANT

Allméanna bestillningsdata

Utforande Kretskortsstickanslutning, M12, Solder connec-
tion, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
IP67, i atdraget tillstand, Reflow-anpassad

Art.nr. 1324010000

Typ IE-PCB-M12X-S-180
GTIN (EAN) 4050118127775
Forp. 10 items

Creation date 02.01.2026 11:29:49 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1324010000
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Godkiannanden
Godkannanden
[ H us

LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Matt och vikter
Vaggtjocklek, min. 0.9 mm Vaggtjocklek, max. 2.5 mm
Nettovikt 11.75¢g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Tekniska data for kretskortskontakt
Kodering X-kodad Nominell spénning 48 V
Skyddsklass IP67, i atdraget tillstand Kontaktyta Guld 6ver nickel
Kapslingsmaterial CuZn Anslutningsgénga M12
Isolationsmotstand 100 MQ Stickcykler = 100
Kontaktmaterial Cu-legering
Allménna data
Anslutning 1 M12 Anslutning 2 Solder connection
Sammansattning Reflow-anpassad Kapslingsmaterial CuZn
Kategori Cat.6A / Class EA (1ISO/ Anslutningsgénga M12

IEC 11801 2010)

Kontaktmaterial Cu-legering Kontaktyta Guld over nickel
Skarmmaterial CuSn Avskarmning 360° heltackande kapsling
Skyddsklass IP67, i atdraget tillstand Stickcykler =100

Viktig hanvisningstext

Hanvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568

ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10

ECLASS 15.0 27-44-01-10

Creation date 02.01.2026 11:29:49 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Screwty® kabelforskruvningsverktyg

Allmanna bestillningsdata

Det perfekta verktyget for alla tillampningar

Screwty® ar det idealiska universalverktyget for
atdragning alla vanliga givar- och stélldonsledningar. Med
Screwty® kommer man aven latt &t svaratkomliga, runda
kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan
kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty®
passar till de flesta ledningar och kontaktdon aven fran
andra tillverkare (6ver 90 %) och ar darmed unik och

kan anvandas o6ver hela varlden. Screwty® bestar av

ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning.
Salunda kan det anvéandas for alla storlekar: for M12 och
M8 runda anslutningsdon samt for M12F och M8F fritt
konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom for alla
M2 3 stickproppar och uttag.

Typ SCREWTY SET Utférande
Art.nr. 1910000000

GTIN (EAN) 4032248436842

Forp. 18T

Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

Screwty® kabelforskruvningsverktyg med momentfunktion

Allmanna bestillningsdata

Det perfekta verktyget for alla tillampningar

Screwty® ar det idealiska universalverktyget for
atdragning alla vanliga givar- och stalldonsledningar. Med
Screwty® kommer man aven latt at svaratkomliga, runda
kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan
kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty®
passar till de flesta ledningar och kontaktdon aven fran
andra tillverkare (6ver 90 %) och ar darmed unik och

kan anvandas Over hela varlden. Screwty® bestar av

ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning.
Salunda kan det anvéandas for alla storlekar: fér M12 och
M8 runda anslutningsdon samt for M12F och MS8F fritt
konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom for alla
M2 3 stickproppar och uttag.

Typ SCREWTY SET -DM Utférande
Art.nr. 1920000000

GTIN (EAN) 4032248436859

Forp. 1ST

Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
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Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1910000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1920000000
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Screwty® kabelforskruvningsverktyg

Allmanna bestillningsdata

Det perfekta verktyget for alla tillampningar

Screwty® ar det idealiska universalverktyget for
atdragning alla vanliga givar- och stélldonsledningar. Med
Screwty® kommer man aven latt &t svaratkomliga, runda
kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan
kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty®
passar till de flesta ledningar och kontaktdon aven fran
andra tillverkare (6ver 90 %) och ar darmed unik och

kan anvandas o6ver hela varlden. Screwty® bestar av

ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning.
Salunda kan det anvéandas for alla storlekar: for M12 och
M8 runda anslutningsdon samt for M12F och M8F fritt
konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom for alla
M2 3 stickproppar och uttag.

Typ SCREWTY-M12 F Utforande

Art.nr. 1900020000 Cable gland tool for M12 connectors
GTIN (EAN) 4032248375851

Forp. 18T

Screwty® kabelforskruvningsverktyg med momentfunktion

Allmanna bestillningsdata

Det perfekta verktyget for alla tillampningar

Screwty® ar det idealiska universalverktyget for
atdragning alla vanliga givar- och stalldonsledningar. Med
Screwty® kommer man aven latt at svaratkomliga, runda
kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan
kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty®
passar till de flesta ledningar och kontaktdon aven fran
andra tillverkare (6ver 90 %) och ar darmed unik och

kan anvandas Over hela varlden. Screwty® bestar av

ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning.
Salunda kan det anvéandas for alla storlekar: fér M12 och
M8 runda anslutningsdon samt for M12F och MS8F fritt
konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom for alla
M2 3 stickproppar och uttag.

Typ SCREWTY-M12 F-DM Utforande

Art.nr. 1900021000 Cable gland tool for M12 connectors
GTIN (EAN) 4032248436828

Forp. 1ST

Creation date 02.01.2026 11:29:49 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1900020000
https://eshop.weidmueller.com/p/1900021000

