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Bildliknande

Weidmuiller erbjuder ett stort och brett utbud av givar-
och stalldonskablar. Vi erbjuder saval givarledningar som
buss- och ventilledningar i olika storlekar och langder. Om
du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i 6ns-
kad langd, bara kontakta oss.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Bussledning, Antal poler: 4, 100 m, Skarmad: Ja,
Mantelmaterial: PUR, Halogener: halogenfri, enligt
IEC 60754-1

Art.nr. 1327090000

Typ SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

GTIN (EAN) 4050118131413

Forp. 1 items

b’

COMPLIANT
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 2476.32 g
Temperaturer
Installation temperature -20... +60 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bcb5b598e2a9

Tekniska data for kabel

Kabellangd 100 m Mantelfarg gron
Oljebestandighet motsvarande IEC Slapkedjetalighet Ja
60811:404
Ledararea 0.15 mm?2 Antal ledare 4
Skarmad Ja Halogener halogenfri, enligt IEC
60754-1
Isolering PP Accelerartion b m/s2
Bojradie min, rorlig 7.5 x kabeldiameter Bojradie min, fast monterad 4 x kabeldiameter
Bojcykler 5 Mio Flamhardighet in accordance with IEC
60332-1-2
hastighet 180 m/min Mantelmaterial PUR
Konfigurerbar kabellangd Nej Mantel i enlighet med UL AWM-stil 20963 (80°C/ 30V)
Hybridkabel Nej Bestralning tvarbunden Nej
Bestandighet mot svetsgnistor Nej Provspanning ledare-ledare-skarm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Farkodning bla, vit/bla, orange, vit/ Vridtalighet 30°/m
orange
Temperaturomrade, fast lagd -40...80 °C Saker mot svetsstank Nej
Temperaturomrade, rorligt -30..70°C Antal poler 4
Ytterdiameter 4.65 mm=0.15 mm
Kabelspecifika standarder
Roktathet Enligt IEC 61034
Normer
Roktathet Enligt IEC 61034
Elektriska egenskaper kabel
Drivspanning 126V Kategori Cat. be
hastighet 180 m/min Kapacitet vid 1 kHz 3.4 nF/km
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Tekniska data

Signalloptid 5.55 ns/m

Provspanning ledare-ledare-skarm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min

Transferimpedans

50 mQ/m vid 10 MHz

Karakteristisk impedans

100 £ 5 Q vid 1T00MHz

Kabeluppbyggnad
Mantelfarg gron Antal ledare 4
Isolering PP Material mantel PUR
Anordning ledare Star quad Tjocklek ledarisolering T mm
Farkodning bla, vit/bla, orange, vit/ Samlingsskarm Skarmflatning av
orange koppartrad
Ledarmaterial Koppar Tjocklek mantelmaterial 0.7 mm
Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel
Oljebestandighet motsvarande IEC UV-bestandig Nej
60811:404
Halogener halogenfri, enligt IEC Accelerartion 5 m/s?
60754-1
Bojcykler 5 Mio Flamhardighet in accordance with IEC
60332-1-2
hastighet 180 m/min Vridtalighet 30°/m
Roktathet Enligt IEC 61034
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Polschema
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