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Verkstader och foretag favoriserar valordnade verktygs-
sortiment. Det resulterar i minimerade sok- och forbere-
delsetider. Du sparar pengar. Weidmiiller omsatter dessa
insikter i sina produktkombinationer. De utmarker sig av
hog anvandarnytta och funktionalitet. Weidmiiller crimp-
set for att kapa, avisolera och crimpa &ndhylsor erbjuder
praktiskt orienterade service satser.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Tool case with contents
Art.nr. 1345320000

Typ TOP CASE PREMIUM
GTIN (EAN) 4050118149739
Forp. 1 items

Forpackning Vaska
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Tekniska data
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Matt och vikter

Djup 352 mm Byggdjup (tum) 13.8582 inch
Hojd 255 mm Bygghojd (tum) 10.0394 inch
Bredd 465 mm Byggbredd (tum) 18.3071 inch
Nettovikt 11290¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP Teacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning Verktygsvaska

Sortiment

Forpackning Vaska

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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obestyckad

Allméanna bestillningsdata

Verkstader och foretag favoriserar valordnade
verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sok- och
forberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmiiller omsatter
dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmarker
sig av hog anvandarnytta och funktionalitet. Weidmdiller
crimp-set for att kapa, avisolera och crimpa andhylsor
erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Typ TOP CASE Utférande
Art.nr. 1345330000 Assortment box
GTIN (EAN) 4050118149913

Forp. 18T

Kapverktyg

Allméanna bestillningsdata

Kapverktyg for ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och
22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillater
nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare

med minimal fysisk anstrangning. Kapverktygen (KT

8 till KT 22) levereras dven med VDE- och GS-testad
skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Typ KT 8 Utférande

Art.nr. 9002650000 Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN) 4008190020163

Forp. 18T

Verktyg

Allmanna bestillningsdata

Avmantlingsverktyg for PVC-isolerade kablar

Typ AM 25 Utférande

Art.nr. 9001540000 Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN) 4008190138271

Forp. 1ST
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Typ AM 16 Utférande
Art.nr. 9204190000 Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN) 4032248608133
Forp. 1ST
Typ AM 12 Utférande
Art.nr. 9030060000 Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN) 4008190337827
Forp. 1ST
Typ STRIPAX Utforande
Art.nr. 9005000000 Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN) 4008190072506
Forp. 18T

Crimping tools

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage
e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Allmanna bestillningsdata

Typ PZ 6 ROTO L Utforande

Art.nr. 1444050000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for andhylsor, 0.174mm?2, 6mm?2,
GTIN (EAN) 4050118248593 Trapetspressning

Forp. 18T

Sortiment dndhylsor med plastkrage

Lada fylld med andhylsor med plastkrage:
* Med Weidmiillers fargkod
* DIN-fargkod

Allmanna bestillningsdata

Typ H-BOX 0,5-2,5QMM DIN Utférande

Art.nr. 9025430000 Sortiment dndhylsa, Box, fargkod: DIN
GTIN (EAN) 4008190337162

Forp. 18T
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med LCD display

Allméanna bestillningsdata

Spanningsprovarens huvuduppgift bestar i att kontrollera
om enhet ar spanningslos. En 2-polig spanningsprovare
ar det enda godkanda provinstrumentet som uppfyller
kraven i arbetsskyddslagen.

¢ med LCD-display

¢ enligt VDE-norm,

¢ hog toppspanningstalighet,

* ratt testare for alla anvandningsomraden

Typ VT DIGI PRO Utférande

Art.nr. 9918870000 Testverktyg, Tvapolig spanningsprovare
GTIN (EAN) 4032248405756

Forp. 18T

med LED lampa

Allméanna bestillningsdata

Spanningsprovarens huvuduppgift bestar i att kontrollera
om enhet ar spanningslos. En 2-polig spanningsprovare
ar det enda godkanda provinstrumentet som uppfyller
kraven i arbetsskyddslagen.

* med LED-Display

¢ enligt VDE-norm,

¢ hog toppspanningstalighet,

* ratt testare for alla anvdndningsomraden

Typ VT COMBI PRO Utférande

Art.nr. 9918860000 Testverktyg, Tvapolig spanningsprovare
GTIN (EAN) 4032248405749

Forp. 18T

Verktyg

Allmanna bestillningsdata

¢ For snabb och exakt avmantling av kablar pa 8 - 13 mm
@, tex. NYM-J, 3G1,5 mm?2 till 5G2,5 mm?2

* Ingen instéallning av skardjupet kravs

* Utomordentlig for arbeten i férgrenings- och
fordelardosor

Typ STRIPPER ROUND TOP Utférande

Art.nr. 9918050000 Sheathing strippers
GTIN (EAN) 4032248359165

Forp. 1ST
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VDE-isolerade telefontinger

Allmanna bestillningsdata

For arbete som utfors under spanning maste sarskilda
bestdmmelser beaktas och verktyg anvandas vilka har
tillverkats sarskilt for och kontrollerats for detta &ndamal.
Weidmdiller erbjuder ett komplett sortiment av tanger
som uppfyller de nationella och internationella normerna.
Alla tanger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN
60900.

Tangerna har ergonomiskt anpassats till handens form.
Darigenom far handen en battre position, fingrarna trycks
inte ihop, vilket i slutandan leder till att arbetet blir mindre
trottande.

Typ FRZ S 160 Utférande
Art.nr. 9046370000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357673

Forp. 1ST

VDE-isolerade sidavbitare

Allmanna bestillningsdata

For arbete som utfors under spanning maste sarskilda
bestammelser beaktas och verktyg anvandas vilka har
tillverkats sarskilt for och kontrollerats for detta andamal.
Weidmiiller erbjuder ett komplett sortiment av tanger
som uppfyller de nationella och internationella normerna.
Alla tanger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN
60900.

Tangerna har ergonomiskt anpassats till handens form.
Darigenom far handen en battre position, fingrarna trycks
inte ihop, vilket i slutandan leder till att arbetet blir mindre
trottande.

Typ SE HD 180 Utforande

Art.nr. 9046330000 Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN) 4032248357635

Forp. 1ST

VDE-isolerade kombinationstianger

For arbete som utfors under spanning maste sarskilda
bestammelser beaktas och verktyg anvandas vilka har
tillverkats sarskilt for och kontrollerats for detta andamal.
Weidmiiller erbjuder ett komplett sortiment av tanger
som uppfyller de nationella och internationella normerna.
Alla téanger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN
60900.

Tangerna har ergonomiskt anpassats till handens form.
Darigenom far handen en battre position, fingrarna trycks
inte ihop, vilket i slutandan leder till att arbetet blir mindre
trottande.
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Allmanna bestillningsdata

Typ KBZ 180 Utférande
Art.nr. 9046290000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248356485

Forp. 1ST

VDE-isolerade platt- och rundtinger

Allméanna bestillningsdata

upp till 7000 V (AC) och 1500 V (DC)
Skyddsisolering enligt IEC 900, DIN EN 60900

* Presstansar av hogvardigt special-verktygsstal

e Sakerhetshandtag med ergonomiskt och halksakert
TPE-VDE-skydd

¢ Av slagfast, kyl- och varmetalig, svarantandlig,
kadmiumfri TPE (Termoplastisk elastomer)

¢ Elastisk greppzon och hard karna

* Hogglanspolerad yta

» Korrosionsskyddad genom galvanisk belaggning
(Nickel-Krom)

Typ RZ 160 Utférande
Art.nr. 9046360000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357666

Forp. 18T

Kopplingsskapsnyckel

N

A
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Allméanna bestillningsdata

Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med
PushIn-anslutning eller med skruvanslutning. Weidmiiller
erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Typ CROSS-KEY UNIVERSAL Utférande
Art.nr. 9918130000 Univeral key
GTIN (EAN) 4032248371112

Forp. 1ST
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Kombinerat skruv- och kapverktyg "Swifty® CS"

Kombinerat kap- och avisoleringsverktyg Swifty® CS
och Swifty® CS set for krympfri kapning och avisolering
av kopparkabel upp till 1,5 mm2 (massiv) och 2,5 mm?2

(flexibel).
Allméanna bestillningsdata
Typ SWIFTY CS SET Utférande
Art.nr. 9006060000 Kap-Skruv_Verktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN) 4032248257638
Forp. 18T
Stiftnyckelsatser

Insexnyckel i genomhardat krom-vanadin-stal, tillverkad
enligt DIN ISO 2936 L (DIN 91 1), ytan hogklassigt
foradlad.

(== — N
, =

Allméanna bestillningsdata

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Utférande
Art.nr. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

Forp. 1ST

Typ SKS 2,0-8,0 MR Utférande
Art.nr. 9008870000 socket wrenches
GTIN (EAN) 4032248266623

Forp. 18T

Bits-Sortiment E6,3

1/4" - Sexkantfaste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt
maskinanslutning (DMS3)
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Allmanna bestillningsdata

Typ BIT-BOX 11 Utférande
Art.nr. 2748110000 Montageverktyg
GTIN (EAN) 4050118894493

Forp. 1ST

oisolerade skruvmejsel -satser

Allmanna bestillningsdata

Weidmiiller SoftFinish-skruvmejsel for allmanna
applikationer, klinga i hoglegerat krom-vanadium-
molybden-stal, genomgaende hardad, mattférkromad.

Typ SD SET S2.56-5.5/PH1/2 Utférande
Art.nr. 2749200000 Skruvmejselsats
GTIN (EAN) 4050118895506

Forp. 18T

Skruvmejselsatser

THTI

Allmanna bestillningsdata

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Typ SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... Utforande
Art.nr. 2749580000 Montageverktyg
GTIN (EAN) 4050118896329

Forp. 1ST
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Momentskruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

Exakt vridmoment kravs vid arbeten, som erfordrar stor
noggrannhet, effektivitet och hdg repeternoggrannhet.
Den perfekta uppgiften for de nya momentskruvmejslarna
fran Weidmiiller med de ergonomiska handtagen och det
unika systemet med utbytbara klingor.

* Kompakt och latt konstruktion

¢ Momentinstallning med specialverktyg (ingar i
leveransen), oonskad andring ar utesluten

* Ergonomiska greppstorlekar anpassade till
vridmomentsomradet

* Verktygen ar individuellt testade och forsedda med

ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och
produktreferens.

* Klicksignal nar vridmomentet uppnatts, tydligt hor- och
kannbart, ingen onddig mandvrering

» Utbytesklingor i hogklassig slitagetaligt verktygsstal.

¢ Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798,
BS EN 26789, ASME B107.14M

* Noggrannhet +/- 6% av det instéllda skalvardet

Typ DMS MANUELL 0,5-1,7 Utférande

Art.nr. 9918370000 Torque screwdriver
GTIN (EAN) 4032248388332

Forp. 1ST
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