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Utférande Forkonfektionerad kabel, PAC
Art.nr. 1349840060

Typ PAC-UNIV-HE34-F-6M

GTIN (EAN) 4032248209002
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Nettovikt 725¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10..50
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allménna data
Kabellangd 6 m Lamplig for digitala signaler
Grundlaggande material PVC Kabel Kabel LiYY
Anslutning granssnitt FLAT CABLE CONECTOR Antal poler, min. 34 poler
HE10 34P
Ytterdiameter 11+ 1 mm PLC-granssnitt HO0.14/10 (FERRULES
0.14mm?2)

Ledararea 0.14 mm?
Elektriska data
Totalstrom max. 3A Tillaten stromstyrka per ledare, max. TA
Markspanning <60VDC=s25VAC Motstand <150 mQ/m
Driftsspanning <s60VDC=25VAC Kapacitet ledare/ledare 300 pF/m
Kapacitet ledare/skarm 300 pF/m
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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