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Avbildning liknande

TM-l ar en erkdnd och ackrediterad markningstyp for tra-
fiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlangder for
individuell markning med ldnga teckenstrangar. Enkel
hantering av separering och installation tack vare projek-
tetmarkningsfaltet. Montage av hylsor i forvag och efter-
montering av skyltar erbjuder utmarkt mangsidighet
Den speciella konturen for TM-I ger enkel montering och
sakrar fast positionering. De ar kompatibla med ett antal
kommersiellt tillgangliga hylsor. Tack vare MultiCard-for-
matet kan skyltarna markas snabbt och bekvamt med
PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

* Enkel hantering av separering och installation tack vare
projektetmarkningsfaltet.

e Erkdnd och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer

* Montage av hylsor i forvag och eftermontering av skyl-
tar erbjuder utmarkt mangsidighet

¢ Ej lamplig for paskrift med P-Ink eller STI-S filtstift till-
sammans med CLI T hylsor.For specialtryck: Skicka en fil
till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina méarknings-
specifikationer.

MPLIANT

Allmanna bestillningsdata

Utforande TM-l, Insats markning, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm,
gron

Art.nr. 1365610000

Typ TVH 30 MC NE GN

GTIN (EAN) 4050118171907

Forp. 300 items

Creation date 02.01.2026 07:33:15 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1365610000
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 2 mm Byggdjup (tum) 0.0787 inch
Hojd 30 mm Bygghojd (tum) 1.1811 inch
Bredd 4 mm Byggbredd (tum) 0.1575 inch
Nettovikt 0.27¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.003 kg CO2 eq.

Allménna data

Materialfarg enligt motstandskod 5

Antal per ark 60

Typ av markning neutral

Bredd 4 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Fargkod gron

Halogener Nej

Grundlaggande material Polyamid 66

Skrivna tecken utan tryck

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard

Rekommenderade tillverkare Transportvasende, Maskinbyggnad

anpassad skrivare PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Insert markers

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Ledar- och kabelmairkning

Halogener Nej Ledarytterdiameter, max. 79 mm
Ledarytterdiameter, min. 1.7 mm Ledarytterdiameter 1.7-79 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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