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UPS-styrenheten bildar tillsammans med den tillhérande
batterimodulen och natenheten ett komplett DC UPS-
system. Under normal drift, kopplas ingdngsspanningen
fran UPS-styrenheten direkt till lasten. Vid stromavbrott
(DC ingangsspanningsfall) vaxlar systemet genast over till
batteridrift. Nar nataggregatet har aterstallts, vaxlar syste-
met tillbaka till normal drift och batteriet laddas av den
inbyggda laddaren.

Tre relautgangar, liksom tre aktiva transistorutgangar och
en kontrollingang for att lasa batteridriften, ger fullstan-
dig fjarrstyrd kontroll genom PLC- eller DCS-styrning. Flera
olika driftslagen och en lattanvandlig statusskarm ger
snabba feldiagnoser och optimal anpassning till applika-
tionen.

Allmanna bestillningsdata

Utférande UPS control unit

Art.nr. 1370050010

Typ CP DC UPS 24V 20A/10A
GTIN (EAN) 4050118202335

Forp. 1 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Matt och vikter
Djup 150 mm Byggdjup (tum) 5.9055 inch
Hojd 130 mm Bygghojd (tum) 5.1181 inch
Bredd 66 mm Byggbredd (tum) 2.5984 inch
Nettovikt 1139¢
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25°C..70°C
Fuktighet 5...95 % (ingen

daggbildning)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d6c68c9e-3e33-4fa9-920e-331473bf0422

Batterimodul

Nominell spanning 24V Lagringsmedium 1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12
Ah, 17 Ah, Gar att vélja
med vridomkopplare

Parallellkopplingsbarhet ja, max. 2

Driftsgranssnitt och styringangar

Funktion DIP-brytare

Vaxling av
transistorutgangar, Drift
utan temperaturgivare

Véljaromkopplare for bufferttider

0,5 min., 1 min., 3 min., 5
min., 10 min., 20 min., 30
min., 45 min., «, ©© w/0

Temperaturgivare NTC 100 kQ Fjarrfrankoppling (forregling) Ja

Valjaromkopplare for utstrom 20A,10A Valjaromkopplare for batteri 1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12
Ah, 17 Ah, Inget batteri,
Service

inbyggd batteriladdare

Temperaturkoefficient -48mV /°C Laddningsspanning 27,48V @ 20°C

(temperaturkompenserad)
Laddningsstrom 0.15 cA Batterianvandbarhetstest varje minut

Laddningsfunktion

U karaktaristisk kurva
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Ingang

Markingangsspéanning 24V dc Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning

Ingangssakring (intern) Ja Stromforbrukning DC max. 200 mA (utan
batteri), max. 0,5 A (med
helt laddat batteri)

Ingédngsspanningsomrade DC 20..30V DC ingadngsstrom <13 A(for 10A). =23 A
(for 20 A)

Max. tillaten ingadngsstrom 28 A

Utgang

Maérkutgangsspanning

24VDC+1%

Restbrum, brytande toppar <60 mVPP @ 24 VDC, IN

Parallellkopplingsbarhet ja, max. 2, ja, med Overbelastningsskydd Ja
diodmodul
Utgangsstrom (max.) 24 A Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning

Utgangsspanning, kommentar

Temperaturkoefficient

Vo =Vin - 0,2 V normal
drift (Imax), Vo = Vin - 0,3
V batteridrift (Imax)
-48mV /°C

Nominell utgdende temperatur for Unom20 A @ 60 °C

Temperaturgivare NTC 100 kQ

Skydd mot bakspéanning

Ja

Kontinuerlig utgadngsstrom @ UNominell 24 A @ 45 °C, 20 A @ 60
°C,15A@70°C

Allmanna uppgifter

Verkningsgrad

2 96 % Normalt lage,
batteriet laddas, 2 98 %
Normalt lage, batteriet

laddas, = 98 % Buffertlage

Fuktighet 5...95 % (ingen

daggbildning)

Skyddsklass

IP20

Overspianningskategori I}

Inbyggnadslage, monteringsanvisning

Horisontellt pa TS35-
montageskena. 50 mm
avstand upptill och nedtill
for luftcirkulation. Kan
monteras sida vid sida
utan avstand emellan.

Kapslingsutforande Metall,
korrosionsbestandig

Skydd mot aterspanningar fran lasten  32..34 V DC Strombegransning >120% IN

Power loss <10W Minnesenhet 1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12
Ah, 17 Ah, Gar att vélja
med vridomkopplare

Montagefot Metall Kortslutningsskydd Ja

Bufferttider Beroende pa det anslutna

batteriet
EMC / stot / vibration

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27

30 g alla riktningar

Bullervarde enligt EN55032 Klass B

Interferenstalighetstest enligt

EN 61000-4-2 (ESD)/
EN 61000-4-3 and EN
61000-4-8 (fields)/EN
61000-4-4 (burst)/EN
61000-4-5 (surge)/EN
61000-4-6 (conducted)/
EN 61000-4-11 (dips)

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 2,3 g

Isolationskoordinater

Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 2

Isolationsspénning 1kv DC Galvanisk isolation utgang-jord 1kV

Galvanisk isolation ingang-jord 1kV Skyddsklass lll, utan PE-anslutning for
SELV
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Elsidakerhet (anvanda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner

enligt EN60204

Séakerhetstransformatorer for
nataggregat

Enligt EN 61558-2-16

Anslutningsdata (ingang)

Skydd polférvaxling Ja Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 6 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 16 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 16 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.5 mm?2 Atdragningsmoment, min. 1.2 Nm
Atdragningsmoment, max. 1.5 Nm

Anslutningsdata (signal)

Ledardiameter, fintradig (signal), max. 1.5 mm?2 Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ledararea, AWG/kcmil, , max 15 Ledararea, solid , min. 0.2 mm?2
Ledararea, solid , max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig (signal), min. 0.2 mm?2
Ledararea, AWG/kcmil, , min 30 mm?2

Anslutningsdata (utgang)

Skydd polforvaxling Ja Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 6 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 16 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 16 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.6 mm?2 Atdragningsmoment, min. 1.2 Nm
Atdragningsmoment, max. 1.5 Nm

Signalisering

Statusindikering LED trefargad: Potentialfri kontakt Ja

batterikapacitet > 85 %
gron, > 40 % gul, > 20 %
rod,< 20 % rod (blinkande),
LED gron/gul: normal/
buffring, LED gul/rod:
temperaturlarm/larm, Gul/
rod LED: franslag/batterifel

Transistorutgangar (24&...27 V DC max.

Batteridrift (buff.),

Status rela (max. belastning)

Fel (larm) (30 V AC/DC 0,1

last 150 mA) Laddning, Fel (larm) A), Batteridrift (buff.) (30
V AC/DC 0,1 A), Laden
(Charg.) (30V AC/DC
0,1A)

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850

ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92

ECLASS 15.0 27-04-06-92
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Allméanna bestillningsdata

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ WEW 35/1 VO GF SW Utférande

Art.nr. 1478990000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286892

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Utforande

Art.nr. 1479000000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286779

Forp. 50 ST

Sparskruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Typ SDIS SL 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 1274660000 Skruvmejsel, Montageverktyg
GTIN (EAN) 4050118072631

Forp. 18T

Typ SDIS SL 1.0X5.56X125 Utférande

Art.nr. 1274680000 Skruvmejsel, Montageverktyg

GTIN (EAN) 4050118073263
Forp. 1ST
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Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

Allméanna bestillningsdata

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sékerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Typ SDIK PZ2 SL Utférande

Art.nr. 1274740000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4050118073218

Forp. 18T

Montage

Allméanna bestillningsdata

Tillbehor for montering av natdel fran Weidmiuiller.

Typ MTA 45 MF Utférande

Art.nr. 1251310000 Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN) 4050118042719

Forp. 18T

Temperaturgivare

Allmanna bestillningsdata

Extern temperaturgivare for batterimodul i kombination
med Weidmiillers UPS-styrenhet.

Typ CP DC UPS TFO5 Utférande
Art.nr. 1444480000

GTIN (EAN) 4050118249767

Forp. 1ST
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Typ CP DC UPS TF25 Utférande
Art.nr. 1444540000

GTIN (EAN) 4050118249880

Forp. 1ST
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