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Avbildning liknande

Analoga granssnitt dr utrustade med 40-poliga anslut-
ningar (KS). Versioner tillgangliga med franskiljarkontak-
ter och matuttag. Dessa ar mycket anvandbara for span-
nings- och strommatningar. Det finns ocksa versioner
med ytterligare, tillgangliga stift for kunder som 6nskar
infoga andra komponenter (motstand ...) for omvandling
spanning/strom eller for 6vervakning av stromslingan.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Gréanssnitt, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
Art.nr. 1371590000

Typ TBY-C3-16AI0-2KS-Z

GTIN (EAN) 4050118204865

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 52 mm Byggdjup (tum) 2.0472 inch
Hojd 70 mm Bygghojd (tum) 2.7559 inch
Bredd 90 mm Byggbredd (tum) 3.56433 inch
Nettovikt 153.84 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40...85 °C Drifttemperatur -25..70°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f9d70a48-3ece-4d7 1-ba78-a0d6 1726 6ffc

Allmanna uppgifter

Lysdiod statusvisning per kanal Nej Frankoppling per kanal Nej

Typ av kontrollpunkt Nej Kontaktor No

Sakring per kanal Nej Forsorjningsspanning lysdiodstatus Nej
Spéanningsforsorjningssakring Nej

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida) 40-polig hane Anslutning (faltsida) LM2NZF 5.08mm

Anslutning (styrsida) 2 x KS (40P)

Markdata

Driftsspanning 50V AC/70V DC Maximal strom per kanal TA
Isolationskoordinater (EN50178)

Markspanning <b0VAC Overspianningskategori 1]
Nedsmutsningsgrad 2 Impulsspanningskontroll 0.8 kV
Isolationskontroll spanning AC 0.35 kV

Anslutningsfalt

Ledardiameter, AWG , min. AWG 24 Anslutningstyp Fjaderanslutning
Hylsa med plastkrage max 1.5 mm?2 Flexibel med hylsa, min. 0.25 mm?2
Flexibel med hylsa, max. 1.6 mm?2 Flexibel, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Fast, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
Fast, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Avisoleringslangd 7.5 mm
Klamomrade, max. 2.5 mm?2 Klamomrade, min. 0.13 mm?
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AWG 14

Anslutning forsorjning

Typ av anslutning Fjaderanslutning Klamomrade min. 0.13 mm?2
Klamomrade max. 2.5 mm?2 Fast, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Fast, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2 Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Flexibel, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Flexibel med hylsa, max. 1.5 mm?2
Flexibel med hylsa, min. 0.25 mm?2 Hylsa med plastkrage, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, AWG , min. AWG 14 Ledardiameter, AWG , max. AWG 24
Avisoleringslangd 7.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-62
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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Signal for:
AVIAL ANSA3
ARVI4D  AAVSA2
AVI44  ARVBHE ONI oW X10
we- | {oums-| | %o D 164
w6+ | |outtes | | "%—-{18 164,
- | fouts- | | Mo—1-1 155
ms+ | |ours+ | | o—12 104
w- | four= | | Fo—H3% 1 L)
wt | fourtt | | Ho—H-40 5
CBSE | |cBSE E lo
oBSE | |casE : 2
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