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THM WriteOn kabelmarkning pa rullar anvands for mark-
ning av ledare och kablar med en yttre diameter pa upp
till 36 mm. Den transparenta tejpen faster och skyddar
den markta textytan.

¢ Skydda markningen mot smuts och noétning genom att
vika 6ver den transparenta remsan.

* Enkel och snabb markning med hogkvalitativa termo-
transferskrivare

Allméanna bestillningsdata

Utférande THM, Ledar- och kabelmarkning, 4.4 - 6.7 mm,
17.8 x 34 mm, vit
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Tekniska data

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 0.07 mm Byggdjup (tum) 0.0026 inch
Hojd 17.8 mm Bygghojd (tum) 0.7008 inch
Bredd 34 mm Byggbredd (tum) 1.3386 inch
Nettovikt 4709

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Limma Polyakrylatlim

Typ av markning neutral

Utférande sjalvhaftande

Bredd 34 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Fargkod vit

Halogener Ja

Grundlaggande material Vinylfilm

Skrivna tecken utan

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform Etikettrulle

Teckenféltets storlek 13x17.8 mm

Godkannande enligt UL 969 Nej

anpassad skrivare THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Antal markningar per kombination 1 Label reel = Conductor and cable markers

Temperaturomrade for anvandning -40...80 °C

Antal per rulle 3000

Ledar- och kabelmirkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 35 mm?2
Ledardiameter, min. 0.75 mm?2 Ledarytterdiameter, max. 6.7 mm
Ledarytterdiameter, min. 4.4 mm Textfaltsbredd 17.8 mm
Textfaltshojd 13 mm Ledarytterdiameter 4.4-6.7 mm
Ledararea 0.75 - 35 mm?2

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
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ECLASS 15.0

27-28-11-02
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Tillbehor

Fargband

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ RIBBON MM 110/360 SW Utférande
Art.nr. 2005070000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390049
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