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RoHS

Vnmrum

Digitala granssnitt ar utrustade med 50-poliga anslut-
ningar (KS) och erbjuder manga fordelar som:

¢ Redundans: granssnitten har 2 st 50-poliga (AKB-)
anslutningar i redundanssyfte.

¢ Manga av granssnitten aktiverar ett rela for att indikera
om en av de tva mojliga spanningskallorna har sjunkit
under ett varde av ca. 12 V.

* Korten kan anslutas med fjader- eller skruvanslutning.
* Flera funktioner finns integrerade: isolatorer, sékringar
med statusindikering, relé och status-LED.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Gréanssnitt, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm

Art.nr. 1384350000

Typ TBY-ADV 15 1-PS-L-2KB-S

GTIN (EAN) 4050118185553

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-02-10T00:00:00+01:00
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 85 mm Byggdjup (tum) 3.3464 inch
Hojd 109 mm Bygghojd (tum) 4.2913 inch
Bredd 190 mm Byggbredd (tum) 7.4803 inch
Nettovikt 6279

Temperaturer

Lagertemperatur -40...85 °C Drifttemperatur -25..70°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 129f70cd-a122-4009-92ba-8bd2209bc45b

Allmanna uppgifter

Lysdiod statusvisning per kanal gron Frankoppling per kanal Nej

Typ av kontrollpunkt Nej Kontaktor No

Sakring per kanal Nej Forsorjningsspanning lysdiodstatus gron
Spanningsforsorjningssakring 2A

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida) 50-polig hankontakt Anslutningsforsorjning LP 5.08mm
Anslutning (faltsida) LP2N 5.08mm Anslutning (styrsida) 2 x AKB (50P)
Markdata

Driftsspanning 24V DC Maximal strom per kanal TA

Total nominell strom 2A

Isolationskoordinater (EN50178)

Markspanning <b50VAC Overspianningskategori 1}
Nedsmutsningsgrad 2 Impulsspanningskontroll 0.8 kV
Isolationskontroll spanning AC 0.35 kV

Anslutningsfalt

Ledardiameter, AWG , min. AWG 26 Anslutningstyp Skruvanslutning
Hylsa med plastkrage max 2.5 mm?2 Flexibel med hylsa, min. 0.5 mm?2
Flexibel med hylsa, max. 2.5 mm?2 Flexibel, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Fast, max. HO5(07) V-K 6 mm?2

Fast, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Avisoleringslangd 6 mm
Atdragningsmoment max. 0.6 Nm Atdragningsmoment min. 0.5 Nm
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Klamomrade, max. 6 mm?2 Klamomrade, min. 0.13 mm?2
Ledardiameter, AWG , max. AWG 12

Anslutning forsorjning

Typ av anslutning Skruvanslutning Klamomrade min. 0.13 mm?2
Klamomrade max. 6 mm?2 Fast, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Fast, max. HO5(07) V-K 6 mm?2 Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.5 mm2
Flexibel, max. HO5(07) V-K 4 mm?2 Flexibel med hylsa, max. 2.5 mm?2
Flexibel med hylsa, min. 2.5 mm?2 Hylsa med plastkrage, max. 0.5 mm2
Ledardiameter, AWG , min. AWG 12 Ledardiameter, AWG , max. AWG 26
Atdragningsmoment min. 0.5 Nm Atdragningsmoment max. 0.6 Nm
Avisoleringslangd 6 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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