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Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplosningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre del-
ningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Signalmodul, 250V, 10 A, Antal poler: 12, Crim-
panslutning, Hane, Nodvandiga insticksplatser: 1

Art.nr. 1428840000

Typ HDC MHD 12 MC

GTIN (EAN) 4050118232998

Forp. 1 items

Creation date 02.01.2026 10:28:52 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Godkiannanden
Godkannanden c €
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E92202
Matt och vikter
Djup 34 mm Byggdjup (tum) 1.3386 inch
Hojd 38.9 mm Bygghojd (tum) 1.6315 inch
Bredd 14.5 mm Byggbredd (tum) 0.5709 inch
Nettovikt 9.74 ¢g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C...125°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d 1-e6215d2988cd
Allmanna data
Antal poler 12 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Isolationsmotstand 1012 Q Stickcykler 2500
Typ Hane Overspianningskategori I}
Nedsmutsningsgrad 3 Grundlaggande material Polykarbonat,
glasfiberforstarkt

Serie ModuPlug Markspanning (DIN EN 6 1984) 250V
Markspanning enligt UL/CSA 600V Markstotspanning (DIN EN 61984) 4 kV
Markstrom (DIN EN 61984) 10 A Nodvandiga insticksplatser 1
PE anslutningsdata
Anslutningstyp PE Skruvanslutning via

modulram
Utforande
Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Anslutningstyp Crimpanslutning Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, max. 2.5 mm? Ledardiameter, min. 0.14 mm?2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17

Creation date 02.01.2026 10:28:52 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Data sheet

HDC MHD 12 MC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

~Q00000=
-000000-

4.5

34

HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehause,
Leiter HO5V-K0,5:
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HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehiuse,

Leiter HO7V-K2,5:
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Ungebungstemperatur [°C]

HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
Conductor HO5V-K0.5:

. 24fcontacts

/|
T~

7

124

Ambient temperature [°C]

HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
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Crimpkontakter HD
Crimpning ar en elektrisk och mekaniskt saker och
e R s palitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk
i crimpkontakt ar gastat och korrosionstalig.
B P
s 2 e
e 4

Allmanna bestillningsdata

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG Utférande

Art.nr. 1651520000 Maéngpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400194 Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU Utférande

Art.nr. 1651620000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400293 Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO.5AG Utférande

Art.nr. 1651530000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400200 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.5AU Utférande

Art.nr. 1651630000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400309 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Utforande

Art.nr. 1601750000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190134280 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Utforande

Art.nr. 1651640000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400316 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AG Utforande

Art.nr. 1651550000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400224 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AU Utférande

Art.nr. 1651650000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400323 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AG Utférande

Art.nr. 1651560000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400231 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AU Utférande

Art.nr. 1651660000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400330 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST
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Elektriska moduler

Flexibel
De fyra modulstorlekarna ger individuella propplésningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre

f delningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC MHD 42 MC Utférande

Art.nr. 3011270000 Modul, 150 V, 10 A, Antal poler: 42, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN) 4099986916883 Nodvandiga insticksplatser: 2

Forp. 18T

Typ HDC MMBIT 8 FC M Utférande

Art.nr. 3092830000 Datamodul, 48 V, 10 A, Cat. 5e, Antal poler: 8, Crimpanslutning,
GTIN (EAN) 4099987109864 Hylsa, Nodvandiga insticksplatser: 1

Forp. 1ST

Typ HDC MMBIT 8 FC M2 Utférande

Art.nr. 3092840000 Datamodul, 48 V, 10 A, Cat. 5e, Antal poler: 8, Crimpanslutning,
GTIN (EAN) 4099987109871 Hylsa, Nédvandiga insticksplatser: 1

Forp. 1ST

Typ HDC MMBIT 8 FC M2 SH Utférande

Art.nr. 3092850000 Datamodul, 48 V, 10 A, Cat. 5e, Antal poler: 8, Crimpanslutning,
GTIN (EAN) 4099987109895 Hylsa, Nédvandiga insticksplatser: 1

Forp. 1ST

Typ HDC MMBIT 8 FC M SH Utférande

Art.nr. 3092860000 Datamodul, 48 V, 10 A, Cat. 5e, Antal poler: 8, Crimpanslutning,
GTIN (EAN) 4099987109901 Hylsa, Nédvandiga insticksplatser: 1

Forp. 18T
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Elektriska moduler

Flexibel
De fyra modulstorlekarna ger individuella propplésningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre

¢ delningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC MHD 12 FC Utférande

Art.nr. 1428850000 Signalmodul, 250 V, 10 A, Antal poler: 12, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN) 4050118233087 Nodvandiga insticksplatser: 1

Forp. 18T

Typ HDC MHD 12 FP Utférande

Art.nr. 2748470000 Signalmodul, 250 V, 10 A, Antal poler: 12, PUSH IN med

GTIN (EAN) 4050118890921 mandverknapp, Hylsa, Nédvandiga insticksplatser: 1

Forp. 18T
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