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S
OMPLIANT

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och
samma ram. Systemet ar enkelt att installera och du kan
vélja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmo-
duler. Utover att FrontCom® Vario ar extremt kompakt
erbjuder den ett antal unika produktkannetecken som
gor din projektplanering och dina arbetsaktiviteter sikra,
snabba och framtidsssakra. Dessutom har FrontCom®
Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som
dessutom erbjuder hogsta tdnkbara slagtalighet och upp-
fyller kraven for skyddsklassen IP 65 helt och hallet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV
Art.nr. 1450730000

Typ |IE-FCI-PWB-DE

GTIN (EAN) 4050118255546

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godké&nnanden g,

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 33g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -10°C...70°C Drifttemperatur -5°C...40°C

Installation temperature

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Skyddsklass IP20 Insats typ Insats Power stor
Anslutningsyta Typ F Brandbelastning 770 kJ
Anslutningsbara ledare
Auvisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp PUSH IN
Ledarens anslutningsarea extremt min. 1.5 mm?2
fintradigt med andhylsa max. 1.5 mm?2
Ledarens anslutningsarea extremt min. 1.5 mm?2
fintradigt utan dndhylsa max. 2.5 mm?2
Ledarens anslutningsarea, solid min. 1.5 mm?2
max. 2.5 mm?
Ledarens anslutningsarea fintradigt med min. 1.5 mm?2
andhylsa max. 1.5 mmz2
Ledarens anslutningsarea fintradigt utan 1.5 ... 2.6 mm?2
andhylsa
Ledarens anslutningsarea extremt 1.5..2.5 mm?2
fintradigt utan dndhylsa
Ledarens anslutningsarea, styv 1.5 ... 2.6 mm?2
Ledarens anslutningsarea fintradigt med 1.5 ... 1.5 mm?2
andhylsa
Ledarens anslutningsarea fintradigt utan min. 1.5 mm?2
andhylsa max. 2.5 mmz2
Ledarens anslutningsarea extremt 1.5.. 1.5 mm?2
fintradigt med andhylsa
Tekniska data
Markspanning (AC) 250V Kapslingsmaterial Polykarbonat PC
Markstrom 16 A
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Tekniska data

Allmanna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAA000022B

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Tillbehor -

Skenadapter for uttag

_— Aven for tillbehor till Industrial Ethernet galler: hos
\:‘ ~ “. Weidmiiller far du allt fran en leverantor.
) Fordelarna:
* Verktyg
¢ Testinstrument
* Kabelgenomforingar
¢ Kopplingsskapanslutningar
- | * Markning

¢ Dammskydd
* Nataggregat
* Overspanningsskydd
Allmanna bestillningsdata

Typ |IE-DINRAIL-AD-PWB Utférande
Art.nr. 2534680000

GTIN (EAN) 4050118546354

Forp. 1ST
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