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FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och
samma ram. Systemet ar enkelt att installera och du kan
vélja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmo-
duler. Utover att FrontCom® Vario ar extremt kompakt
erbjuder den ett antal unika produktkannetecken som
gor din projektplanering och dina arbetsaktiviteter sikra,
snabba och framtidsssakra. Dessutom har FrontCom®
Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som
dessutom erbjuder hogsta tdnkbara slagtalighet och upp-
fyller kraven for skyddsklassen IP 65 helt och hallet.
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Technical data

Godkidnnanden
Godkannanden -
T
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E497345
Matt och vikter
Hojd 17.9 mm Bygghojd (tum) 0.7047 inch
Bredd 12.5 mm Byggbredd (tum) 0.4921 inch
Langd 30.8 mm Byggléangd (tum) 1.2126 inch
Nettovikt 9.68¢g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -55 °C...105 °C

Installation temperature

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad 1abec6

Tekniska data:

Antal poler 9 Kontaktyta forgylld
Kontaktmotstand £20mQ Spanningstalighet kontakt/kontakt 1kV eff /1 min.
Kapslingsmaterial SPCC Isolationsmotstand 1000 MQ at 500 V DC
Material isolerdel PBT glasfiberforstarkt UL Kapslingsyta fortennad

94 V-0
Ledningsformaga 3A

Allmanna data

Skyddsklass IP20 Insats typ Signalinsats D-sub,9-polig

Allmanna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAA000022B Certifikat nr. (UR) E497345

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstand <20 mQ Spanningstalighet kontakt/kontakt 1 kV eff /1 min.
Isolationsmotstand 1000 MQ at 500 V DC

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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