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De forkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk
och logisk forbindelse mellan PLC och PLC-granssnitten.
Dessa kablar bestar av féljande komponenter:

¢ Tillverkarens PLC-kontakt.

¢ Flerpolig LIYY eller LY YCY (skdrmad) kabel med 0,14
mm?2 eller 0,25 mm? area.

* Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, for anslutning

till granssnittet.Kablarna provas automatiskt vad avser
genomgang och isolering for att garantera den funktiona-
litet som de utformats for.

Allméanna bestillningsdata

Art.nr. 1452610005
Typ PAC-FJ40-F-OM5
GTIN (EAN) 4099986582163
Forp. 1 items
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Nettovikt 108 g
Allmanna data
Kabellangd 05m Lamplig for digitala signaler
Grundlaggande material PVC Kabel Kabel LiYY
Anslutning granssnitt HO0.25 (FERRULES Antal poler, min. 40 poler
0.25mm?2)
Ytterdiameter 11,7+ 1 mm PLC-granssnitt FCN CONNECTOR 40P
Ledararea 0.25 mm?
Elektriska data
Totalstrom max. 3A Hogspanningstest 1KV/1s
Tillaten stromstyrka per ledare, max. TA Motstand <80 mQ/m
Driftsspanning <60VDC,=60VDC=s25 Kapacitet (ledare/ledare) 300 pF/m
V AC
Markdata UL
Totalstrom max. 3A
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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