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Avbildning liknande

Relasocklar (RSM) med gemensam plus och minus for
anslutning till PLC eller annan typ av styrenhet. Granssnit-
ten utgors av grupper av 4, 8 eller 16 RCL-reléaer (12,7
mm) eller RSS (6,1 mm). Anslutningen till styrenheten
kan skapas med jackbara kontakter eller med direkt kabel-
dragning med IEC 60603-13-kontakter. Brett urval av
alternativ:

¢ 1 eller 2 vaxlande kontakter med 16/8/6 A-relaer

* Spéanningar fran 5 till 230 V

* Skruv-, fjaderanslutnings- eller PUSH IN-anslutning

¢ Kompatibel med Weidmiillers optokopplare Sortimen-
tet av relder ger galvanisk isolering mellan ingang/utgang
saval som mellan intilliggande kontakter pa relaerna.
Detta gor att de olika spanningarna i styrenheterna och
de som kravs av de olika faltelementen kan anpassas pa
ett sakert satt.
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Allmanna bestillningsdata

Utforande Grénssnitt, RSM, Skruvanslutning
Art.nr. 1457170000

Typ RSMS-16 24V+ BASE S

GTIN (EAN) 4050118263558

Forp. 1 items

Leveransstatus Avanmald
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Tekniska data
Godkidnnanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E141197
Matt och vikter
Djup 85 mm Byggdjup (tum) 3.3464 inch
Hojd 109 mm Bygghojd (tum) 4.2913 inch
Bredd 112 mm Byggbredd (tum) 4.4094 inch
Nettovikt 263 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25..60 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7 1d9bdc4-a0Ob5-4af0-93bd-2ad4e523fb 14
Markdata UL
Markstrom IN 7.1A Drifttemperatur UL, min. 0°C
Drifttemperatur UL, max 25°C Markspanning DC UN (matning) 24V
Markstrom (tvatradsmatning) 1A Markspanning DC UN (ingang) 24V
Markspanning AC UN (utgang) 260V Markstrom Imax. (utgang) 45 A
Allmanna uppgifter
Lysdiod statusvisning per rela gron Forsorjningsspanning lysdiodstatus gul
Anslutningsdata
Anslutning (faltsida) LL3R 5.08 mm Anslutning (styrsida) LP 5.08 mm, LL 5.08 mm
Markdata
Mekanisk livslangd 5 x 106 kopplingscykler
Markdata ingang
ingdngsspanning 24V DC * 10% ingangsstrom 7.1 mA
Markdata utgang
Relatyp RSS Typ av utgang Potential-free contact
Min. kontaktstrom 100 mA Min. kontaktspanning 5V
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Isolationskoordinater (EN50178)

Nedsmutsningsgrad 2 Impulsspanningskontroll 6 kV
Isolationskontroll spanning AC 1.2 kV

Isolationskoordinater (EN50178)

Nominell ingdngsspanning <60V AC Nominell utgdngsspanning 250V AC
Overspanningskategori ingang/utgang |l Overspanningskategori utgang/utgang |l
Nedsmutsningsgrad 2 Impulsspanningskontroll 6 kV
Isolationskontroll spanning AC 1.2 kV Avstand ingang/utgang 255 mm
Anslutningsfalt

Ledardiameter, AWG , min. AWG 26 Anslutningstyp Skruvanslutning
Hylsa med plastkrage max 2.5 mm?2 Flexibel med hylsa, min. 0.5 mm?2
Flexibel med hylsa, max. 2.5 mm?2 Flexibel, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Fast, max. HO5(07) V-K 6 mm?2

Fast, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? Avisoleringslangd 6 mm
Atdragningsmoment max. 0.6 Nm Atdragningsmoment min. 0.5 Nm
Klamomrade, max. 6 mm? Klamomrade, min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, AWG , max. AWG 12

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52

Skapandedatum 22.12.2025 11:17:10 MEZ

Katalogversion / Ritningar



Weidmiiller 3t

RSMS-1 6 24V+ BASE S Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

I
| |
' |
' |
! I
| | |
R L
| | 2|
I ! I
| | n
[ |
[ I , | |
I \ L |
! | | i |
| 1 —— | :
: } 12 |
L : 1" |
i 14 :
[ |
J
=71 =
| T
| |
| |
|

Skapandedatum 22.12.2025 11:17:10 MEZ

Katalogversion / Ritningar 4



