DEYE] BT
WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Sakringsplintar och komponentplintblock gor det majligt
att integrera skydds- och funktionselement direkt i plint-
raden. Sakringsplintar har inbyggda sakringshéllare for
att pa ett tillforlitligt satt skydda elektriska kretsar mot
overlast - perfekt for kontroll- och fordelarlistsystem. Kom-
ponentplintblock gor det mojligt att inkorporera elektro-
niska komponenter som dioder, motstand, eller lysdioder
direkt i ledningsdragningen. Detta mojliggor ett platsspa-
rande och tydligt arrangemang for implementering av
kopplingsfunktioner och signalseparation. Bada typer av
plintar garanterar hogre sékerhet, enkelt underhall och en
kompakt, funktionsinriktat installation.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sakringsplint, Skruvanslutning, moérkbeige, 25
mm?, 32 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal
vaningar: 1, TS 35

Art.nr. 1469110000

Typ WSI 25/2 10X38 1KV
GTIN (EAN) 4050118277685
Forp. 6 items

RoHS

Vnmum
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Godkannanden

Godkannanden

P

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 58 mm Byggdjup (tum) 2.2835 inch
Hojd 81 mm Bygghojd (tum) 3.189 inch
Bredd 36 mm Byggbredd (tum) 1.4173 inch
Nettovikt 58.33 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 4 Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Normer IEC 60269-1 Montageskena obestyckad TS 356

Klambara ledare (Markanslutning)

Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Anslutningsriktning pa sidan
Avisoleringslangd 11 mm
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 4
Anslutningsomrade, max. 25 mm?2
Anslutningsomrade, min. 1.5 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledararea, fintradig med dndhylsor DIN 1.5 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintraddig med andhylsa DIN 25 mm?2
46228/1, max.

Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 1.5 mm?2

46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm?2

Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, max. 25 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?2

Ledararea, entradig, max. 25 mm?2

Ledararea, entradig, min. 1.5 mm?2

Anslutningsarea, fintradig, min. 1.5 mm?2

Anslutningsbar ledare Anslutningsspecifikation Skruvanslutning

Ledarens anslutningsarea

Typ

massiv, HO5(07) V-U

min.

1.5 mm?2

Skapandedatum 05.12.2025 08:52:12 MEZ

Katalogversion / Ritningar



Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

WSI 25/2 10X38 1KV

D-32758 Detmold
Germany
- www.weidmueller.com
Tekniska data
max. 25 mm?
nominell 25 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd min. 11 mm
max. 11 mm
nominell 11 mm
Atdragningsmoment min. 2 Nm
max. 2.5 Nm

Anslutningsspecifikation

Skruvanslutning

Ledarens anslutningsarea Typ flertradig, HO7V-R
min. 1.5 mm?
max. 25 mm?
nominell 25 mm?
kabelsko Avisoleringslangd min. 11 mm
max. 11 mm
nominell 11 mm
Atdragningsmoment min. 2 Nm
max. 2.5 Nm

Anslutningsspecifikation

Skruvanslutning

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig, HO5(07) V-K
min. 1.5 mm?2
max. 25 mm?2
nominell 25 mm?
kabelsko Avisoleringslangd min. 11 mm
max. 11 mm
nominell 11 mm
Atdragningsmoment min. 2 Nm
max. 2.5 Nm
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning
Mairkdata
Markarea 25 mm?2 Markspanning 1000V
Markspanning till grannklamman 1000V Markspanning DC 1000V
Markstrom 32A Str&ouml;m med max. ledare 32A
Normer IEC 60269-1 Genomgangsmotstand enligt IEC 0.32 mQ
60947-7-x
Markstotspanning 6 kV Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 3.23W
Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 8 AWG Certifikat nr. (CSA) 238018-1868186
Ledararea min. (CSA) 18 AWG
Materialdata
Grundlaggande material PA 66/6 Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Andplatta krévs Nej Antal potentialer 1
Antal vaningar 1 Antal klamstéllen per vaning 2
Antal potentialer per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35
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N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringstyp ihakad

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Spanningen beror pa det valda sakringselementet eller den valda indikatorlampan

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Sakring

Ty Sz

Som tillbehor for var stora portfolj med produkter i
sakring- och kopplingsplintar erbjuder vi ocksa lampliga
sakringar. Portféljen omfattar sékringar for enhetsskydd
(minisakring) fran 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till
E 18 sakringar samt fordonssakring och automatiska

':?‘s brytare. Matstickor for de sakringshallare avrundar hela
aaond portfoljen.
5
Allmanna bestillningsdata
Typ FUSE 1KV DC 2A 10/38 Utférande
Art.nr. 1224870000 Smialtsékringsinsats, trog, 2 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN) 4050118008685
Forp. 10 ST
Typ FUSE 1KV DC 4A 10/38 Utférande
Art.nr. 1224880000 Smialtsakringsinsats, trog, 4 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN) 4050118008920
Forp. 10 ST
Typ FUSE 1KV DC 6A 10/38 Utférande
Art.nr. 1224890000 Smaltsakringsinsats, trog, 6 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN) 4050118008906
Forp. 10 ST
Typ FUSE 1KV DC 8A 10/38 Utforande
Art.nr. 1224900000
GTIN (EAN) 4050118008692
Forp. 10 ST
Typ FUSE 1KV DC 10A 10/38 Utforande
Art.nr. 1224910000 Smaltsakringsinsats, trog, 10 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN) 4050118008746
Forp. 10 ST
Typ FUSE 1KV DC 12A 10/38 Utforande
Art.nr. 1224920000 Smaltsékringsinsats, trég, 12 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN) 4050118008944
Forp. 10 ST
Typ FUSE 1KV DC 16A 10/38 Utférande
Art.nr. 1224930000 Smaltsékringsinsats, trog, 15 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN) 4050118008913
Forp. 10 ST
Typ FUSE 1KV DC 20A 10/38 Utférande
Art.nr. 1224950000 Smialtsékringsinsats, trég, 20 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN) 4050118008821
Forp. 10 ST
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Utférande

Art.nr. 1880100000 ESG, Apparatmérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478781

Forp. 200 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan képas som tillval

och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® moduléara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805520000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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Neutral

MultiFit ar Weidmiillers markningssystem som anvands
for andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmiillers Dekafix
ar markskyltarna i MultiFit-familjen tryckta pa ena sidan
(standard-tryck).

Vi rekommenderar att utfora ett test med provmarkningar
pa de anvanda plintarna nar MultiFit anvands forsta
gangen.

* En markskylt, som passar for olika plintfabrikat.

* Tryckta markskyltar med standardtryck, fardiga for

. | anvandning

* Tomma markskyltar for marknig med PrintJet
CONNECT eller Plotter
¢ Leverans av individuellt utskrivna markningar enligt
kundens CAE-data eller krav
¢ Ett markningssystem for alla applikationer.For
specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ MF 5/12 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1250090000 MultiFit, Plintmarkning, 5 x 12 mm, Delning i mm (P): 5.00 Phoenix,
GTIN (EAN) 4050118040463 vit

Forp. 250 ST

Andstod

For att sakerstélla en permanent fixering pa

montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
4 Weidmdiller andvinklar i programmet. Det finns

[ utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.

P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven

for gruppmarkning och mojligheten att forvara

teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ ZST 1 Utférande

Art.nr. 1269070000 Tilloehor, Skenhallare

GTIN (EAN) 4050118094091

Forp. 25 ST

Typ WEW 35/2 Utférande

Art.nr. 1061200000 Andstod, morkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/2 GR Utférande

Art.nr. 1859200000 Andstod, gra, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248411658

Forp. 50 ST
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Typ WEW 35/2 SW Utforande

Art.nr. 1061210000 Andstod, svart, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248136278

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Utforande

Art.nr. 1479000000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286779

Forp. 50 ST
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