PRO ECO3 240W 24V 10A

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PROeco
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PRO ECO3 240w 24y 108

23A Char.¢

De nya PROeco andra generationens energiforsorjningar
maximerar tillgangligheten av automationstillampningar.
De tolvdelarsserierna erbjuder standardfunktioner: med
hog prestanda, verkningsgrad och lamplighet for manga
system. De trefargade lysdioderna gor servicearbeten och
integrering av PROeco-apparater mycket enkelt. Serien ar
kompatibel med DC UPS, elektronisk lastévervakning och
diodmoduler och ar lamplig for konfiguration av energi-
hanteringssystem. Den kompakta byggformen ar [amplig
for tranga tillampningar, sdsom platta kopplingsskap i fal-
tet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Power supply, switch-mode power supply unit, 24
\%

Art.nr. 1469540000

Typ PRO ECO3 240W 24V 10A

GTIN (EAN) 4050118275759

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-12-30T00:00:00+01:00

Alternativ produkt PRO ECO3 240W 24V 10A 1l

RoHS

Vnm-um
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Godkidnnanden
Godkannanden
c us . L e UK
o Anes CA
usten G U§ —=
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E255651
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Matt och vikter
Djup 100 mm Byggdjup (tum) 3.937 inch
Hojd 125 mm Bygghojd (tum) 4.9212 inch
Bredd 60 mm Byggbredd (tum) 2.3622 inch
Nettovikt 900g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..85°C Drifttemperatur -25°C..70°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6d8cdf22-8230-4af8-86¢c8-3558¢c716666d

Markdata UL

Certifikat nr (cURus)

E255651

Ingang

Anslutningsteknik

Skruvanslutning

Ingédngsspanningsomrade AC

3x320..3x575VAC/2 x360..2x575VAC

Rekommenderad forsékring

2 A / DI, smaltsakring
2..3 A, kar. C, automatsékring

Frekvensomrade AC

47..63 Hz

Markingangsspanning

3st400...3 st 500 V AC (brett ingangsomrade)

Overspianningsskydd ingang

Varistor

Ingangssakring (intern) Ja

Ingangsspanningsomrade DC 450..800V DC

Inkopplingsstrommen max. 50 A

Stromforbrukning i relation till Spéanningstyp Trefas AC

ingéngsspanningen Ingangsspanning 400V
Ingangsstrom 0.8 A
Spéanningstyp Trefas AC
Ingédngsspanning 500V
Ingangsstrom 0.6 A
Spéanningstyp DC
Ingédngsspanning 800V
Ingéngsstrom 04 A
Spéanningstyp DC
Ingangsspanning 450V
Ingangsstrom 0.7A
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Nominell stromforbrukning 272.7 VA

Utgang

Uteffekt 240 W Anslutningsteknik Skruvanslutning
Markutgangsspanning 24VDCt1% Restbrum, brytande toppar <60 mVPP @ 24 V DC, IN
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 5 Overbelastningsskydd Ja

Utgangsspannning, max. 28V Utgangsspanning, min. 22V

Utgangsspanning, kommentar

(kan stallas in med
potentiometer)

Nominell utgdende temperatur for Unom 10 A @ 55 °C

Kapacitiv last

obegransad

Skydd mot bakspéanning

Ja

Kontinuerlig utgangsstrom @ UNominell 10 A@55°C,25A @ 70

°C

Stigningstid

<100 ms

Allmanna uppgifter

Effektfaktor (ca.)

>0,6b @3 x500VAC/>
0,66 @3 x400V AC

Overbryggningstid for AC-fel @ Inom

>40ms @ 3x500V AC/
>20ms @3 x400VAC

Verkningsgrad

88 %

Skyddsklass

IP20

Overspanningskategori

Inbyggnadslage, monteringsanvisning

pa montageskena TS 35

Kapslingsutforande Metall, Skydd mot aterspanningar fran lasten  30..35 V DC
korrosionsbestandig
Signalering LED gron (Uutgang Jordavledingsstrom, max. 3.5 mA
>21,6 VDC), LED
gul (lutgang > 90 %
INominell typ. ), Réd LED
(overlast, 6vertemperatur,
kortslutning, Uutgang <
20,4V DC)
Max. till. luftfuktighet (drift) 5 %... 95 % RH Forlusteffekt, tomgang 8W
Kortslutningsskydd Ja Forlusteffekt, marklast 26 W
Overtemperaturskydd Ja
EMC / stot / vibration

Begransning av Overtoner i natet
Bullervarde enligt EN55032

Enligt EN 6 1000-3-2
Klass B

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27
Interferenstalighetstest enligt

15 gi alla riktningar

EN 61000-4-2 (ESD),
EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),
EN61000-4-11 (Dips)

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6

1 genligtEN 50178

Isolationskoordinater

Overspanningskategori Il Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning Isolationsspénning ingang / utgang 3 kV
Isolationsspanning utgang/jord 2 kV Isolationsspanning utgang/jord 0.5 kV

Elsiakerhet (anvianda normer)

Utrustning med elektroniska driftmedel

enligt EN60178/
VDEO160

Elektrisk utrustning av maskiner

enligt EN60204

Skydd mot farliga kroppsstrommar

Acc. to VDEO106-101

Skyddsklenspénning

SELV enligt IEC 60950-1,
PELV enligt EN 60204-1

Saker franskiljning / skydd mot elektrisk VDEO100-410 / acc. to

stot

DIN57100-410

Séakerhetstransformatorer for
nataggregat

Enligt EN 61558-2-16
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Anslutningsdata (ingang)

Anslutningsteknik Skruvanslutning Antal plintar 4 for L1/L2/L3/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, flexibel , max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , max. 6 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.5 mm2
Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm
Anslutningsdata (utgang)

Anslutningsteknik Skruvanslutning Antal plintar 6 (++,-,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, flexibel , max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , max. 6 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.5 mm2
Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm
Signalisering

Potentialfri kontakt Ja Kontaktbelastning (slutande) max.30VDC/ 1A

Rela till/fran Utgangsspanning >21,6 V

DC/<20.,4 V DC, overlast
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Accessories

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sékerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIK SLIM PZ1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749670000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118896411

Forp. 18T

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ WEW 35/1 VO GF SW Utférande

Art.nr. 1478990000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286892

Forp. 50 ST
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Typ WEW 35/2 VO GF SW Utforande

Art.nr. 1479000000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286779

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/1 SW Utférande

Art.nr. 1162600000 Andstod, svart, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248972630

Forp. 50 ST
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