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Den skyddande kapslingen ar tillverkad av havsvattenbe-
standig aluminium med anvandning av pressgjutning.
Hoga krav pa vatten- och dammskydd liksom sarskilt hog
slagtalighet ar utmarkande for denna kapslingsserie.
Sofistikerad tvastegs ytbelaggning sakerstaller ar av tillfor-
litlighet.

Alla skruvar, crimpkontakter och andra yttre tillbehor ar
tillverkade av korrosionsbestandigt rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Lock
Art.nr. 1473470000

Typ HDC HP ABGH COVER
GTIN (EAN) 4050118279917
Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Bredd 41.3 mm Byggbredd (tum) 1.626 inch
Diameter 55 mm Nettovikt 1219
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C..120°C
Miljo6verenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allménna data
Utforande kapsling Lock Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Fargkod svart (liknande RAL 9005) Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods
Yta Pulverlack Typ Lock
Serie HighPower Halogenfri false
EMC-kapslingar Ja Skyddsklass IP68 nar last
Matt
Bredd 41.3 mm
Allménna uppgifter
Fargkod svart (liknande RAL 9005) Yta Pulverlack
Typ Lock Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutning
Serie HighPower Packningsmaterial EPDM
Viktig hanvisningstext
Produktinformation Beroende pa den avsedda driften kan internt genererade spanningar overlappa driftspanningen

och innehalla motsvarande toppspénningar. Det ar absolut nodvandigt att se till att dessa
toppspanningar inte overstiger markspanningen. For anvandningar utanfor denna specifikation,
vanligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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