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Bildliknande

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH), Laspropp,
Rak, M 20, 16 mm, Rostfritt stal 1.4404 (316 L)

Art.nr. 1477840000

Typ KSPMH M20 SSC

GTIN (EAN) 4050118285482

Forp. 20 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 21.5 mm Bygghojd (tum) 0.8465 inch

Langd 21 mm Bygglangd (tum) 0.8268 inch

Diameter 20 mm Vaggtjocklek, min. 0.5 mm

Vaggtjocklek, max. 15 mm Nettovikt 5169

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...200 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

O-Ring Silikon Atdragningsmoment 5 Nm

Silikon Ja Ytterdiameter 25.5 mm

Temperaturomrade for anvéandning max. 200 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -60 °C

Halogener halogenfri Normer EN 60079-31, EN
60079-0, EN 60079-1, EN
60079-7

Slagtalighet 7 J ATEX-Version Skyddsklass IP66, IP68 (100 m / 168

h)

Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4404 (316 Tatningsring diameter 20.00 mm

L)
Ganga (yttre) M 20 Gangningslangd 16 mm
Vattendjup 100 m Anmarkning: Skyddsklass * Alla metriska

blindproppar har en
gangstigning pa 1,5 mm.
¢ | Ex nR-applikationer
maste KSPMH forses
med en ytterligare
tatning. ¢ For att erhalla
den specificerade IP-
klassningen maste det
genomgaende halet
uppfylla foreskrifterna
enligt EN 50262 tabell 1
och det bor vara mojligt
att sékra blindproppen

pa ett lampligt satt.

* En bruksanvisning
medfdljer varje blindpropp;
denna maste lasas

fore installation.
Blindpropparna maste
installeras enligt
specifikationerna i
bruksanvisningen. ¢ Vid
installation av KSPMH
maste det minimala
antalet engagerade
gangvarv i enlighet med
normen EN/IEC 60079-1,
avsnitt 5.3 iakttas. * Med
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NEC/CEC-applikationer
maste det sakerstallas
att innergangan hos den
anslutna enhet, i vilken
blindpropparna skruvas,
visar atminstone 8 helt
engagerade gangvarv. ®
Om KSPMH-blindproppar
infors i anslutna icke-
metalliska Ex e-enheter,
maste de anslutas till
systemets jordkrets.

Skyddsklass (UL)

Type 4X

Certifikatnummer kabelforskruvning

Markning Ex d IIC Gb, Ex e lIC Gb, Ex Certifikatnummer for kabelforskruvning SIRA O9ATEX1320X or
tb IIIC Db (ATEX) CML 19ATEX1089X

Certifikatnummer for kabelforskruvning 1ECEx SIR 09.0131X or DEF |Villkor for godkédnnande ATEX, IECEX

(IECEx) IECEx CML 19.0022X

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000451 ETIM 7.0 EC000451

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451

ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-25

ECLASS 9.1 27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25

ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05

ECLASS 13.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0 27-14-08-05

ECLASS 15.0 27-14-08-05
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Tillbehor -

Maissingsmuttrar, fornicklade

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ SKMU M20 MS Utférande

Art.nr. 1737000000 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 20, 3 mm,
GTIN (EAN) 4008190956479 Massing, fornicklad

Forp. 100 ST

Plantatning i nylon - KSWN

O

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ KSWN M20 Utférande

Art.nr. 0930730002 KSWN (plantatning - nylon), Tatningsring, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN) 4032248849802

Forp. 25 ST
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