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Avbildning liknande

De forkonfektionerade kablarna ger en enkel, snabb och
felfri anslutning mellan I0TA (Input Output Terminal
Assemblies) pa Honeywells C300 och Weidmiillers FTA
(Field Terminal Assembly).

Kablarna kan levereras med enkla eller dubbla kontakter,
eller utan kontakter.

Kapslingen underlattar hanteringen och ger en robust
anslutning till IOTA. Dessutom kan kablar med olika leda-
rarea och langder upp till 50 m anvandas.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Forkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25
mm?2

Art.nr. 1481740150

Typ C300-16B-F-25-M25-15M

GTIN (EAN) 4099986584952

Forp. 1 items
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Tekniska data
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Matt och vikter

Nettovikt Og
Temperaturer
Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10..60 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Kabellangd 15 m Lamplig for digitala signaler
Grundlaggande material PVC Kabel Kabel LiYCY
Anslutning granssnitt SP-BLZP 5.08 16P med Antal poler, min. 16 poler

snifferklamma

Ytterdiameter 11,86+ 1 mm PLC-granssnitt HO0.25/10 (FERRULES
0.25mm?2)

Ledararea 0.25 mm?

Elektriska data

Totalstrom max. 3A Hogspanningstest 1KV/1s

Tillaten stromstyrka per ledare, max. TA Markspanning <250 Vdc = 250 Vac

Motstand <80 mQ/m Driftsspanning =250V DC=250VAC

Kapacitet ledare/ledare 300 pF/m Kapacitet ledare/skarm 300 pF/m

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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