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Den varmekrympbara hylsan ar skrivbar pa 2 sidor och
kan anvandas for markning och isolering av kablar och
ledningar. Det flexibla, varmekrympande materialet moj-
liggor en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar
darmed utrymme.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Ledar- och kabelmarkning, 1-3.2 mm, gul
Art.nr. 1489540000

Typ HSS 1.0-3.2 ELY13M

GTIN (EAN) 4050118299328

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godkannanden “

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E366310

Matt och vikter

Djup 0.77 mm Byggdjup (tum) 0.0303 inch
Bredd 5.6 mm Byggbredd (tum) 0.2205 inch
Langd 13000 mm Bygglangd (tum) 511.81 inch
Nettovikt 86¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -55..135 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Typ av markning neutral Bredd 5.6 mm
Temperaturomrade for anvéandning max. 135 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -55 °C
Fargkod gul Halogener Ja

Langd 13000 mm Grundlaggande material Polyolefin
Skrivna tecken utan Rekommenderade tillverkare Fabrikstillverkning, Energi,

Utrustningstillverkare,
Maskinbyggnad

anpassad skrivare THM MULTIMARK, THM Temperaturomrade for anvéandning -55..135 °C
MULTIMARK PLUS

Ledar- och kabelmarkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 1.5 mm?2

Ledardiameter, min. 0.5 mm?2 Ledarytterdiameter, max. 3.2 mm

Ledarytterdiameter, min. T mm Krympman 3:1

Rekommenderad krymptemperatur 90 °C Textfaltsbredd O mm

Textfaltshojd 5.4 mm Ledarytterdiameter 1-3.2mm

Ledararea 0.5-1.5 mm?

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01

ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01

ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02

ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Fargband

Allméanna bestillningsdata

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Typ RIBBON HSS HF EL 40/300...
Art.nr. 1426210000

GTIN (EAN) 4050118228823

Forp. 1ST

THM MULTIMARK

Allméanna bestillningsdata

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Utférande
Art.nr. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

Forp. 1ST

Typ MULTIMARK ROLLER 30 Utférande
Art.nr. 1357430000

GTIN (EAN) 4050118160253

Forp. 18T
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