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Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA
¢ Standardutforanden
* Utan |16dning

* Med konisk inféringsdppning, med undantag for skarv-
hylsa

Allméanna bestillningsdata

Utférande Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhyl-
sor,0.5 mm? - 1 mm?2,rod

Art.nr. 1491960000

Typ WFSKHV/0,5-1,05

GTIN (EAN) 4050118301977

Forp. 100 items
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https://eshop.weidmueller.com/p/1491960000

WFSKHV/0,5-1,05

Tekniska data
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www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 1119

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Anslutning

Ledardiameter, max. 1T mm?2 Ledardiameter, min. 0.5 mm?2
Isolering helisolerad Material/plaster PA
Bygglangd 1 (11) 16.3 mm Markningsfarg rod
Kontaktbredd (d2) 6.3 mm Kontakttathet (d3) 0.8 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000516 ETIM 9.0 EC000516
ETIM 10.0 EC000516 ECLASS 14.0 27-44-03-92
ECLASS 15.0 27-44-03-92
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