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ACT20C-serien har sarskilt utvecklats for applikationer
med kontinuerliga processer. Den maojliggor kontinuerlig
overvakning av diagnostisk, enhets- och processinforma-
tion ("tillstdndsovervakning”).

Flera ACT20C-komponenter bildar en station som

bestar av en ACT20C-Ethernet-gateway, kommunikativa
ACT20C-signalomvandlare och en ACT20C busstermine-
ringsterminal.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Strommatomvandlare, Ingadng : 0..5/10 A,
Utgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Rela

Art.nr. 1510240000

Typ ACT20C-CMT-10-A0-RC-S

GTIN (EAN) 4050118319460

Forp. 1 items

\/cumrum
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 113.6 mm Byggdjup (tum) 4.4724 inch
Hojd 117.2 mm Bygghojd (tum) 4.6142 inch
Bredd 22.5 mm Byggbredd (tum) 0.8858 inch
Nettovikt 154 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25 °C...60 °C
Fuktighet 5...95 % (ingen
daggbildning)
Sannolikhet for bortfall
SIL enligt IEC 61508 Ingen MTTF 130 a

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingang
ingangsfrekvens AC: 15...700 Hz Matomrade ingang konfigurerbar, 0...5/10 A

AC (RMS) eller DC

ingangssignal

Stromférande kabel i
genomgangshal, Diameter

10,5 mm

Granssnitt 1

Granssnitt Kommunikation
via CH20M
montageskenebuss
med gateway (ACT20C-
GTW-100-MTCP-S)
Utgang

Lastmotstand strom

<600 Q
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Tekniska data

utgang (digital)

Markkopplingsstrom

6 A

Brytspanning AC, max.

250V

Brytspanning DC, max.

24V

Typ

Rela, 1 véxlande kontakt,
Processlarm (4x)

med hysteres, med
larmfordrojningstid
(konfigurerbar) 0...180 s

utgang (analog)

Typ (analogutgang)

Spéannings- och
stromutgang (kan
konfigureras)

Utgangsspanning

instéllbar, 0...10V, 2...10
V,0.6V,1.5V,-6.+5V,
-10..+10V

Lastmotstand, spanning

210 kQ

Lastmotstand, strom

<600 Q

Utgangsstrom instéllbar, 0...20 mA, 4...20
mA, -20-+20 mA

larmutgang

Brytstrom bA

Allmanna uppgifter

noggrannhet <0,75 % FSR Matningsspanning over systembussen
Svarstid <300 ms Montageskena obestyckad TS 35
Temperaturkoefficient typ. 0.04 % / K, max. 0.09 Nominell stromférbrukning 3 VA
% / K
Konfiguration med FDT/DTM Stromforbrukning, max. 22W
programvara, via gateway
(ACT20C-GTW-100-MTCP-
S), Adressering via DIP-
switchar
Isolationskoordination
Stothallspanning 6,4 kV (1,2/50 ps) EMC-Normer IEC 61326-1

Provspanning 4 kV Overspanningskategori 1}

Nedsmutsningsgrad 2 Galvanisk isolation 4-vagsisolering;, mellan
ingang/utgang/matning/
rela

Markspanning 300V ACrms

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm

Atdragningsmoment, max. 3.5 Nm Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm?2

Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2

Ledardiameter, AWG, min. AWG 30 Ledardiameter, AWG, max AWG 14

Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

ACT20C-CMT-XX-A0-RC-S strommatomvandlare ur ACT20C-serien mater och overvakar DC- och
AC-strommar upp till 60 A. Den anvanda akta effektivvardesmetoden medger noggrann matning,
aven vid stromvagformer med distorsion. Enheterna har integrerad 6vervakning av gréansvarden
med en instéllbar kopplingsniva, fordréjning och hysteres, samt en relautgang.

Egenskaper

* Akta effektivvardesmatning (dkta RMS) eller aritmetisk genomsnittsmatning (AA) och
berdringsfri teknik med genomgaende hal
* Gransvardesovervakning for éverstrom eller understrom
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¢ Relautgang med hjalp av arbetsstroms-/vilostromsprincipen

* Steglos utlosningsfordrojning

« Driftstatus och felmeddelanden pa en LED-panel och utgangssignaler enligt NE43, NE44,
NE107

* Galvanisk fyrvagsisolering for séker isolering enligt IEC/EN 61010-2-201:2013

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23

Skapandedatum 25.12.2025 09:13:24 MEZ

Katalogversion / Ritningar



DEYE] BT
ACT20C-CMT-10-A0O-RC-S

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Profilritning
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ACT20C-CMT-60-A0-RC-S is part of the

ACT20C- Station
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CH20M BUS SET - Sats

Allméanna bestillningsdata

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna sakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Typ SET CH20M BUS 250MM TS ... Utférande

Art.nr. 1335140000 Monteringskena for bussystem, Provsats, OMNIMATE Housing - serie
GTIN (EAN) 4050118138375 CH20M, Bredd: 25.1 mm

Forp. 18T

Typ SET CH20M BUS 250MM TS ... Utférande

Art.nr. 1335150000 Monteringskena for bussystem, Provsats, OMNIMATE Housing - serie
GTIN (EAN) 4050118138382 CH20M, Bredd: 25.1 mm

Forp. 1ST

Natverkskompatibla strommaiatomvandlare ACT20C

Allméanna bestillningsdata

ACT20C-serien har sarskilt utvecklats for applikationer
med kontinuerliga processer. Den mojliggor
kontinuerlig 6vervakning av diagnostisk, enhets- och
processinformation (“tillstdndsoévervakning”).

Flera ACT20C-komponenter bildar en station som
bestar av en ACT20C-Ethernet-gateway, kommunikativa
ACT20C-signalomvandlare och en ACT20C
busstermineringsterminal.

Typ ACT20C-LBT-10 Utférande
Art.nr. 1510340000

GTIN (EAN) 4050118319491 Utgang : Impuls
Forp. 1ST

Busstermineringsplint for ACT20C-station, Ingang : 0...40/50/60 A,
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Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
1 Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
w Siemens, ABB, Beckhoff osv.
: BEEE Fordelar i korthet:
| ¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Utférande

Art.nr. 1912130000 ESG, Apparatmérkning x 13.6 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar

Forp. 58T

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Utforande

Art.nr. 1082540000 ESG, Apparatmarkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4032248845439

Forp. 200 ST
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