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Bildliknande

ACT20P: Den flexibla 16sningen
* Exakta och mycket funktionella signalomvandlare
* Losgoringsarmar forenklar hanteringen

Allméanna bestillningsdata

Utférande Strommatomvandlare, Gransvardesovervakning,

Ingang : 0..40/50/60 A, Relautgang, Stromfo-
rande kabel i genomgangshal

Art.nr. 1510280000

Typ ACT20P-CMT-60-RC-P
GTIN (EAN) 4050118319484
Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden CE; CULUS; DETNORVER
Godkannanden CULUS;
Godkénnanden
c US| == |
M, .
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 114 mm Byggdjup (tum) 4.4882 inch
Hojd 127.1 mm Bygghojd (tum) 5.0039 inch
Bredd 22.8 mm Byggbredd (tum) 0.8976 inch
Nettovikt 158 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25°C...60 °C
Fuktighet 5..95 % (ingen

daggbildning)

Miljooverenstiammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingang

Antal ingangar

1

ingangsfrekvens

AC: 15...700 Hz (true root
mean square)

Matomrade ingang

konfigurerbar, O...

ingangssignal

Stromfoérande kabel i

40/50/60 A AC eller genomgangshal
DC, max. toppstrom
10 x lingang (1 s), For
likstromsmatning (AA):
Stromriktningsvisning vid
utgangen (-/+ analogt
varde)
Overlastforhallande Max. toppstrom: 10 x
inmatning for 1's
utgang (digital)
Markkopplingsstrom 6 A Varaktig strom 2 X | Input
Digitala utgangar 1 Brytspanning AC, max. 250V
Brytspanning DC, max. 24V Typ Rela, 1 vaxlande kontakt,

Alarmfunktion

Overstrom, Understrom,

Alarmfordrojning: 0...10 s,

Hysteres 5 % / 10 %

normal/omvand instéllning
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noggrannhet

<0,75 % FSR Skyddsklass IP20

Matningsspanning

16,8 V..31,2V Svarstid <300 ms (RMS), = 60 ms
(AA)

Montageskena obestyckad TS 356 Temperaturkoefficient 0,01 %/K vid 0-40 A,
0,10 %/K vid 40-55 A,
0,30 %/K vid 55-60 A
Konfiguration DIP-switch och Stromfoérbrukning, max. 22W
potentiometer
Stromforbrukning, typ. 0.9 W

Isolationskoordination

Stothallspanning

6,4 kV (1,2/50 ps)

EMC-Normer

EN 61326-1

Provspanning

4 kV

Overspianningskategori

Galvanisk isolation

3-vags-isolation, mellan

Isolationsspanning

4 kVeff / 1 min.

ingadng/utgang/matning

Markspanning 300V ACrms

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm
Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm Anslutningsomrade, markarea 2.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entradig min. 0.2 mm?2 Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2
Ledararea, fintradig, min. 0.2 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.2 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, min.

46228/4, max.

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

ACT20P-CMT-XX-(A0)-RC-P-seriens enheter mater och 6vervakar AC- och DC-strommar av
upp till 60 A. Den anvéanda ékta effektivvardesmetoden medger noggrann métning, dven for
stromkurveformer med distorsion. Enheterna har integrerad 6vervakning av gransvarden med en
instéllbar kopplingsniva, fordrojning och hysteres, samt en relautgang.

Egenskaper

* Akta effektivvardesmatning (dkta RMS) eller aritmetisk genomsnittsmatning (AA) och
beroringsfri teknik med genomgéende hal

* Gransvardesovervakning for éverstrom eller understrom

¢ Relautgang med hjalp av arbetsstroms-/vilostromsprincipen

¢ Installbar utlosningsfordrojning for filtrering av stromtoppar

« Driftstatus och felmeddelanden pa en LED-panel och utgangssignaler enligt NE43, NE44,
NE107

* Galvanisk fyrvagsisolering for séker isolering enligt IEC/EN 61010-2-201

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23
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Configuration

[_DIP switchS2 ]

Alarm relay action |1]2[3[4[5[6]7]8]
Energized ]
De-energized (u]

Alarm hysteresis [1]2[3[4[5[6]7[8
L]

[ Measuring method [1]2[3]4[5]6[7]8]
L] ]
(]
‘Alarm 1[2[3[4]5[6]7[8
Alarm delay time [1]2[3]4]5]6]7]8] High alarm

Low alam
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example for DIP switch setting (with ACT20 tool)
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Tillbehor

Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
1 Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
w Siemens, ABB, Beckhoff osv.
: BEEE Fordelar i korthet:
| ¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Utférande

Art.nr. 1912130000 ESG, Apparatmérkning x 13.6 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar

Forp. 58T

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Utforande

Art.nr. 1082540000 ESG, Apparatmarkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4032248845439

Forp. 200 ST
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