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* Avisoleringsverktyg med automatisk sjalvjustering

¢ For fintradiga och massiva ledare

* Idealiskt lamplig for maskiner och anlaggningar, jarn-
vags- och sparbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explo-
sionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnads-
sektorerna

* Avisoleringslangd justerbar med anslag

e Automatisk 6ppning av klambacken efter avisolering

* Inga utflakta kardeler

* Kan stéllas in for olika isoleringstjocklekar

* Dubbelisolerade kablar i tva processteg utan specialin-
stallning

¢ Glappfri och sjalvjusterande kapanordning

¢ Lang livslangd

* Optimerad ergonomisk design

Allmanna bestillningsdata

Utforande Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr. 1512780000

Typ STRIPAX ULTIMATE XL

GTIN (EAN) 4050118319934

Forp. 1 items
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STRIPAX ULTIMATE XL

Tekniska data

Matt och vikter
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Djup 22 mm Byggdjup (tum) 0.8661 inch
Hojd 99 mm Bygghojd (tum) 3.8976 inch
Bredd 190 mm Byggbredd (tum) 7.4803 inch
Nettovikt 171.84¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06¢250-ed1e-4a45-9c1b-c5¢c8cbf13bf0
Tekniska data
Artikelbeskrivning Avisoleringsverktyg
Avisoleringsverktyg
Kabeltyp Fintradiga och massiva Ledararea (klippférmaga) 6 mm?2

ledare med halogenfri

isolering
Avisoleringsomrade AWG, max. 8 AWG Avisoleringsomrade AWG, min. 14 AWG
Avisoleringslangd, max. 25 mm Ledardiameter, max. 10 mm?2
Ledardiameter, min. 2.5 mm?2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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Tillbehor/reservdelar

¢ Avisoleringsverktyg med automatisk sjalvjustering

e For fintradiga och massiva ledare

* Idealiskt lamplig for maskiner och anléaggningar,
jarnvags- och sparbunden trafik, vindkraft, robotteknik,
explosionsskydd samt marin-, offshore- och
skeppsbyggnadssektorerna

¢ Avisoleringslangd justerbar med anslag

¢ Automatisk 6ppning av klambacken efter avisolering
* Inga utflakta kardeler

» Kan stéllas in for olika isoleringstjocklekar

¢ Dubbelisolerade kablar i tva processteg utan
specialinstallning

¢ Glappfri och sjalvjusterande kapanordning

e Lang livslangd

* Optimerad ergonomisk design

Allmanna bestillningsdata

Typ ERME SPX UL XL Utférande

Art.nr. 1512790000 Tilloehor, Knivhallare

GTIN (EAN) 4050118320428

Forp. 18T

Typ ERTE KLBC SPX UL XL Utforande

Art.nr. 2571510000 Tillbehor, Utbyte av klamback
GTIN (EAN) 4050118581997

Forp. 18T
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