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Produktillustration

Pluggarna for vart WeiCoS-system finns tillgangliga for
alla olika anslutningstekniksystem Produktsortimentet
omfattar formonterade anslutningar fran 1 till 10 poler
och majligheten till en enskild montering. Detta garan-
terar storsta mojliga flexibilitet for varje applikation. De
anpassade tillbehoren 6kar sdkerheten och skyddet mot
miljopaverkan.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kontakt, 2.6 mm?2, 800 V, 24 A, Antal poler: 1,
morkbeige

Art.nr. 1513940000

Typ APG 2.5 R

GTIN (EAN) 4050118321548

Forp. 50 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 42.5 mm Byggdjup (tum) 1.6732 inch
Hojd 16.5 mm Bygghojd (tum) 0.6496 inch
Bredd 5.1 mm Byggbredd (tum) 0.2008 inch
Nettovikt 3.31¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Antal poler 1 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28 Normer Enligt IEC 60947-7-1

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning ovre Avisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp PUSH IN Antal anslutningar 1
Anslutningsomrade, max. 2.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm? Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.14 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.14 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 2.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 0.14 mm?2
Ledararea, entradig, max. 2.5 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.14 mm?2
Markdata

Markarea 2.5 mm?2 Markspanning 800V
Maérkspanning DC 800V Markstrom 24 A
Str&ouml;m med max. ledare 24 A Normer Enligt IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstétspanning 8 kV
60947-7-x

Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0.77 W Overspanningskategori 1
Nedsmutsningsgrad 3
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Markdata enligt CSA

Ledararea max. (CSA) 12 AWG Spéanning grupp C (CSA) 600V
Strom Gr C (CSA) 20A Certifikat nr. (CSA) 200039-70089609
Spéanning grupp B (CSA) 600V Strom Gr B (CSA) 20 A
Spéanning grupp D (CSA) 600V Strom Gr D (CSA) 5A
Ledararea min. (CSA) 28 AWG

Mairkdata enligt UL

Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG Spéanning grupp B (cURus) 600V
Spéanning grupp D (cURus) 600V Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 28 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 28 AWG
Strom grupp B (cURus) 20 A Spéanning grupp C (cURus) 600V
Strom grupp C (cURus) 20 A Strém Gruppr D (cURus) 5A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Farg manoverelement orange Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar

Andplatta kravs Ja Antal potentialer 1

Antal vaningar 1

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Datablad

APG 2.5R

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hankontakter

Allméanna bestillningsdata

Pluggarna for vart WeiCoS-system finns tillgangliga for
alla olika anslutningstekniksystem Produktsortimentet
omfattar férmonterade anslutningar fran 1 till 10

poler och mojligheten till en enskild montering. Detta
garanterar storsta mojliga flexibilitet for varje applikation.
De anpassade tillbehoren okar sdkerheten och skyddet
mot miljopaverkan.

Typ MCV APG 2.5 Utférande

Art.nr. 2035590000 A-serien, Andplatta

GTIN (EAN) 4050118408119

Forp. 50 ST

Typ APGLE 2.5/4 Utférande

Art.nr. 2457570000 Lashakar (plint), Wemid, orange

GTIN (EAN) 4050118473100

Forp. 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 Utférande

Art.nr. 2457580000 Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN) 4050118472998

Forp. 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 - 4P Utférande

Art.nr. 2457590000 Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN) 4050118472967

Forp. 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 - 8P Utforande

Art.nr. 2457600000 Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN) 4050118472929

Forp. 25 ST

Typ APGCE Utférande

Art.nr. 1514490000 Kodningselement (plint), Wemid, orange, Bredd: 3.3 mm
GTIN (EAN) 4050118321906

Forp. 50 ST
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