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Kontroll pa platsen med Ex-certifierade Klippon® Styrsta-
tion: sma styr- och signalenheter.

Godkénda mandver- och indikeringsenheter i rostfritt stal,
aluminium-. eller polyesterkapslingar.

Du vill styra och skydda dina arbetsprocesser i riskomra-

den. For kontroll pa
I6sningar med styr-

plats - godkanda Klippon® kapslings-
och indikeringsenheter.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Klippon styrstation (kommando- och signalanord-
ning), Styr-/signalanordning, KLIPPON K41 EX
Aluminium AlSi12, Belyst tryckknapp - gron, 2 slu-
tande kontakter, -55 °C...55 °C, IP54, IP66

Art.nr. 1537500000

Typ KLIPPON CS K41-1

GTIN (EAN) 4050118341928

Forp. 1 items

Leveransstatus Avanmald

Tillganglig till 2024-08-31T00:00:00+02:00
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Godkannanden

Godkannanden

[ECEx "™

Matt och vikter

Djup 81 mm Byggdjup (tum) 3.189 inch
Byggdjup med extra komponenter 96 mm Hojd 122 mm
Bygghojd (tum) 4.8031 inch Bredd 120 mm
Byggbredd (tum) 4.7244 inch Nettovikt 962 g
Temperaturer

Omgivningstemperatur -55 °C..55 °C Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6bl, 6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d75c8142-044b-4eeb-8182-dc036aaba21e

Certifikathnummer kapsling

Certifikat-nr. for plintbox (ATEX)

TUV 14 ATEX 7606 X

Certifikat-nr. for plintbox (INMETRO)

LMP 21.0019X

Certifikat-nr. for plintbox (IECEx)

IECEx ITA 14.0013X

Certifikat nr. (IECEX)

IECEXITA14.0013X

Certifikat nr. (ATEX)

TUEV14ATEX7606X

Allmanna uppgifter

1 position i kapsling

Belyst tryckknapp - gron

Utférande kontakt

2 slutande kontakter

Drivspanning max.

260V

Drivstrom vid 40 °C
omgivningstemperatur, max.

1,5mm2-T6 10A, 1,6
mm2-T5 16 A, 2,5 mm?2
-T6 16 A

Drivstrom vid 55 °C 1,5mm2-T4 16 A, 1,5 Stalldon Tryckknapp
omgivningstemperatur, max. mm2-T5 10 A, 2,56 mm2

-T5 16 A
Stalldonets farg gron Borrade hal Sida B 1xM20
Fastsattning av lock Torx® 20/sparskruvar Tatningsmaterial for manover- och EPDM

indikeringsenheterna

Kapslingens tatningsmaterial Silikon (VMQ) Vridmoment for lockskruvar 2.5 Nm
Jordningsbultens vridmoment 2.5 Nm Extern jord M4 jordningsbultar,

rostfritt stal

Intern jord Jordningsplint Forskruvning VG M20 EXE MS
Markning 12GExdellCT* Gb, Il 2 Kabelférskruvningens klamomrade, max. 12 mm

D Ex tb IC T*°C Db
Kabelforskruvningens klamomrade, min. 3 mm Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2

Den belysta manodverknappens farg

gron

Monteringstyp

Vaggmontering

Yta

Pulverlackad

Referensprodukt

KLIPPON K41 EX

Slagtalighet

4 joule enligt IEC60079-0

Temperaturklass

T4,T5,T6

Grundlaggande material

Aluminium AlSi12

Materialdata

Yta

Pulverlackad

Grundlaggande material

Aluminium AISi12

Skapandedatum 08.01.2026 08:30:41 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1460050000
https://eshop.weidmueller.com/p/9526920000

KLIPPON CS K41-1

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allmianna data

Fargkod silvergra Skyddsklass IP54, IP66
Fargtabell (jamforbar) RAL 7001

Kapsling

Grundlaggande material Aluminium AISi12 Borrade hal Sida B 1xM20

Standard-kidnnetecken

Utférande Ex-godkanda Referensprodukt KLIPPON K41 EX
kapslingslosningar
med styr- och
indikeringsenheter
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Product Name
Control Station

Brand Name
Klippon®

Skapandedatum 08.01.2026 08:30:41 MEZ

Katalogversion / Ritningar 4



Weidmiiller 3t

KLIPPON CS K41-1 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

.weidmueller.com
Tillbehor -

Klippon® K - Viaggfiste

Klippon® K-serie, tillbehor

Allméanna bestillningsdata

Typ KLIPPON K MF KIT 25 Utférande

Art.nr. 9527590000 Klippon K (tom kapsling i aluminium), Monteringsfot, Fastéron, Hojd:
GTIN (EAN) 4032248014071 70 mm, Bredd: 33.5 mm, Djup: 12 mm, Grundlaggande material:
Forp. 1ST Rostfritt stal 1.4301, Silver
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