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Crimp-Set

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg:
PZ 10 HEX, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimp-
omrade, min: 0.14, fargkod: Weidmdiller

Art.nr. 1542250000

Typ CRIMPSET PZ 10 HEX

GTIN (EAN) 4050118347029

Forp. 1 items

Forpackning Plastbox

Skapandedatum 29.12.2025 06:05:29 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1542250000

CRIMPSET PZ 10 HEX

Tekniska data

Matt och vikter
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Germany

www.weidmueller.com

Djup 261 mm Byggdjup (tum) 10.2756 inch
Hojd 57 mm Bygghojd (tum) 2.2441 inch
Bredd 338 mm Byggbredd (tum) 13.3071 inch
Nettovikt 1803 ¢g
Miljo6verenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP Teacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
Tekniska data
Artikelbeskrivning Sats inkl. crimpverktyg

upp till 10 mm?2 sexkant,

avisoleringsverktyg och

andhylsor i Weidmidiller-

fargkod
Sortiment
Crimp-omrade, max. 10 mm?2 Crimp-omrade, min 0.14 mm?2
Forpackning Plastbox Avisoleringsverktyg STRIPAX
Pressverktyg PZ 10 HEX fargkod Weidmiuiller
Antal AEH 2900 pcs.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Tillbehor

Verktyg

¢ Avisoleringsverktyg med automatisk sjalvjustering

e For fintradiga och massiva ledare

* Idealiskt lamplig for maskiner och anléaggningar,
jarnvags- och sparbunden trafik, vindkraft, robotteknik,
explosionsskydd samt marin-, offshore- och
skeppsbyggnadssektorerna

¢ Avisoleringslangd justerbar med anslag

¢ Automatisk 6ppning av klambacken efter avisolering
* Inga utflakta kardeler

» Kan stéllas in for olika isoleringstjocklekar

¢ Dubbelisolerade kablar i tva processteg utan
specialinstallning

¢ Glappfri och sjalvjusterande kapanordning

e Lang livslangd

* Optimerad ergonomisk design

Allmanna bestillningsdata

Typ STRIPAX Utforande

Art.nr. 9005000000 Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN) 4008190072506

Forp. 18T

Crimping tools

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage
e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Allmanna bestillningsdata

Typ PZ 10 HEX Utforande

Art.nr. 1445070000 Crimpverktyg for andhylsor, 0.25mm2, 10mm?2, Sexkantig crimptang
GTIN (EAN) 4050118250312

Forp. 18T

I6st forpackad i polypase

* |6st forpackade i pase
* Weidmiillers fargkod
¢ DIN-fargkod
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Datablad
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Tillbehor

Allmanna bestillningsdata
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Typ HO0,5/14 OR Utférande

Art.nr. 0690700000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN) 4008190015770

Forp. 500 ST

Typ HO,75/14 W Utférande

Art.nr. 0462900000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN) 4008190033248

Forp. 500 ST

Typ H1,0/14 GE Utférande

Art.nr. 0463000000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN) 4008190024697

Forp. 500 ST

Typ H1,5/14 R Utférande

Art.nr. 0463100000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, réd
GTIN (EAN) 4008190065089

Forp. 500 ST

Typ H2,5/15D BL Utférande

Art.nr. 9019160000 Andhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, bla
GTIN (EAN) 4008190028732

Forp. 500 ST

Typ H4,0/20D GR Utférande

Art.nr. 9019200000 Andhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gr&
GTIN (EAN) 4008190126575

Forp. 500 ST

Ledar-markarea 6,0 mm?2

Allmanna bestillningsdata

mm?

¢ |6st forpackade i pase
* Weidmiuiller fargkod

* DIN-fargkod

¢ annan fargkod

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

H6,0/20 SW
0533500000
4008190183905
100 ST

Utforande

Andhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
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Ledar-miarkarea 10,0 mm?2

* |6st forpackade i pase
* Weidmiillers fargkod
* DIN-fargkod

* annan fargkod

10 mm?

Allméanna bestillningsdata

Typ H10,0/22 EB Utférande
Art.nr. 0534200000 Andhylsa, Standard, 156 mm, 12 mm, elfenben
GTIN (EAN) 4008190033460
Forp. 100 ST
Viska
- ° .
‘ ¢ Lada i okrossbar polypropylen-plast
P * Mobil och 6versiktlig forvaring med minimalt

platsbehov

* Med 2 stabila skjutla

¢ Sortimentslador/-boxar kan stallas hogkant och kan
staplas glidsakert

¢ Kan delas in med insatser

Allméanna bestillningsdata

Typ KOFFER PSC4-01 Utférande

Art.nr. 9028860000 Verktyg, Sortimentlada
GTIN (EAN) 4032248304608

Forp. 1ST
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