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Produktillustration

Var potentialutiamningsplintar gér det mojligt att uppna
tillforlitligt integrerad potentialutjamning, aven i utokade
system.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Potentialférdelningsplint, Skruvanslutning, Mas-
singfarg, 50 mm?2, O A, Antal anslutningar: 2, Antal
vaningar: 1

Art.nr. 1547500000

Typ JB 25-50

GTIN (EAN) 4050118387445

Forp. 10 items
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Tekniska data

Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Matt och vikter

Djup 24 mm Byggdjup (tum) 0.9449 inch
Hojd 32 mm Bygghojd (tum) 1.2598 inch
Bredd 33 mm Byggbredd (tum) 1.2992 inch
Nettovikt 1345¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C...55°C Omgivningstemperatur -5 °C...40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 233a6569-7068-4d0c-aa40-90d 1ca672d0b

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 1 Monteringsanvisning Direktmontage
Ledardiameter, AWG, min. AWG 8 Normer IEC 60947-7-2
Montageskena obestyckad Montageplatta

Klambara ledare (Markanslutning)

Ledardiameter, AWG, max AWG 1 Anslutningsriktning pa sidan
Atdragningsmoment, min. 5 Nm Avisoleringslangd 33 mm
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 50 mm?2
Anslutningsomrade, min. 10 mm?2 Klamskruv M 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 8 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 10 mm?2
46228/4, min.
Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 50 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 10 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.
Ledardiameter, fintradig, max. 50 mm? Ledararea, fintradig, min. 10 mm?
Anslutningsarea, flertradig, max. 50 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 10 mm?
Ledararea, entradig, max. 50 mm?2 Ledararea, entradig, min. 10 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning
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Markdata

Markarea 50 mm? Markstrom OA
Normer IEC 60947-7-2 Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693

Materialdata

Grundlaggande material Massing Fargkod Massingfarg
Brannbarhetsklass enligt UL 94 None

Systemparametrar

Andplatta krévs Nej Antal potentialer 1
Antal vaningar 1 Antal klamstallen per vaning 2
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Ja
Montageskena obestyckad Montageplatta PE-Funktion Ja
ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage explosionstestat utforande Nej

Monteringstyp

skruvad

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Kvalificerad i enlighet med IEC 60947-7-2, kan anvandas for funktionell potentialutjdamning och

skyddande potentialutjamning Monteras pa kabeldike med skruv M6x9

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Allméanna bestillningsdata

Insexnyckel i genomhardat krom-vanadin-stal, tillverkad
enligt DIN ISO 2936 L (DIN 91 1), ytan hogklassigt
foradlad.

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Utférande
Art.nr. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

Forp. 1ST
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