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Produktillustration

Ledningsdragning for byggnadsinstallation

For byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system
som ror sig runt 10x3-kopparskenan och innefattar per-
fekt koordinerade komponenter: fran installationsplintar,
nolledarplintar och fordelar- plintar till omfattande tillbe-
hor som samlingsskenor och hallare for dessa.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Potentialférdelningsplint, Skruvanslutning, gron,
35 mmz2,202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4,
Antal vaningar: 1

Art.nr. 1561670000

Typ WPD 102 2X35/2X25 GN
GTIN (EAN) 4050118366839

Forp. 5 items

RoHS

Vnmrum
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Godkiannanden
Godkannanden p :
di — 1

cus
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 49.3 mm Byggdjup (tum) 1.9409 inch
Hojd 55.4 mm Bygghojd (tum) 2.1811 inch
Bredd 22.2 mm Byggbredd (tum) 0.874 inch
Nettovikt 92g¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -50°C...85°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c 14-9fc7-3fbebee7bbe2
Allmant
Antal poler 1 Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Monteringsanvisning Montageskena/ Ledardiameter, AWG, min. AWG 14

montageplatta
Normer IEC 60947-7-1, IEC Montageskena obestyckad TS 356
61238-1, VDE 0603-2

Klambara ledare (Markanslutning)
Ledardiameter, AWG, max AWG 4 Anslutningsriktning pa sidan
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 4 Anslutningsomrade, max. 35 mm?2
Anslutningsomrade, min. 2.5 mm?2 Ledardiameter, AWG, min. AWG 14
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 25 mmz2
46228/4, min. 46228/1, max.
Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 0 mmz2
46228/1, min.
Ledararea, fintradig, min. 2.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 35 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 2.5 mm?2 Ledararea, entradig, max. 35 mm?2
Ledararea, entradig, min. 2.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning

Skruvanslutning
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Markdata

Markarea 35 mm?2 Markspanning 1000V

Markspanning AC 1000V Markspanning DC 1000V

Markstrom 202 A Str&ouml;m med max. ledare 202 A

Normer IEC 60947-7-1, IEC Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 450 W
61238-1, VDE 0603-2

Mairkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod gron

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utférande Skruvanslutning Andplatta kravs Nej

Antal potentialer 1 Antal vaningar 1

Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1

Nivaer internt 6verkopplade Ja PE-anslutning Nej

Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej

PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

med rasttapp Ja Oppna sidor sluten

rastbar Ja Monteringsanvisning Montageskena/

montageplatta

explosionstestat utférande Ja Monteringstyp ihakad

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19

ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Condustor connection data according to VDE 06032 (Cu), IEC 60847-7-1 (Cu), IEC 81238-1 Class A (Cu+Al)

Dinput (x2)/ Output (x2) Copper Aluminen Oloput (2] / Output (x2) Conper Abarmisar
205 ma (ound ) == o b= R —— = o =
35 mm? 35 mm? = — -
 man’ 35w 4 Nm o’ ANe
(=] ™ Lo 158
El s 158in
2 2 soar et
25 mm 25 mm oo =
suow o -/ 128 = W -1 21]
B = om
Stranded Soid Flaible with farule
Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu) CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158
Certificate no. (UR) XCFR2.E60693 Certificate no. (cURus) XCFR2.E60693
Line Load Line Load
Input (line) Copper Aluminum Copper Aluminum Input (line) Copper Aluminum Copper Aluminum
£t T [ (o] £ T o (o)
o | T | o | | T | = = | T | o | e | T o
AWG 4 7081LbIn AWG 4 8 Nm
AWG 6 53LbIn 53 b In AWG B 6 Nm 6 Nm
AWG 8 31bin 53LbIn 35LbIn AWG 8 35Nm [ 4Nm
AWG 10 31lbin 22.11bl AWEG 10 3.5 Nm 35Nm
AWG 12 221LbIn AWE 12 35 Nm
AWG 14 AWG 14
AWG 16 AWG 16
max. current 125A 115A 90A 85A BS A 65A max. current 125A 85A 0A 85A 65 A 65 A
Voltage size B.C {UR) 600V Voltage size B.C (UR) 600V
= T m = fTo Tmm
Stranded Solid Flexible with ferrule: Stranded Solid Flexible with ferrule
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Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

Allméanna bestillningsdata

Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Skruvmejsel, Skruvmejsel

Typ SDK PZ2

Artr. 9008540000
GTIN (EAN) 4032248056538
Forp. 18T

V2

Allmanna bestillningsdata

SlimFix X ar halogenfri ledar- och kabelmarkning med

en platssparande design. Markskyltarna kan ocksa
appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix ar en erkand
och listad markning inom transportindustrin. SF-verktyget
mojliggor enkel installation, dven vid sma markningar.

* Halogenfritt material

¢ Godkand och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer etc.

* Fasts med buntband om ledararean ar storre an 16,0
mm?

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ SFX 9/24 MC NE WS V2
Art.nr. 1852490000

GTIN (EAN) 4032248385461

Forp. 160 ST

SlimFix X, Ledar- och kabelmérkning, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, vit
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Tillbehor
Blank
— SlimFix X ar halogenfri ledar- och kabelmarkning med
1 I ]ﬁ—‘ en platssparande design. Markskyltarna kan ocksa
I O | appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix ar en erkand

och listad méarkning inom transportindustrin. SF-verktyget
mojliggor enkel installation, dven vid sma markningar.

* Halogenfritt material

¢ Godkand och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer etc.

* Fasts med buntband om ledararean ar storre dn 16,0
mm?

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

|
1

Allmanna bestillningsdata

Typ SFX 9/24 S MC NE WS Utforande

Art.nr. 1323440000 SlimFix X, Ledar- och kabelmaérkning, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118125894

Forp. 120 ST

V2

SlimFix X ar halogenfri ledar- och kabelméarkning med
AN dhd) ‘] } en platssparande design. Markskyltarna kan ocksa
\ appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix ar en erkand
N n och listad markning inom transportindustrin. SF-verktyget
) 094 mojliggor enkel installation, dven vid sma markningar.
* Halogenfritt material
) (1) o Qo * Godkand och ackrediterad markning for trafiktekniska
: applikationer etc.
(i * Fasts med buntband om ledararean éar storre dn 16,0
mm?2
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var méarkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ SFX 10/23 MC NE WS V2 Utférande

Art.nr. 1852390000 SlimFix X, Ledar- och kabelmaérkning, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, vit
GTIN (EAN) 4032248385362

Forp. 160 ST

Typ SFX 14/23 MC NE WS V2 Utforande

Art.nr. 1852440000 SlimFix X, Ledar- och kabelmarkning, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, vit
GTIN (EAN) 4032248385416

Forp. 160 ST
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Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allméanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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