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Produktillustration

WQB B/24 157906

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential till
angransande kopplingsplinter genomfors via en 6verkopp-
ling. Ytterligare insatser fran kabeldragning kan latt und-
vikas. Aven om polerna bryts ut dr kontaktens tillforlitlig-
het i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Var portfolj
erbjuder pluggbara och skruvbara dverkopplingssystem
for modular plintar.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Overkoppling (plint), skruvad, svart, 24 A, Antal
poler: 24, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja,
Bredd: 123.22 mm

Art.nr. 1579060000
Typ WQB B/24

GTIN (EAN) 4008190188597
Forp. 20 items
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WQB B/24

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 2.5 mm Byggdjup (tum) 0.0984 inch
Hojd 23.5 mm Bygghojd (tum) 0.9252 inch
Bredd 123.22 mm Byggbredd (tum) 4.8512 inch
Nettovikt 8.13¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..26°C
Varaktig driftstemperatur, max. 70°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Antal poler 24 Monteringsanvisning Direktmontage
Markdata

Markspanning 800V Markstrom 24 A
Materialdata

Grundlaggande material Koppar fértennad Fargkod svart
Matt

Delning i mm (P) 5.10 mm

Systemparametrar

Utforande for plintar

ytterligare tekniska data

Montagesatt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utférande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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