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Produktillustration

Att mata genom effekt, signaler och data ar det klassiska
kravet inom elteknik och styrskapsbyggnation. Det iso-
lerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas
design ar funktionerna som skiljer sig. En genomgangs-
radplint ar lamplig for anslutning och/eller anslutning

av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslut-
ningsnivaer som ar pad samma potential eller isolerade
mot varandra.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Skyddsledar-radplint, Fjaderanslutning, 2.5 mm?2,
300 A (2,5 mm?2), gron/gul

Art.nr. 1608650000

Typ ZPE 2.5/3AN

GTIN (EAN) 4008190076559

Forp. 50 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cCURusEX) E184763
Matt och vikter
Djup 38.6 mm Byggdjup (tum) 1.56157 inch
Byggdjup inkl. montageskena 39.56 mm Hojd 64.5 mm
Bygghojd (tum) 2.5394 inch Bredd 5.1 mm
Byggbredd (tum) 0.2008 inch Nettovikt 12.84¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -50°C..76°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Mirkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Ledararea max. (ATEX) 4 mm? Ledararea max. (IECEX) 4 mm?2
Markning EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU markning 12GD
Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Monteringsanvisning Direktmontage
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30 Normer IEC 60947-7-2
Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning ovre Avisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp Fjaderanslutning Antal anslutningar 3
Anslutningsomrade, max. 4 mm? Anslutningsomrade, min. 0.05 mm?
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 30

Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.05 mm?2

46228/4, min.
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Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.05 mm?2

46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.05 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 0.05 mm?2
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.05 mm2
Anslutningsarea, fintradig, min. 0.05 mm?2
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Fjaderanslutning
Markdata
Markarea 2.5 mm?2 Markspanning till grannklamman 800V
Markspanning DC 800V Normer IEC 60947-7-2
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstotspanning till grannklamman 8 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.00 W Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 12 AWG Certifikat nr. (CSA) 200039-1152892
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Markdata enligt UL
Certifikat nr (cURus) E60693
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod gron/gul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Fjaderanslutning, Med PE- Andplatta kravs Ja
anslutning, 6ppen pa en
sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 3 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Ja Montageskena obestyckad TS 35
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Antal likadana plintar 1
Monteringsanvisning Direktmontage explosionstestat utforande Ja
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 0kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en saker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Typ ZAP/TW 2 BL Utférande

Art.nr. 1608780000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190190897

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 2 DB Utférande

Art.nr. 1608770000 Z-Serie, Tillbehor, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190190880

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 2 GN Utforande

Art.nr. 1683760000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190477257

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 2 OR Utférande

Art.nr. 1608790000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190190903

Forp. 50 ST

Typ ZAP/TW 2 RT Utférande

Art.nr. 1683740000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4008190477172

Forp. 50 ST
Andstod

Allmanna bestillningsdata

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

EW 35
0383560000
4008190181314
50 ST

Utférande

Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
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Typ EW 35 GR 7032 Utférande

Art.nr. 0383530000 Andstod, gra, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 120 °C

GTIN (EAN) 4008190027322

Forp. 50 ST

Typ EW 35/SCHA/M3 Utférande

Art.nr. 0258660000 Andstod, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190033477

Forp. 20 ST

Typ WEW 35/1 Utforande

Art.nr. 1059000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190172282

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/2 Utférande

Art.nr. 1061200000 Andstod, morkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230

Forp. 50 ST

Typ ZEW 35 Utférande

Art.nr. 9540000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190956264

Forp. 20 ST

Typ ZEW 35/2 Utférande

Art.nr. 8630740000 Andstod, mérkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248348916

Forp. 20 ST

Testadapter och testuttag

'y
ol

Allmanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt uppréattas i
kabelanslutet tillstaind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ ZTA 1 Utférande

Art.nr. 1609040000 Tillbehor, Testadapter, 9 A
GTIN (EAN) 4008190196851

Forp. 25 ST

Typ ZTA 1/ZA Utférande

Art.nr. 1609050000 Tillboehor, Testadapter, 9 A
GTIN (EAN) 4008190206543

Forp. 25 ST

Typ PS 2.3 RT Utférande

Art.nr. 0180400000 Testadapter (plint), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN) 4008190060121

Forp. 20 ST
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Reduceringshylsor

Allméanna bestillningsdata

Genom att anvanda reduceringshylsor forenklas
anslutningen av ledare med mindre tvarsnittsomraden.
Ledare kan foras in sakert i klamstéllet utan uppsplitsning
av ledarna. Ledaren centreras i mitten av ledarinforingen
genom anvandning av reduceringshylsan.

Typ ZRH 2.5/1 WS Utférande

Art.nr. 1614300000 Z-Serie, Reduceringshylsa
GTIN (EAN) 4008190206789

Forp. 1000 ST

Typ ZRH 2.5/2 GR/VO Utforande

Art.nr. 1614290000 Z-Serie, Reduceringshylsa
GTIN (EAN) 4008190072476

Forp. 1000 ST

Typ ZRH 2.5/3 Utférande

Art.nr. 1614280000 Z-Serie, Reduceringshylsa
GTIN (EAN) 4008190206796

Forp. 1000 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

* Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1609801044 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST
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Allméanna bestillningsdata

Typ STR7 F.SCHT 7 Utférande

Art.nr. 0515300000 Plintmarkningar, Skyddskapa, 27 x 6.3 mm, transparent
GTIN (EAN) 4008190182175

Forp. 20 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 10/5 M MC NE WS Utforande

Art.nr. 1792000000 WS, Plintmaérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248223862 Allen-Bradley, vit

Forp. 720 ST

Typ WS 10/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1635000000 WS, Plintmérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190261948 Allen-Bradley, vit

Forp. 720 ST

Typ ZS 10/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1610000000 ZS, Plintmarkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190263171 Allen-Bradley, vit

Forp. 480 ST

Typ ZS 12/6 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1610020000 ZS, Plintmérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190444600 Allen-Bradley, vit

Forp. 400 ST
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Typ ZS 15/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1646630000 ZS, Plintmarkning, 15 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190401214 Allen-Bradley, vit

Forp. 480 ST

ZGB Svangbart gruppskylthallare

Allmanna bestillningsdata

ZGB 15 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 15.

ZGB 30 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Typ ZGB 15 Utférande

Art.nr. 1636530000 Plintmarkningar, Plintmarkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190297053 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Typ ZGB 30 Utforande

Art.nr. 1611930000 Plintmarkningar, Plintmarkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190002251 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Typ ZGB 30/3.5 Utférande

Art.nr. 1778290000 Plintmarkningar, Plintmarkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 3.50 vit
GTIN (EAN) 4032248161065

Forp. 20 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan koépas som tillval

och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® moduléara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805520000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sékerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T
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