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Produktillustration

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska anslut-
ningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. Pa sa
satt kan en elektrisk kontakt upprattas i kabelanslutet till-
stdnd och méatningarna kan goras enkelt.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Tillbehor, Testadapter, 9 A

Art.nr. 1609070000

Typ ZTA 2/ZA ZDU4

GTIN (EAN) 4008190466237

Forp. 25 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2025-12-31T00:00:00+01:00
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Technical data

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 73.1 mm Byggdjup (tum) 2.8779 inch
Hojd 31.5 mm Bygghojd (tum) 1.2402 inch
Bredd 6.1 mm Byggbredd (tum) 0.2402 inch
Nettovikt 74349

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 100°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Allmant

Antal poler 1 Monteringsanvisning Direktmontage

Klambara ledare (Markanslutning)

Anslutningsriktning pa sidan Atdragningsmoment, max. 0.3 Nm
Atdragningsmoment, min. 0.3 Nm Auvisoleringslangd 6 mm
Anslutningstyp Stickanslutning Antal anslutningar 1
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?
Ledararea, fintradig med &ndhylsor DIN 0.5 mm? Ledararea, fintradig med éndhylsa DIN 1.5 mm?2
46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?2
46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 1.5 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm?2 Ledararea, entradig, max. 1.5 mm?2
Ledararea, entradig, min. 0.5 mm?2

Mairkdata

Markarea 1.5 mm?2 Markspanning 250V
Markspanning DC 250V Markstrom 9A
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.83 mQ Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0.56 W
60947-7-x

Materialdata

Grundlaggande material Polyamid 66 Fargkod svart
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Matt

Delning i mm (P) 6.00 mm H6jd med TS 35 103.5 mm
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Technical data

Systemparametrar
Utférande for plintar Antal potentialer 1
Antal vaningar 1 Antal klamstallen per vaning 1

ytterligare tekniska data

med rasttapp Ja Monteringsanvisning Direktmontage
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002555 ETIM 9.0 EC002555
ETIM 10.0 EC002555 ECLASS 14.0 27-25-03-04
ECLASS 15.0 27-25-03-04
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