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ZS-markning - i beprovat MultiCard-format - har utveck-
lats specifikt for Z-serien. De erbjuder en stor markyta.
Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgang till 6verkopp-
lingar, utan demontering. Det snabba montaget saker-
stalls genom de enskilda skyltarna, som kan snappas pa i
remsor. De enskilda skyltarna ar latt separerbara.

¢ Vikbar markyta

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

* Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var méarkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allméanna bestillningsdata

Utférande ZS, Plintmarkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P):
6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit

Art.nr. 1610020000

Typ ZS 12/6 MC NE WS

GTIN (EAN) 4008190444600

Forp. 400 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 12 mm Bygghojd (tum) 0.4724 inch
Bredd 6 mm Byggbredd (tum) 0.2362 inch
Nettovikt 03g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC o6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.000 kg CO2 eq.

Allménna data

Orientering av texten horisontell och vertikal

Bredd 6 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C

Temperaturomrade for anvéandning min. -40 °C

Fargkod vit

Halogener Nej

Grundlaggande material Polyamid 66

Skrivna tecken utan

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard

anpassad skrivare PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Terminal marker

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Applikation/Tillverkare Weidmueller, Allen-Bradley

Plintmarkning

Delning i mm (P) 6.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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