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Produktillustration

Avbildning liknande

Hylsdelar for kretskortsmontering Lodstiftlangden ar opti-
merad for vaglédning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Hylslist, stangd pa
sidan, THT lédanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2,
180°, Lodstiftlangd (I): 4.5 mm, fortennad, svart,

Box
Art.nr. 1646250000
Typ BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190285593
Forp. 180 items
Produktparametrar IEC: 400V /23 A
UL:300V/ 15 A
Férpackning Box
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Godkidnnanden
Godkannanden

18
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Matt och vikter
Nettovikt 1.98¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Packaging

Forpackning Box VPE-langd 348.00 mm
VPE-bredd 136.00 mm VPE-hojd 31.00 mm
Systemparametrar

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie
BL/SL 5.08

Anslutningstyp

Kretskortanslutning

Montering pa kretskortet THT I6danslutning Delning i mm (P) 5.08 mm
Delning i tum (P) 0.200" Anslutningsvinkel 180°

Antal poler 2 Antal 16dstift per pol 2

Lodstiftlangd (1) 4.5 mm Tolerans for stiftlangd +0.1 /-0.3 mm
Dimensioner for |6dstift 0,4x 1,0 mm Diameter bestyckningshal (D) 1.3 mm
Tolerans diameter bestyckningshal (D) + 0,1 mm L1imm 5.08 mm
L1itum 0.200" Antal rader 1

Polradstal

1

Beroringsskydd enligt DIN VDE 57

beroringsséaker for
baksidan av handen

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470 [P 20 ansluten Skyddsklass IP20
Genomgangsmotstand (6) <6 mQ Koderbar Ja
Stickcykler 25 Max. instickskraft/pol 5N

Max. dragkraft/pol 5N

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT GF Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp llla

CTI (Comparative Tracking Index) =200 Isolationsmotstand 108 Q
Moisture Level (MSL) Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Kopparlegering Kontaktyta fortennad

Skiktstruktur for I6danslutningen

4...6 ym Sn hot-dip tinned

Skiktstruktur for stiftkontakten

4...6 um Sn hot-dip tinned

Lagertemperatur, min.

-40°C

Lagertemperatur, max.

70°C

Driftstemperatur, min.

-60°C

Driftstemperatur, max

100°C

Temperaturomrade Montage, min.

-25°C

Temperaturomrade Montage, max.

100 °C
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Technical data

Mairkdata enligt CSA
Institut (CSA) CSA Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V
Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 15 A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 10 A
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt UL 1059
Institut (UR) UR Certifikat nr. (UR) E60693
Markspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp B / UL 15 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10A
1059) 1059)
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 23 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 16 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 20 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 14 A Markspanning vid overspanningsk./ 400V

Nedsmutsningsgrad 11/2

Markspanning vid overspanningsk./ 320V Markspanning vid 6verspanningskat./ 250V
Nedsmutsningsgrad I11/2 Nedsmutsningsgrad I1l/3
Markspanning vid éverspanningsk./ 4V Markspanning vid 6éverspanningsk./ 4 kV
Nedsmutsningsgrad 11/2 Nedsmutsningsgrad 111/2
Markstotspanning vid éverspanningsk./ 4 kV Korttidstromhallfasthet 3x1smit 120 A
Nedsmutsningsgrad I11/3
Viktig hanvisningstext
IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedémas pa begaran.

Hanvisningstext Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Dimensional drawing

Li+P 10,3
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Exempel pa anvindning
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Kodelement

Allmanna bestillningsdata

Kopplar bara vad som hor ihop: Ratt anslutning pa ratt
stalle.

Kodnings- och forvridningsskyddselementen tilldelar
tydligt anslutande element under tillverkningen och
driften

Kodnings- och forvridningsskyddselementen skjuts in
innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmiiller: konfigurera enkelt och
individuellt online i variantkonfiguratorn och fa fardigt
forkodat.

En felbestyckning péa kretskortet eller felanslutning av
anslutningselement ar inte langre mojligt.

Fordelen: Ingen felsdkning vid tillverkningen och ingen
felhantering av anvandaren.

Typ BLZ/SL KO BK BX Utférande

Art.nr. 1545710000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4008190087142 1

Forp. 50 ST

Typ BLZ/SL KO OR BX Utforande

Art.nr. 1573010000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190048396 poler: 1

Forp. 100 ST
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SL 5.00/90B

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden

ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
\ markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/02/90B 4.5SN BK...  Utférande

Art.nr. 1626210000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190197513 lI6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 4.5 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

SLS 5.08/180B

Stiftlister med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning. Stiftlisterna har plats for markning och
kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLS 5.08/02/180B SN OR ...  Utférande

Art.nr. 1627240000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190199753 Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box
Forp. 150 ST

SL 5.08/135B

Stiftlister med 135° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata
Typ SL5.08/02/135B 4.5SN B..  Utférande
Artr. 1635500000
GTIN (EAN) 4008190263935
Forp. 100 ST

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar fér montageblock, THT
lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 135°, Lodstiftlangd (I): 4.5
mm, fértennad, svart, Box
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SLS 5.08/180B

Stiftlister med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning. Stiftlisterna har plats for markning och
kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLS 5.08/02/180B SN BK ...  Utférande

Art.nr. 1645230000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190284442 Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box
Forp. 150 ST

SL 5.00/90B

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden

ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
\ markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/02/90B 3.2SN DK...  Utférande

Art.nr. 1647560000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar fér montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190289249 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, signalgron, Box

SLZF 5.08/90B

Stiftlist for ledaranslutning i fjaderteknik. Stiftlisterna har
. plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLZF 5.08/02/90B SN OR ...  Utférande
Artr. 1673550000
GTIN (EAN) 4008190435264
Forp. 100 ST

Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°,

Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box
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SLZF 5.08/180B

Allméanna bestillningsdata

Stiftlist for ledaranslutning i fjaderteknik. Stiftlisterna har
plats for markning och kan kodas.

Typ SLZF 5.08/02/180B SN OR... Utférande

Art.nr. 1710210000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190319526 Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box

Forp. 100 ST

Typ SLZF 5.08/02/180B SN BK...  Utférande

Art.nr. 1710440000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190319755 Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box

Forp. 100 ST

SL 5.08/90B

Allmanna bestillningsdata

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglédning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Typ SL 5.08/02/90B 3.2SN GY...  Utférande

Art.nr. 1510300000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar fér montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190061456 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, kiselgra, Box

Typ SL 5.08/02/90B 3.2SN BK...  Utférande

Art.nr. 1510310000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190477684 I6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

Typ SL 5.08/02/90B 3.2SN DK...  Utférande

Art.nr. 1510350000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190292119 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, signalgron, Box

Typ SL 5.08/02/90B 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1510360000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190180188 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, orange, Box
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Typ SL 5.08/02/90B 3.2SN BL... Utférande

Art.nr. 1510380000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190287030 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, bla, Box

Typ SL 5.08/02/90B 4.5SN BK...  Utférande

Art.nr. 1514910000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190078829 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 4.5 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

Typ SL 5.08/02/90B 4.5SN OR...  Utférande

Art.nr. 1514960000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190141929 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 4.5 mm,
Forp. 100 ST fortennad, orange, Box

SL 5.08/180B

Allmanna bestillningsdata

Stiftlister med rak 180° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Typ SL 5.08/02/180B 3.2SN G...  Utférande

Art.nr. 1519500000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190988555 I6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2
Forp. 100 ST mm, fortennad, kiselgra, Box

Typ SL 5.08/02/180B 3.2SN B...  Utférande

Art.nr. 1519510000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190294649 I6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2
Forp. 100 ST mm, fértennad, svart, Box

Typ SL 5.08/02/180B 3.2SN D...  Utférande

Art.nr. 1519550000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190291310 I6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fortennad, signalgron, Box

Typ SL 5.08/02/180B 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1519560000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190083892 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fortennad, orange, Box

Typ SL 5.08/02/180B 3.2SN B...  Utférande

Art.nr. 1519580000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar fér montageblock, THT
GTIN (EAN) 4032248005796 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fortennad, bla, Box

Typ SL 5.08/02/180B 4.5SN B...  Utférande

Art.nr. 1524110000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190017118 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 4.5
Forp. 100 ST mm, fértennad, svart, Box
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Counterpart
Typ SL 5.08/02/180B 4.5SN O...  Utférande
Art.nr. 1524160000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190084097 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 4.5
Forp. 100 ST mm, fértennad, orange, Box
SL 5.00/90B

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/02/90B 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1580860000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190054489 I6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, orange, Box

SL 5.08/135B

Stiftlister med 135° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL 5.08/02/135B 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1605530000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190104290 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 135°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fortennad, orange, Box

Typ SL5.08/02/135B 4.5SN O...  Utférande

Art.nr. 1605990000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190126094 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 135°, Lodstiftlangd (1): 4.5
Forp. 100 ST mm, fértennad, orange, Box
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SLT 5.08B

Stiftlister med skruvanslutning i Top-anslutningsteknik for

l ledaranslutning. De har plats for markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLT 5.08/02/180B SN OR ...  Utférande
Artnr. 1611710000
GTIN (EAN) 4008190192594
Férp. 100 ST

Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,

TOP Anslutning, Anslutningsomrade, max. : 2.5 mm?2, Box

SLDV-THR 5.08/180FLF

Hogtemperaturtalig, tvavanings, sidoforskjuten, stiftlist
med flans resp. l0dflans. Lodstift 1,5 mm lampligt for
reflowlodningsapplikationer. Lodstift 3,2 mm for reflow-
och vaglodsapplikationer Stiftlisten har plats for méarkning
och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata
Typ SLDV-THR 5.08/04/180FLF... Utférande
Artnr. 1829010000

GTIN (EAN) 4032248335701

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans / l1odflans, THT/THR
l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 52 ST mm, fértennad, svart, Box

SLDV-THR 5.08/180F

Hogtemperaturtalig, tvavanings, sidoforskjuten, stiftlist
med flans resp. l0dflans. Lodstift 1,5 mm lampligt for
reflowlodningsapplikationer. Lodstift 3,2 mm for reflow-
och vaglodsapplikationer Stiftlisten har plats for markning
och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata
Typ SLDV-THR 5.08/04/180F 3... Utférande

Art.nr. 1828770000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR Iodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248335442 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 52 ST svart, Box
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D-32758 Detmold

Germany
www.weidmueller.com
Counterpart
Typ SLDV-THR 5.08/04/180F 1... Utférande
Art.nr. 1828890000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248335589 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fértennad,
Forp. 52 ST svart, Box

SL-SMT 5.08HC/90F Box

e

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90F 3....  Utférande

Art.nr. 1837630000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248347445 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad,
Forp. 90 ST svart, Box

SL-SMT 5.08/180F Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

y

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180F 1... Utférande

Art.nr. 1837320000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR Iodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248345915 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 90 ST svart, Box

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180F 3... Utférande

Art.nr. 1837860000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248347674 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fértennad,
Forp. 90 ST svart, Box
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Counterpart

SL-SMT 5.08/180LF Box

o

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180LF ... Utférande

Art.nr. 1838440000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248348503 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 90 ST svart, Box

SL-SMT 5.00HC/90LF Box

R

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.00HC/02/90LF 3... Utférande

Art.nr. 1840350000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248351091 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 90 ST svart, Box

SLZF 5.08/180F

Sz

Stiftlist for ledaranslutning i fjaderteknik. Stiftlisterna har
plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLZF 5.08/02/180F SN OR...  Utférande

Art.nr. 1846930000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4032248363100 Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box

Forp. 100 ST
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SLS 5.08/180FI

Stiftlister med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning. Stiftlisterna har plats for markning och

kan kodas.
Allméanna bestillningsdata
Typ SLS 5.08/02/180FI SN OR...  Utférande
Art.nr. 1846210000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4032248362493 Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box
Forp. 90 ST
SLS 5.08/180F

Stiftlister med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning. Stiftlisterna har plats for markning och

kan kodas.
Allméanna bestillningsdata
Typ SLS 5.08/02/180F SN OR ...  Utférande
Art.nr. 1846360000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4032248362066 Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box
Forp. 90 ST
SLZF 5.08/180FI

Stiftlist for ledaranslutning i fjaderteknik. Stiftlisterna har
plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLZF 5.08/02/180FI SN O...  Utférande

Art.nr. 1846510000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4032248362813 Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box

Forp. 100 ST
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Data sheet Weidmiiller §
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www.weidmueller.com

Counterpart

SL-SMT 5.08/180LF Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box

eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180LF ... Utférande

Art.nr. 1776362001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248159147 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 90 ST svart, Box

SL-SMT 5.00HC/90LF Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1... Utférande

Art.nr. 1797230000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248238019 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 90 ST svart, Box

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1... Utférande

Art.nr. 1775232001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248157211 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 1.5 mm, fértennad,
Forp. 90 ST svart, Box
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SL-SMarT 5.0xHC/90 Tape

Hogtemperaturtalig modular stiftlist. Forpackning pa rulle
med 1,5 mm lodstift optimerad for automatbestyckning
och lamplig for reflowlddning. Stiftlisterna har plats for
markning och kan kodas. HC = hégstrom.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL-SMART 5.0XHC/02/90 1... Utférande

Art.nr. 1812430000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248294015 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 350 ST fortennad, svart, Tape

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box

eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1... Utférande

Art.nr. 1797750000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248239757 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 350 ST svart, Tape

SL-SMarT 5.0xHC/180 Tape

Hogtemperaturtalig modular stiftlist. Forpackning pa rulle
med 1,5 mm lodstift optimerad for automatbestyckning
och lamplig for reflowlddning. Stiftlisterna har plats for
markning och kan kodas. HC = hégstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMART 5.0XHC/02/180 ... Utférande

Art.nr. 1812450000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248294039 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (I): 1.5
Forp. 270 ST mm, fortennad, svart, Tape

Creation date 04.01.2026 05:45:10 MEZ

Catalogue status / Drawings 16


https://eshop.weidmueller.com/p/1812430000
https://eshop.weidmueller.com/p/1797750000
https://eshop.weidmueller.com/p/1812450000

Data sheet Weidmiiller §
BLL 5.08/02/1 80 4.5 SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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www.weidmueller.com

Counterpart

SL-SMT 5.08/180LF Tape

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box

eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180LF ... Utférande

Art.nr. 1776364001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248163472 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 250 ST svart, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1... Utférande

Art.nr. 1775234001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248167784 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 350 ST svart, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90LF 3... Utférande

Art.nr. 1780410000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248165735 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad,
Forp. 90 ST svart, Box
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SL 5.00/90

-

Allméanna bestillningsdata

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Typ SL 5.00/02/90 4.5SN BK ... Utférande

Art.nr. 1625990000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190197292 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 4.5 mm, fortennad,
Forp. 100 ST svart, Box

SLS 5.08/180 SN

Stiftlister med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning. Stiftlisterna har plats for markning och
kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLS 5.08/02/180 SN ORBX  Utférande

Art.nr. 1627090000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190199609 Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box
Forp. 180 ST

SLDF 5.08

Genomforings-stiftlist for montering pa frontplatta med
lasningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen
utfors som flatstifts- eller I6danslutning. Stiftlisterna kan
markas och kan kodas.

J

Allmanna bestillningsdata

Typ SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX Utférande

Art.nr. 1635740000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190264161 Flatstiftsanslutning, Lédanslutning, Box

Forp. 60 ST
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SL 5.00/90

-

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ
Art.nr.

GTIN (EAN) 4008190289010

Forp.

SL 5.00/02/90 3.2SN DKG...  Utférande

1647330000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,

5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad,

100 ST signalgron, Box

SLZF 5.08/90

Stiftlist for ledaranslutning i fjaderteknik. Stiftlisterna har
. plats for markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLZF 5.08/02/90 SN ORBX  Utférande

Art.nr. 1673090000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°,
GTIN (EAN) 4008190434816 Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box

Forp. 100 ST

SLZF 5.08/180

Stiftlist for ledaranslutning i fjaderteknik. Stiftlisterna har

plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLZF 5.08/02/180 SN OR ... ~ Utférande

Art.nr. 1709370000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190390150 Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box

Forp. 100 ST
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Typ SLZF 5.08/02/180 SN BK ...
Artr. 1709600000

GTIN (EAN) 4008190318901

Forp. 100 ST

Utférande

Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,

Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 3.31 mm?2, Box

SL 5.08/90

Allmanna bestillningsdata

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Typ SL 5.08/02/90 3.2SN BK ... Utférande

Art.nr. 1508010000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT I6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190109141 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 100 ST svart, Box

Typ SL 5.08/02/90 3.2SN OR ... Utférande

Art.nr. 1508060000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT I6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190189006 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad,
Forp. 100 ST orange, Box

Typ SL 5.08/02/90 4.5SN BK ... Utférande

Art.nr. 1512610000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5ppen pa sidan, THT l6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190275853 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 4.5 mm, fértennad,
Forp. 100 ST svart, Box

Typ SL 5.08/02/90 4.5SN OR ... Utférande

Art.nr. 1512660000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190158668 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 4.5 mm, fértennad,
Forp. 100 ST orange, Box

SL 5.08/180

Allmanna bestillningsdata

Stiftlister med rak 180° utgdngsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Typ SL 5.08/02/180 3.2SN BK...
Artnr. 1517210000

GTIN (EAN) 4008190193003

Forp. 100 ST

Utférande
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5ppen pa sidan, THT lI6danslutning,
5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad,

svart, Box
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Typ SL 5.08/02/180 3.2SN DK...  Utférande

Art.nr. 1517250000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT I6danslutning,

GTIN (EAN) 4008190069049 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,

Forp. 100 ST signalgron, Box

Typ SL 5.08/02/180 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1517260000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT I6danslutning,

GTIN (EAN) 4008190034795 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fértennad,

Forp. 100 ST orange, Box

Typ SL 5.08/02/180 3.2SN BL...  Utférande

Art.nr. 1517280000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5ppen pa sidan, THT l6danslutning,

GTIN (EAN) 4032248050208 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad,

Forp. 100 ST bla, Box

Typ SL 5.08/02/180 4.56SN BK...  Utférande

Art.nr. 1521810000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,

GTIN (EAN) 4008190006037 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 4.5 mm, fértennad,

Forp. 100 ST svart, Box

Typ SL 5.08/02/180 4.56SN OR...  Utférande

Art.nr. 1521860000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,

GTIN (EAN) 4008190029487 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 4.5 mm, fortennad,

Forp. 100 ST orange, Box

SL 5.00/90
Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/02/90 3.2SN OR ... Utforande

Art.nr. 1571130000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT lodanslutning,

GTIN (EAN) 4008190156121 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad,

Forp. 100 ST orange, Box

SLDF 5.08

Genomforings-stiftlist
I&sningsfunktion som

for montering pa frontplatta med
tillval. Den interna anslutningen

utfors som flatstifts- eller Iddanslutning. Stiftlisterna kan
markas och kan kodas.
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Allmanna bestillningsdata

Typ SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX Utférande

Art.nr. 1599130000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4008190175931 Flatstiftsanslutning, Lédanslutning, Box

Forp. 60 ST

SLD 5.08/90G

N

Tvavanings stiftlist med parallell ijackningsriktning
Lodstiftlangden ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten
har plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLD 5.08/04/90G 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1601790000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT

GTIN (EAN) 4008190055752 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 50 ST fortennad, orange, Box

SLD 5.08/180G

Tvavanings stiftlist med parallell ijackningsriktning
Lodstiftlangden ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten
har plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata
Typ SLD 5.08/04/180G 3.2SN ...  Utférande
Artnr. 1602390000

GTIN (EAN) 4008190180539

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT

l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2
Forp. 50 ST mm, fortennad, orange, Box
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SL 5.08/135

Stiftlister med 135° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 5.08/02/135 3.2SN OR...  Utférande
Art.nr. 1603060000

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,

GTIN (EAN) 4008190095512 5.08 mm, Antal poler: 2, 135°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 100 ST orange, Box
SLT 5.08/180

Stiftlister med skruvanslutning i Top-anslutningsteknik for
ledaranslutning. De har plats for markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLT 5.08/02/180 SNORBX  Utférande
Artnr. 1611560000
GTIN (EAN) 4008190192440
Forp. 100 ST

Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°,
TOP Anslutning, Anslutningsomréade, max. : 2.5 mm?2, Box

SL-SMT 5.08HC/90G Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata
Typ SL-SMT 5.08HC/02/90G 3...  Utférande
Artnr. 1780180000

GTIN (EAN) 4032248165506

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pa sidan, THT/THR

lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box
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SL-SMT 5.08HC/90 Box

%

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, 90° vinklad oppen stiftlist.
Forpackning i box eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift
optimerad for automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for
reflow- och vaglodning Stiftlisten har plats for markning
och kan kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2... Utférande

Art.nr. 1779950000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248165278 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

SL-SMT 5.08/180G Box

=%

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180G 3... Utférande

Art.nr. 1838210000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248348275 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fértennad, svart, Box

SL-SMT 5.08/180 Box

%

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, rak, 6ppen stiftlist Férpackning i
box eller tejp. | tejp med 1,5 mm l6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180 3....  Utférande

Art.nr. 1837980000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248348046 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fortennad, svart, Box

Creation date 04.01.2026 05:45:10 MEZ

Catalogue status / Drawings

24


https://eshop.weidmueller.com/p/1779950000
https://eshop.weidmueller.com/p/1838210000
https://eshop.weidmueller.com/p/1837980000

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Counterpart

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08HC/90 Box

%

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, 90° vinklad oppen stiftlist.
Forpackning i box eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift
optimerad for automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for
reflow- och vaglodning Stiftlisten har plats for markning
och kan kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...  Utférande

Art.nr. 1774762001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248155699 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

SL-SMT 5.08HC/90G Box

“

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90G 1.... Utférande

Art.nr. 1775002001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248156023 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

SL-SMT 5.08/180G Box

=

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180G 1... Utférande

Art.nr. 1775922001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248158911 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (I): 1.5
Forp. 100 ST mm, fortennad, svart, Box
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Counterpart

SL-SMT 5.08/180G Tape

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box

eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180G 1... Utférande

Art.nr. 1775924001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248159895 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5
Forp. 250 ST mm, fortennad, svart, Tape

SL-SMT 5.08/180 Box

Hogtemperaturtalig, rak, 6ppen stiftlist Férpackning i
box eller tejp. | tejp med 1,5 mm l6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180 1...  Utférande

Art.nr. 1775522001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248157549 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5
Forp. 100 ST mm, fértennad, svart, Box

SL-SMT 5.08/180 Tape

Hogtemperaturtalig, rak, 6ppen stiftlist Férpackning i
box eller tejp. | tejp med 1,5 mm l6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180 1... Utférande

Art.nr. 1821100000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248319749 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (I): 1.5
Forp. 250 ST mm, fortennad, svart, Tape
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SL-SMT 5.08HC/90 Tape

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, 90° vinklad oppen stiftlist.
Forpackning i box eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift
optimerad for automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for
reflow- och vaglodning Stiftlisten har plats for markning
och kan kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...  Utférande

Art.nr. 1821160000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248319800 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 350 ST fortennad, svart, Tape

SL-SMT 5.08/180G Tape

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box

eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/180G 1... Utférande

Art.nr. 1820170000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248315680 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5
Forp. 250 ST mm, fértennad, svart, Tape

SL-SMT 5.08HC/90G Tape

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/02/90G 1.... Utférande

Art.nr. 1821140000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248319787 lI6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lédstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 350 ST fortennad, svart, Tape
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